
2605 2606

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～20 21～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

WELDED HINGES / CONTINUOS HINGES

銲接鉸鏈/長鉸鏈

Order
訂購範例

型式（Type · No.）
C－HHPSJA6

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

厚度＝13mm

Q鉸鏈

2445

55
32.5

4－M6皿頭孔（φ7）

型式

Type No.
C－HHPSJB 8

CADCAD 2D
3D

Q鉸鏈

25 40

40

4－M3皿頭孔（φ4）

25

型式

Type No.
C－HHPSJA 6

CADCAD 2D
3D

厚度＝13mm

Delivery
出貨日

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

Q鉸鏈

型式
L W P S Z 適用沉頭螺絲

Type No.

C－HHPSJC
6 50 50 30 29 7.3 M6
8 65 65 41 42 7.6 M6

10 102 80 75 50 8.5 M8

W

S

PL

4－φZ

CADCAD 2D
3D

厚度＝13mm

Type M材質 S表面處理

C－HHPSJA 工程塑膠 黑

Type M材質 S表面處理

C－HHPSJB 工程塑膠 黑

Type M材質 S表面處理

C－HHPSJC 工程塑膠 黑

HINGES

鉸鏈
－工程塑膠－新商品

品
存
庫

隔日出貨

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。

隔日出貨DP.5庫 存 品

手
把

・

鏈
鉸

件
零
門

手
把

鏈
鉸

件
零
門

手
把

・

鏈
鉸

件
零
門

手
把

鏈
鉸

件
零
門

型式（Type · L）
HHSY50

Order
訂購範例

Q不鏽鋼銲接鉸鏈

C t

W

L

C1
＊容許荷重是使用2 pcs時的數值。

型式
W C C1 t

＊容許
荷重
（kg）

質量
（g） 出貨日

Type L

HHSY

40 35 3 6.3 1.5 6 25 3日
50 30 3 6.4 1.5 8 30 庫存品

65
50 4 8.5 2

13 66 3日
75 15 76 3日
90

60 6 12.7 3
25 190 3日

100 30 200 庫存品

Q重量用銲接鉸鏈 W

L
t

（D）

W

t
L

（D）

L＋
10

A
形狀No.

B
形狀No.

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

型式 W （D） t 形狀No.
＊容許荷重
（kg）

質量
（g） 出貨日Type L

HHSYZ

50 50
12 3 A

20 88

3日

60 0215246
75 4610307

100 100
20 4 B

60 512
125 82607001
150 43809021

＊容許荷重是使用2 pcs時的數值。

Q長鉸鏈 型式 質量
（g） 出貨日Type L

HHSLV

300 165

3日

350 190
450 250
600 335
750 410
850 470

1000 580

L
1.

5

（φ7）φ3.5

3.
25

（
20
）

32

可切斷使用。

Delivery
出貨日

型式（Type · L）
HHSLV300

Order
訂購範例

Delivery
出貨日

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

E 庫存品…隔日出貨 DP.5 （ 當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。）

E HHSY40為鏡面研磨

品
存
庫

隔日出貨

比原同類
商品降價

最大

40%

CADCAD 2D
3D

Type M材質 S表面處理

HHSY SUS304 拋光研磨

Type M材質 S表面處理

HHSYZ SUS304 髮絲紋處理

Type M材質

HHSLV 相當於SUS304


