
779-1 779-2使用WEB搜尋商品更省時
http://tw.misumi-ec.com 台灣三住

DEEP GROOVE BALL BEARINGS -DOUBLE SHIELD TYPE-

深溝滾珠軸承
－兩側密封式－

E為MISUMI高精密度商品。可用於需要高荷重、高轉速，高旋轉精密度時。同一產品的C-VALUE商品請參閱DP.780

品
存
庫

隔日出貨 交期縮短追加規格
以紅字表示

型式

B6901ZZ
Order
訂購範例
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r
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Dsdh

B （安裝關係圖）

軸承精密度 JIS B 1514 0級
M材    質 相當於SUJ2

請參照技術資料的徑向軸承（等級0級）的容許公差及容許值。 DP.2973

型式 d D B r
（min.）

基本額定荷重 容許轉速
rpm

（參考）

安裝相關尺寸 質量
（g）
（參考）

出貨日Cr（動態）
kN

Cor（靜態）
kN

Ds dh
（max.）

R
（max.）（min.）（max.）

B6700ZZ

10

15 4 0.2 0.85 0.43 15000 10.4 11.21 14.2 0.2 2

庫存品

B6800ZZ 19 5
0.3

1.83 0.925 34000
12

12.5 17
0.3 

5
B6900ZZ 22 6 2.7 1.27 32000 13 20 9
B6000ZZ 26 8 4.55 1.96 30000 13.5 24 19
B6200ZZ 30 9

0.6
5.1 2.39 24000

14
16 26

0.6 
32

B6300ZZ 35 11 8.1 3.45 21000 16.5 31 52
B6701ZZ

12

18 4 0.2 0.92 0.53 13000 12.4 13.86 16.7 0.2 3
B6801ZZ 21 5

0.3
1.92 1.04 32000

14
14.5 19

0.3 
6

B6901ZZ 24 6 2.89 1.46 30000 15 22 11
B6001ZZ 28 8 5.1 2.39 27000 16 26 21
B6201ZZ 32 10 0.6 6.1 2.75 22000 16 17 28 0.6 37
B6301ZZ 37 12 1 9.7 4.2 19000 17 18 32 1.0 60 3日
B6702ZZ

15

21 4 0.2 0.93 0.58 11000 15.4 16.86 19.7 0.2 4

庫存品

B6802ZZ 24 5
0.3

2.08 1.26 27000

17

16.5
18.5
16.5 22

0.3 
7

B6902ZZ 616200062256.3782
B6002ZZ 32 9 5.6 2.83 23000 19 30 30
B6202ZZ 35 11 0.6 7.75 3.6 19000 19 20 31 0.6 45
B6302ZZ 42 13 1 11.4 5.45 17000 20 22.5 37 1.0 83
B6703ZZ

17

23 4 0.2 1 0.65 9500 17.4 18.86 21.1 0.2 4 3日
B6803ZZ 26 5

0.3
2.23 1.46 25000

19
19.5 24

0.3 
8

庫存品
B6903ZZ 30 7 4.65 2.58 23000 20 28 18
B6003ZZ 35 10 6.8 3.35 20000 21 33 39
B6203ZZ 40 12 0.6 9.6 4.6 17000 21 23 36 0.6 66
B6303ZZ 47 14 1 13.6 6.65 15000 22 25.5 42

1.0 
113

B6403ZZ 62 17 1.1 22.7 10.8 14000 23.5 － 55.5 270 3日
B6704ZZ

20

27 4 0.2 1.4 0.72 8500 20.4 22.36 25.5 0.2 6

庫存品

B6804ZZ 32 7
0.3

4 2.47 20000
22

22.5 30
0.3 

19
B6904ZZ 37 9 6.4 3.7 19000 24 35 36
B6004ZZ 42 12 0.6 9.4 5.05 17000 24 26 38 0.6 69
B6204ZZ 47 14 1 12.8 6.65 14000 25 28 42

1.0 
106

B6304ZZ 52 15
1.1

15.9 7.9 13000 26.5 28 45.5 145
B6404ZZ 72 19 28.5 13.9 12000 26.5 － 65.5 1.0 400

3日
B60-22ZZ

22
44 12 0.6 9.4 5.05 17000 26 26.5 40 0.6 74

B62-22ZZ 50 14 1 12.9 6.8 14000 27 29.5 45
1.0 

117
B63-22ZZ 56 16 1.1 18.4 9.25 13000 28.5 31 49.5 176
B6805ZZ

25

37 7
0.3

4.3 2.95 18000
27

28 35
0.3 

22

庫存品
B6905ZZ 42 9 7.05 4.55 16000 29 40 42
B6005ZZ 47 12 0.6 10.1 5.85 15000 29 30.5 43 0.6 80
B6205ZZ 52 15 1 14 7.85 12000 30 32 47

1.0 
128

B6305ZZ 62 17 1.1 20.6 11.2 11000 31.5 36 55.5 235

3日
B6405ZZ 80 21 1.5 34.5 17.5 10000 33 － 72 1.5 530
B60-28ZZ

28
52 12 0.6 12.5 7.4 14000 32 34 48 0.6 98

B62-28ZZ 58 16 1 17.9 9.75 12000 33 35.5 53
1.0 

171
B63-28ZZ 68 18 1.1 26.7 14 11000 34.5 38.5 61.5 284
B6806ZZ

30

42 7
0.3

4.7 3.65 15000
32

33 40
0.3 

26

庫存品
B6906ZZ 47 9 7.25 5 14000 34 45 48
B6006ZZ 55 13

1
13.2 8.3 12000

35
37 50

1.0 
116

B6206ZZ 62 16 19.5 11.3 10000 39 57 199
B6306ZZ 72 19 1.1 26.7 15 9200 36.5 42.5 65.5 345

3日
B6406ZZ 90 23 1.5 43.5 23.9 8800 38 － 82 1.5 735
B60-32ZZ

32
58 13

1
11.8 8.05 12000

37
39 53

1.0 
129

B62-32ZZ 65 17 20.7 11.6 11000 40 60 226
B63-32ZZ 75 20 1.1 29.8 16.9 9500 38.5 43.5 68.5 382
B6807ZZ

35

47 7 0.3 4.9 4.05 13000 37 38 45 0.3 29

庫存品
B6907ZZ 55 10 0.6 9.55 6.85 12000 39 40 51 0.6 74
B6007ZZ 62 14 1 16 10.3 11000 40 42 57

1.0 
155

B6207ZZ 72 17 1.1 25.7 15.3 9000 41.5 45 65.5 288
B6307ZZ 80 21

1.5
33.5 19.2 8400

43
47 72

1.5 
469

3日
B6407ZZ 100 25 55 31 7800 － 92 952

型式 d D B r
（min.）

基本額定荷重 容許轉速
rpm

（參考）

安裝相關尺寸 質量
（g）
（參考）

出貨日Cr（動態）
kN

Cor（靜態）
kN

Ds dh
（max.）

R
（max.）（min.）（max.）

B6808ZZ

40

52 7 0.3 5.1 4.4 12000 42 43 50 0.3 33

庫存品
B6908ZZ 62 12 0.6 12.2 8.9 11000 44 45 58 0.6 110
B6008ZZ 68 15 1 16.8 11.5 9500 45 47 63

1.0 
190

B6208ZZ 80 18 1.1 29.1 17.8 8200 46.5 51 73.5 366
B6308ZZ 90 23 1.5 40.5 24 7500 48 53 82 1.5 636

3日
B6408ZZ 110 27 2 63.5 36.5 7000 49 － 101 2.0 1230
B6809ZZ

45

58 7 0.3 6.18 5.38 11000 47 47.5 56 0.3 38 庫存品
B6909ZZ 68 12 0.6 14.1 10.8 9500 49 50 64 0.6 126 3日
B6009ZZ 75 16 1 20.9 15.2 8800 50 53.5 70

1.0 
241 庫存品

B6209ZZ 85 19 1.1 31.5 20.4 7500 51.5 55.5 78.5 420
3日

B6309ZZ 100 25 1.5 53 32 6700 53 61.5 92 1.5 829
B6810ZZ

50

65 7 0.3 6.6 6.09 9500 52 52.5 63 0.3 50 庫存品
B6910ZZ 72 12 0.6 14.5 11.7 9000 54 55 68 0.6 135 3日
B6010ZZ 80 16 1 21.8 16.6 8300 55 57.5 75

1.0 
261 庫存品

B6210ZZ 90 20 1.1 35 23.2 7000 56.5 60 83.5 454

3日

B6310ZZ 110 27 2 62 38 6000 59 68 101
2.0 

1006
B6410ZZ 130 31 2.1 83 49.5 5700 61 － 119 2290
B6811ZZ

55

72 9 0.3 8.8 8.1 8700 57 59 70 0.3 83
B6911ZZ 80 13 1 16 13.3 8200 60 61.5 75

1.0 
180

B6011ZZ 90 18 1.1 28.3 21.2 7700 61.5 64 83.5 388
B6211ZZ 100 21 1.5 43.5 29.2 6400 63 67 92 1.5 601
B6311ZZ 120 29 2 71.5 45 5800 64 74 111 2.0 1370
B6812ZZ

60

78 10 0.3 11.5 10.6 8000 62 64.5 76 0.3 106
B6912ZZ 85 13 1 16.4 14.3 7600 65 66.5 80

1.0 
193

B6012ZZ 95 18 1.1 29.5 23.2 7000 66.5 69 88.5 414
B6212ZZ 110 22 1.5 52.5 36 6000 68 75 102 1.5 783
B6312ZZ 130 31 2.1 82 52 5400 71 80.5 119 2.0 1730
B6813ZZ

65

85 10 0.6 11.6 11 7400 69 70 81 0.6 128
B6913ZZ 90 13 1 17.4 16.1 7000 70 71.5 85

1.0 
206

B6013ZZ 100 18 1.1 30.5 25.2 6500 71.5 74 93.5 421
B6213ZZ 120 23 1.5 57.5 40 5500 73 80.5 112 1.5 990
B6313ZZ 140 33 2.1 92.5 60 4900 76 86 129 2.0 2080
B6814ZZ

70

90 10 0.6 12.1 11.9 6900 74 75.5 86 0.6 137
B6914ZZ 100 16 1 23.7 21.2 6500 75 77.5 95

1.0 
334

B6014ZZ 110 20 1.1 38 31 6100 76.5 80.5 103.5 604
B6214ZZ 125 24 1.5 62 44 5100 78 85 117 1.5 1070
B6314ZZ 150 35 2.1 104 68 4600 81 92.5 139 2.0 2520
B6815ZZ

75

95 10 0.6 12.5 12.9 6400 79 80 91 0.6 145
B6915ZZ 105 16 1 24.4 22.6 6100 80 82.5 100

1.0 
353

B6015ZZ 115 20 1.1 39.5 33.5 5700 81.5 85.5 108.5 649
B6215ZZ 130 25 1.5 66 49.5 4800 83 90.5 122 1.5 1180
B6816ZZ

80

100 10 0.6 12.7 13.3 6000 84 85 96 0.6 154
B6916ZZ 110 16 1 24.9 24 5700 85 88 105

1.0 
373

B6016ZZ 125 22 1.1 47.5 40 5300 86.5 91.5 118.5 854
B6216ZZ 140 26 2 72.5 53 4500 89 95.5 131

2.0 
1400

B6316ZZ 170 39 2.1 123 86.5 4000 91 105 159 3590
B6817ZZ

85

110 13 1 18.7 19 5700 90 91 105
1.0 

270
B6917ZZ 120 18

1.1
32 29.6 5400

91.5
94 113.5 536

B6017ZZ 130 22 49.5 43 5000 97 123.5 890
B6217ZZ 150 28 2 83.5 64 4200 94 103 141 2.0 1790
B6317ZZ 180 41 3 133 97 3800 98 112 167 2.5 4230
B6818ZZ

90

115 13 1 19 19.7 5400 95 96 110
1.0 

285
B6918ZZ 125 18 1.1 33 31.5 5100 96.5 99 118.5 554
B6018ZZ 140 24 1.5 58 49.5 4700 98 102 132 1.5 1020
B6218ZZ 160 30 2 96 71.5 4000 99 109 151 2.0 2150
B6318ZZ 190 43 3 143 107 3600 103 118 177 2.5 4910
B6819ZZ

95

120 13 1 19.3 20.5 5000 100 101 115
1.0 

300
B6919ZZ 130 18 1.1 33.5 33.5 4800 101.5 104 123.5 579
B6019ZZ 145 24 1.5 60.5 54 4500 103 109 137 1.5 1080
B6219ZZ 170 32 2.1 109 82 3700 106 116 159 2.0 2620
B6319ZZ 200 45 3 153 119 3300 108 125 187 2.5 5670
B6820ZZ

100

125 13 1 19.6 21.2 4800 105 106 120
1.0 

313
B6920ZZ 140 20 1.1 41 39.5 4500 106.5

110
133.5 785

B6020ZZ 150 24 1.5 60 54 4200 108 142 1.5 1150
B6220ZZ 180 34 2.1 122 93 3500 111 122 169 2.0 3140
B6320ZZ 215 47 3 173 141 3200 113 133 202 2.5 7000
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CADCAD 2D
3D

Ekgf＝N×0.101972

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB 系統

Delivery
出貨日

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～100 101～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

E 庫存品…隔日出貨 DP.5 （ 當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。）


