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2268台灣三住 搜 尋
輸入型號，立即顯示商品資訊

台灣三住 搜 尋http://tw.misumi-ec.com/
刊載商品 • 價格的最新訊息！

台灣三住 搜 尋http://tw.misumi-ec.com/

LOW  PRESSURE  SCREWED  FITTINGS

低壓用栓入接頭
－同徑型－

LOW  PRESSURE  SCREWED  FITTINGS

【經濟型】低壓用栓入接頭
－同徑型－

型式（Type・No.）
SUTPE20A

Order
訂購範例

型式（Type · No.）
C-SUTPE20A

Order
訂購範例

①相當於ISO規格之商品
②較高精密度商品壁薄・重量輕
③RoHS非對應商品

①符合JIS規格商品
②壁厚・重量型・高強度
③RoHS對應商品

WOS

FAX

系統

02-2570-3767
https://www.misumi-ec.com/tw/

P.81

若有疑問請電洽：02-2570-3766若有疑問請電洽：02-2570-3766

2詢 價 請依下列      種方式

搜 尋台灣三住
小時

WOS

FAX

系統

02-2570-3767
https://www.misumi-ec.com/tw/

P.81

若有疑問請電洽：02-2570-3766若有疑問請電洽：02-2570-3766

2詢 價 請依下列      種方式

搜 尋台灣三住
小時
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類似產品比較要項類似產品比較要項  CAD資料夾名稱：45_Pipes_Fitting_Valves CAD資料夾名稱：45_Pipes_Fitting_Valves

Q�90°L字 Q�90°L字

Q�母・公L字 Q�母・公L字

L （
D）

（
A）

L

（A）
（D）Rc（PT）

Rc（PT）

（D）

B
（L2）

（
L1
）

A R（PT）

Rc（PT）

Type M�材質 S�表面處理

SGPPEL FCMB270 鍍熔融鋅

SUTPEL SCS13A －

Type M材質 S表面處理

SGPPE FCMB270 鍍熔融鋅

SUTPE SCS13A －
SUTPES SCS14A －

Type M材質

C-SUTPE SCS13A

Type M材質

C-SUTPEL SCS13A

Type M材質

C-SUTPT SCS13A

Type M材質

C-SUTNR SCS13A

型式 Rc 
（PT）

SGPPE SUTPE・SUTPES 出貨日

Type No. （D） L （A）（D） L （A） SGPPE SUTPE SUTPES

SGPPE
SUTPE
SUTPES＊

6A 1/8 15 17 24.5 22 19 30 3日 3日

3日

8A 1/4 19 19 28.5 22 19 30

庫存品

庫存品

10A 3/8 24 23 35 26 23 36

3日

15A 1/2 28 27 41 30 27 42

20A 3/4 34 32 49 36 32 50

3日
25A 1 43 38 59.5 44 38 60

32A 1 1/4 51 46 71.5 53 46 74

40A 1 1/2 57 48 76.5 60 48 78

50A 2 70 57 92 73 57 95 庫存品

型式 R・Rc
（PT）

SGPPEL SUTPEL 出貨日

Type No. （D）（L1）（L2） A B （D）（L1）（L2） A B SGPPEL SUTPEL

SGPPEL
SUTPEL

6A 1/8 19 23 36 17 26 14.5 22 33 17 26 庫存品

8A 1/4 22 26 42 19 30 19 24.3 39.5 19 30 3日

10A 3/8 27 31 48 23 35 23 29.8 46.5 23 35
庫存品

15A 1/2 31 38 56 27 40 27 35.8 53.5 27 40

20A 3/4 36 45 66 32 47 33 43.3 63.5 32 47

3日
25A 1 45 55 76.5 38 54 41 52.5 74.5 38 54

32A 1 1/4 55 67 89.5 46 62 50 64 87 46 62

40A 1 1/2 62 72 99 48 68 56 68.5 96 48 68

50A 2 75 87 116.5 57 79 69 83 113.5 57 79

Type M材質 S表面處理

SGPPT FCMB270 鍍熔融鋅

SUTPT SCS13A －

型式 Rc 
（PT）

SGPPT SUTPT 出貨日

Type No. （D） （L） A （D） （L） A SGPPT SUTPT

SGPPT
SUTPT

6A 1/8 16 25.5 17 22 30 19
3日 庫存品

8A 1/4 20 29 19 22 30 19

10A 3/8 24 35.5 23 26 36 23
庫存品

3日

15A 1/2 28 42 27 30 42 27

庫存品20A 3/4 34 50 32 36 50 32

3日
25A 1 43 59.5 38 44 60 38

32A 1 1/4 51 71.5 46 53 73 46

3日40A 1 1/2 57 76.5 48 60 78 48

50A 2 70 92 57 73 94 57

型式 R・Rc 
（PT） （D）（L1）（L2） A B

Type No.

C-SUTPEL

6A 1/8 15 21 33.5 17 26
8A 1/4 18.5 24.5 36.0 19 27

10A 3/8 22 30.5 40 23 29
15A 1/2 26.5 36.5 48.5 27 35
20A 3/4 32 44 56 32 40
25A 1 41.5 53 67 38 46

型式 Rc 
（PT） （D） L （A）Type No.

C-SUTPE

6A 1/8 15 17 24.5
8A 1/4 18.5 19 28.5

10A 3/8 22 23 34
15A 1/2 26.5 27 40.5 
20A 3/4 32 32 48
25A 1 41.5 38 60 

型式 Rc 
（PT） （D） （L） A

Type No.

C-SUTPT

6A 1/8 15 24.5 17
8A 1/4 18.5 28 19

10A 3/8 22 34 23
15A 1/2 26.5 40.5 27
20A 3/4 32 48 32
25A 1 41.5 59 38

型式 R 
（PT） B L （ℓ）Type No.

C-SUTNR

6A 1/8 14 20 8
8A 1/4 17 27 11.5

10A 3/8 21 28 11.5
15A 1/2 26 35 15
20A 3/4 31 38.5 16.5
25A 1 36 45 19.5（l） （l）

R（PT）

L

B（＊
二面
寬度
）

d

Type M�材質 S�表面處理

SGPNR FCMB270 鍍熔融鋅

SUTNR SCS13A －
SUTNRS SCS14A －

型式 R 
（PT） B＊ L （ℓ）

d 出貨日

Type No. SGPNR SUTNR SUTNRS SGPNR SUTNR SUTNRS

SGPNR
SUTNR
SUTNRS

6A 1/8 14 32 11 5 5 5.0 

3日

庫存品

3日

8A 1/4 17 34 12 7 7 6.8 

10A 3/8 21 36 13 9 9 9.0 

15A 1/2 26 42 16 13 13 13.2 庫存品

20A 3/4 32 47 18 18 16 15.8 

3日
25A 1 38 52 20 24 22 21.7 

3日
32A 1 1/4 46 56 22 32 30 30.1 

40A 1 1/2 54 60 23 37 35 －
50A 2 63 66 25 48 47 －＊Ｂ部的形狀 No.6A～40A＝6角　50A＝8角

＊無SUTPES32A～50A

Delivery
出貨日 數量區分

標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～10 11～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。  DP.77

◦SGP□□

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～20 21～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。  DP.77

◦SUT□□□

CADCAD 2D
3D CADCAD 2D

3D

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

E庫存品…隔日出貨 DP.77 （ 當日出貨 僅限當日PM4：00前特別申請之訂單。）

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。  DP.77

Delivery
出貨日

E  當日出貨 僅限當日PM4：00前特別申請之訂單。

隔日出貨DP.77庫 存 品

%
 

與
同
類
產
品
相
比

最
大
降
幅20


