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ROTARY  CONNECTOR

旋轉式連接器
－圓法蘭/二面法蘭－

Q圓法蘭 Q單邊法蘭

Q兩面法蘭 Q雙邊法蘭

ROTARY  CONNECTOR

旋轉式連接器
－對應容許力矩 單邊法蘭/雙邊法蘭－

 

■特長：可以自由改變觸控面板與控制盒等的方向。 ■特長：由於內部內藏無給油襯套，所以也可用在承載力矩荷重的用途上。
 CAD資料夾名稱：31_Posts  CAD資料夾名稱：31_Posts

Order
訂購範例

型式

ROCN42

使用範例1 使用範例2

＊假設BOX的荷重為50kg。
・照使用範例1旋轉把手時需要的力為X1（N）。
・照使用範例2旋轉把手時需要的力為X2（N）。

ROCN

BOX

PSEGK
（P.2251）

Example
使用範例

ROCN

PSYG
（P.2251）

BOX

Type
M材質 S表面處理

A附屬品
單邊法蘭 雙邊法蘭 固定把手 螺栓 螺帽

HRCN HRCNW SS400 鍍無電解鎳 CLMD6－12－S CB8－20×6 LBNR8×6

單邊法蘭（HRCN） 雙邊法蘭（HRCNW）

E利用內部擋塊，設計成不會360度旋轉的結構來防止配線纏繞。
E旋轉時請注意力道，以免對內部擋塊形成強烈衝擊，造成破損。
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Order
訂購範例

型式

HRCNW54

Q單邊法蘭

E適用圓管為JIS C 8305鋼製電線管，螺牙部則使用JIS B 0202管用平行螺絲，請多加留意。（無法使用電線管用螺絲。）
E請留意容許力矩荷重並非保證值。

E超過表中最大數量時交期另估

型式 A D D1
G 

（PF） F Ｈ C V P.C.D. C1
適用
圓管

容許力矩荷重（計算值） 
N・m

NT$基準單價
Type No. 1～4 pcs

HRCN

42 35 75 110 G1 1/2 26 85

3

50 90

1.5

G42 300
54 50 90 125 G2 27 85 64 105 G54 500
70 65 105 140 G2 1/2 32 85 78 120 G70 750
82 80 120 155 G3 37 90 92 135 G80 1000

Q雙邊法蘭 

E請留意容許力矩荷重並非保證值。 E超過表中最大數量時交期另估

型式 A D D1 Ｈ C P.C.D. 容許力矩荷重（計算值） 
N・m

NT$基準單價
Type No. 1～4 pcs

HRCNW

42 35 75 110 85

1.5

90 300
54 50 90 125 85 105 500
70 65 105 140 85 120 750
82 80 120 155 90 135 1000

在承載力矩荷重時也可以使用 可不安裝管而直接安裝控制盒

Example
使用範例

BOX BOX

HRCN HRCNW

ROCN

Delivery
出貨日

Price
價格

Delivery
出貨日

型式 A D D1
G 

（PF） F Ｈ C V P.C.D. C1 W W1 Ｚ 適用 
圓管

＊參考值
Type No. X1（N） X2（N）

圓法蘭 
ROCN
ROCK
ROCSH
二面法蘭
WROCN
WROCK
WROCS

28 20 50 85 G1 23 55
3

35 65
1.5

52 34 56 G28 16.4 23.5
36 28 60 95 G1 1/4

26 58
45 75 62 44 62 G36 17.2 24.8

42 33 65 100 G1 1/2

5

50 80 67 49 64 G42 18.4 30.3
54 48 80 120 G2 27 59 64 95

3

82 64 72 G54 19.6 32.3
70 62 96 138 G2 1/2 32 63 78 112 98 76 82 G70 20.8 33.4
82 72 106 148 G3

37 68
90 122 108 86 88 G80 22 34.1

92 85 118 160 G3 1/2 103 134 120 94 96 G92 23.2 36.7
E適用圓管為JIS C 8305鋼製電線管，螺牙部則使用JIS B 0202管用平行螺絲，請多加留意。（無法使用電線管用螺絲。）
E請注意＊為參考值並非保證值。

圓法蘭 二面法蘭
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E利用內部擋塊，設計成不會360度旋轉的結構來防止配線纏繞。
E旋轉時請注意力道，以免對內部擋塊形成強烈衝擊，造成破損。

No.
NT$基準單價

圓法蘭 二面法蘭
ROCN ROCK ROCSH WROCN WROCK WROCS

28 － －
36 － －
42
54
70 － －
82 － －
92 － －

Type
M材質 S表面處理

A附屬品
圓法蘭 二面法蘭 固定把手 螺栓 螺帽

ROCN WROCN SS400 鍍無電解鎳 ＊CLMD5－12－S
CB8－20×4 LBNR8×4

ROCK WROCK SS400 染黑處理 CB8－20×4 LBNR8×4
ROCSH WROCS 相當於SUS304 － CLMS5－12－S SCB8－20×4 SLBNR8×4

＊No.70使用CLMD5－16－S


