
ANGULAR BEARING SETS DB＋BALL TYPE

角接觸軸承固定座組
角接觸背面組合＋深溝滾珠軸承　－法蘭型－

 CAD資料夾名稱：14_Bearings_with_Holder

Order
訂購範例

型式
－ 護蓋 － L

Type 軸承

ABGC 7005 － R － 100

E非型錄規格商品請參照 DP.131

Delivery
出貨日

-10111 -10121

Type

1角接觸軸承（背面組合） 3固定座4內輪用間隔環5一般護蓋 
6標準護蓋・油封用・O形環用護蓋 
7內輪固定用軸環8內輪固定用軸環

9護蓋固定用螺栓
2深溝滾珠軸承

M材質 M材質 S表面處理 M材質 S表面處理

ABGCB
SUJ2 相當於S45C

染黑處理 SCM435 染黑處理

ABGC 鍍無電解鎳 SUS304 －
E 角接觸軸承固定座組為固定座本體未與零件組裝的狀態下出貨。
E 角接觸軸承固定座組務必在外輪安裝專用護蓋，並用軸承螺帽將內輪鎖緊後使用。 
深溝滾珠軸承側在固定座的左右兩邊設有間隔1mm的空隙，可在沒有調整內輪用間隔環長度的狀況下拴緊內輪。

E深溝滾珠軸承側5有將一般護蓋納入標準配備。
 角接觸側6請從以下任選、N 標準護蓋、S 油封用護蓋、R O形環用護蓋
E 接觸到O形環時，可能會產生較大的摩擦扭矩。
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6（選擇）
標準護蓋 油封用護蓋 O形環用護蓋

A 附屬品 油封（JIS　G種/D種　合成橡膠（NBR）） A 附屬品　O型環（JIS　G種/D種　合成橡膠（NBR））

型式
6護蓋選
擇 L d DH7 B b1 b2

深溝滾珠軸
承編號 Ｈ D2 T dh E D1g6 P.C.D. d1 d2 H1Type 軸承編號 容許 

公差
容許 
公差

ABGCB
（染黑處理）

ABGC
（鍍無電解鎳）

7002

N
標準護蓋

S
油封用

R
O形環用

60 75 15 32

＋ 0.025
 0

9 13 20 6002ZZ
75 48 12

28
18 50 －0.009

－0.025 62 11 6.6 6.5
7003 70 85 17 35 10 14 22 6003ZZ 31
7004 80 100 20 42

12 16 26
6004ZZ 92 58

15
36

22
60

－0.010
－0.029

75
14 9 8.5

7005 100 125 25 47 6005ZZ 98 63 41 65 80
7006 120 150 30 55

＋ 0.030
 0

13 17 28 6006ZZ 120 78
18

48
27

80 98

17.5 11 10.5
7007 140 175 35 62 14 18 30 6007ZZ 126 84 55 86

－0.012
－0.034

106
7008 160 200 40 68 15 19 32 6008ZZ 140 92

20
60

30
95 116

7009 180 225 45 75
16 20 34

6009ZZ 145 98 69 100 122
7010 200 250 50 80 6010ZZ 147 101 74 105 124

No.

5 6護蓋部詳細尺寸 6護蓋部詳細尺寸
9護蓋 
固定用 
螺栓D D2 dh T1 T2 p.c.d. d3 d4 t2

N 標準護蓋 S 油封用護蓋 R O形環用護蓋

d5 S1 S2 St 附屬品 
油封 Ra Rb Rt r 附屬品 

O形環
7002 32

48
28

6 8 40 6.5 3.5 3.1 21 32 22 5 G20325 24 20 3.2 0.4 P20 M3－87003 35 31
7004 42 58 36 7 9 48

8 4.5 4.1
26 35 27 6 D25356 31 25

4.7 0.7

P25
M4－10

7005 47 63 41
8 10

53 31 40 32 7 D30407 36 30 P30
7006 55 78 48 64

9.5 5.5 5.1
41 50 42 6.5 D40506.5 41 35 P35

M5－12
7007 62 84 55

9 11
72 46 60 47

9

D45609 46 40 P40
7008 68 92 60 78

11 6.6 6.1
51 65 52 D50659 51 45 P45

M6－12
7009 75 98 69 85 56 70 57 D55709 56 50 P50
7010 80 101 74 11 13 88 61 75 62 D60759 70 60 7.5 0.8 P60 M6－15

No. 7固定用軸環詳細尺寸 8固定用軸環詳細尺寸 4內輪用間隔環詳細尺寸
外徑 內徑 厚度 外徑 內徑 厚度 外徑 內徑 厚度（L）

7002
20

15
8.5 20

15
9.5 20

15 L－38
7003 17 17 17 L－41
7004 25 20 9.5 25 20 10.5 25 20 L－48
7005 30 25

10.5
30 25

11.5
30 25 L－49

7006 40 30 40 30 40 30 L－52
7007 45 35

11.5
45 35

12.5
45 35 L－56

7008 50 40 50 40 50 40 L－59
7009 55 45 55 45 55 45 L－62
7010 60 50 13.5 60 50 14.5 60 50 L－64

Example
使用範例

固鎖螺帽

深溝滾珠軸承

固定座本體

內輪固定用軸環

內輪用間隔環 角接觸軸承

旋轉軸

O形環

軸承 
編號 L

ABGCB ABGC
護蓋N 護蓋S 護蓋R 護蓋N 護蓋S 護蓋R

NT$基準單價 NT$折扣單價 NT$基準單價 NT$折扣單價 NT$基準單價 NT$折扣單價 NT$基準單價 NT$折扣單價 NT$基準單價 NT$折扣單價 NT$基準單價 NT$折扣單價
1pcs 2～4pcs 1pcs 2～4pcs 1pcs 2～4pcs 1pcs 2～4pcs 1pcs 2～4pcs 1pcs 2～4pcs

7002
60
75

7003
70
85

7004
80

100

7005
100
125

7006
120
150

7007
140
175

7008
160
200

7009
180
225

7010
200
250

Price
價格


