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BEARING  COVERS  PLATES  -STANDARD  TYPE  /  SEAL  TYPE-

軸承外蓋
－標準型・附密封型－

BEARING  COVERS

軸承外蓋
－一般型－

 CAD資料夾名稱：14_Bearings_with_Holder CAD資料夾名稱：14_Bearings_with_Holder

Order
訂購範例

型式

BVFS10

Order
訂購範例

型式

BVFCC10
BVFPC20

Delivery
出貨日

Delivery
出貨日

Price
價格

扁平型 附嵌入型
M材質 S表面處理

圓法蘭 方法蘭 圓法蘭 方法蘭

－ BVFS － BVIS S45C －
BVFCM BVFSM BVICM BVISM S45C 鍍無電解鎳

－ － BVICA BVISA A5052 白色陽極處理

BVFCS － － － SUS304 －

型式
適用軸承 適用

螺栓 Ｈ P.C.D. W T d d1 D S

NT$基準單價
扁平型 附嵌入型

Type V 圓法蘭 方法蘭 圓法蘭 方法蘭
BVFCM BVFCS BVFS BVFSM BVICM BVICA BVIS BVISM BVISA

扁平型
（圓法蘭）
BVFCM
BVFCS
 
（方法蘭）
BVFS
BVFSM

附嵌入型
（圓法蘭）
BVICM
BVICA

（方法蘭）
BVIS
BVISM
BVISA

4 673

M3
26 16 21

5 3.5 6.5 

6
1.5 5 674 7

6 693 8
8 623・694 29 19 23 10

2.0 

10 624・695

M4

35 24 28

6 4.5 8.0 

13
11 605・696 14
12 625

39 28 31
16

13 606 17
15 626・698 19
18 608・6900

46 35 36
22

20 628・6901 24
21 6000 26
23 6001・6902

M5

51 38 41

7 5.5 9.5 

28
25 6200・6903

58 45 45
30

26 6201・6002 32
30 6202・6003 35
32 6904・6203 63 50 48 37
35 6004・6905

70 57 54
42

40 6204・6005・6906 47
46 6205

M6
89 75 68

8 6.5 11.0 

52
47 6006・6907 55
56 6206・6007・6908 62
64 6008・6207・6208 107 93 81 68

Type
M材質 S表面處理

A附屬品

標準型 附密封件型 油封 
G種/D種 墊圈 固定用 

螺栓

BVFCC BVFPC
S45C

染黑處理

合成橡膠

SCM435（染黑）
BVFCCM BVFPCM 鍍無電解鎳

SUSXM7
BVFCCS BVFPCS SUS304 －
E標準型無附油封及襯墊。
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標準型
◦ 請在固定軸承外輪時使用。

附密封件型
◦ 適於防塵・防水用途。

附屬襯墊
1.66.3

E附屬品油封是以未組裝方式出貨。請於組裝時安裝。

型式

適用軸承 Dh7 D2 dh T P.C.D. d2 d3 d4 t2

附密封件
固定用 
螺栓 

（附屬品）Type No. 容許 
公差 S1 S2 St 適用油封內徑 附屬油封

墊圈溝槽部 
墊圈

d5 d6

（標準型）
BVFCC

BVFCCM
BVFCCS

（附密封件型）
BVFPC

BVFPCM
BVFPCS

10 6000
7000 26

0
－0.021

41 23 6 33
16

6.5 3.5 3.1

25 17 4 15
G15254 26 38.5

（38）

M3×8
12 6001

7001 28 43 25 6 35 G15254 28 40.5
（40）

15 6002
7002      32

0
－0.025

48 28
6 40 21 32 22 5 20 G20325

34
45.5
（45）

17 6003
7003 35 48 31 35

20 6004
7004 42 58 36 7 48 26

8 4.5 4.1
35 27 6 25 D25356 42 54.5

（54）
M4×10

25 6005
7005 47 63 41

8
53 31 40 32 7 30 D30407 47 59.5

（59）

30 6006
7006 55 0

－0.030 78 48 64 41 9.5 5.5 5.1 50 42 6.5 40 D40506.5 55 74.5
（74） M5×12

Ed5尺寸為附屬襯墊的內徑，d6（  ）內的尺寸為襯墊的外徑。

Price
價格

No.
NT$基準單價

標準 附密封件
BVFCC BVFCCM BVFCCS BVFPC BVFPCM BVFPCS
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Example
使用範例 角接觸軸承B7000

固定環

襯墊

油封

旋轉軸

BVFPC

水、塵埃

油封

内側
外側

襯墊
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扁平型 附嵌入型

（圓法蘭） （方法蘭） （圓法蘭） （方法蘭）

Alterations

變更固定孔 變更安裝孔數 變更安裝孔種類

Code FC MXC NC

Spec.

將V孔變更為固定孔。
FC＝指定單位1mm
E 3≦FC≦T－1

指定方法  FC4

安裝孔數由4孔C
變更為6孔。
E 僅適用於圓
法蘭
指定方法  MXC

安裝孔變更為鑽孔。
孔徑＝d（規格表）
指定方法  NC

V
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V d
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Alteration
追加工

型式 －（FC・MXC・NC）
BVFCM10 － FC3－NC


