
-10851 -10861

CAM FOLLOWERS WITH BRACKET -L SHAPE TYPE・BLOCK TYPE-

附支撐架凸輪軸承隨動器
－L型・方型－

BRACKETS  FOR  CAM  FOLLOWER

凸輪軸承隨動器用支撐架

Q凸輪軸承隨動器用支撐架

Type M材質 S表面處理
  CMFLB

S45C
染黑處理

  CMFL 鍍無電解鎳
  CMFLS SUS304 －

型式 h 
指定單位1mm Ｈ T L1 L W W1 d1

NT$基準單價
Type d CMFLB CMFL CMFLS

  CMFLB
  CMFL
  CMFLS

5 17～28   h＋4.5
8

16 26 20 13
5.56 17～32   h＋6 19 29 22 15

8 20～38   h＋7 10 22 32 24 17
10 25～52   h＋10

12
29 42 28 20

6.5
12 28～64   h＋11 31 47 28 20

型式 h 
指定單位1mm Ｈ T L1 L d1 d2 T NT$基準單價

Type d CMFB CMF CMFS

  CMFB
  CMF
  CMFS

6 12～25   h＋6 10
24 38

7.5 4.5 5
8 15～30   h＋7

12
9.5 5.5 6.5

10 20～35   h＋10 26 42
11 6.5

10
12 20～40   h＋11 28 44 11

Type M材質 S表面處理
  CMFB

S45C
染黑處理

  CMF 鍍無電解鎳
  CMFS SUS304 －

Q凸輪軸承隨動器用支撐架
　－方型－

 CAD資料夾名稱：14_Bearings_with_Holder CAD資料夾名稱：14_Bearings_with_Holder

Order
訂購範例

型式 － A

CFBRA5 － 37

Order
訂購範例

型式 － h

CMFB8 － 25

Order
訂購範例

型式 － h

CMFLB8 － 30
Delivery
出貨日

Price
價格

Delivery
出貨日

Price
價格

Delivery
出貨日

Price
價格

Q特長：可依需求選用附樹脂或附優力膠的凸輪軸承隨動器。dH7為配合凸輪軸承隨動器軸徑而製造。
Q凸輪軸承隨動器用支撐架
　－L型－

QL型 Q方型

Q特長：由於為一體成型製品，不但可節省訂購時間。價格也十分低廉。

型式 A 
指定單位1mm a1 a2 B b1 b2 G N T 安裝螺栓 

尺寸 C （J） NT$基準
單價Type DH7

CFBRA

5 ＋ 0.012
 0

27～50 8 4.5 24 6 12 15 6 7 M5 8

（J）＝A－G－a2

6 31～60 9 6 27 6.5 14 16 7 8 M6 8.5
8 ＋ 0.015

 0
40～80 11.5 7.5 34 8.5 17 21 9.5 10 M8 12

10 49～100 14 8 44 11 22 26 11.5 12 M10 16
12 ＋ 0.018

 0
58～120 17 12 48 12 24 32 13.5 12 M12 17

16 79～160 21 14.5 66 17 32 41 17.5 15 M16 25

Type 支撐架 凸輪軸承隨動器形狀 A附屬凸輪軸承隨動器

L型 方型 M材質 S表面處理 形狀 M材質 d5～10 d12

  CMFLBF   CMFBF
S45C

染黑處理

平面
SUJ2

CFFA CFFH

  CMFLF   CMFF 鍍無電解鎳 CFFA CFFH

  CMFLSF   CMFSF SUS304 － SUS440C CFFAS CFFSH

  CMFLBU   CMFBU
S45C

染黑處理

桶型
SUJ2

CFUA CFUH

  CMFLU   CMFU 鍍無電解鎳 CFUA CFUH

  CMFLSU   CMFSU SUS304 － SUS440C CFUAS CFUSH

QL型

型式 高度h 
指定單位1mm D Ｈ T L1 L W W1 d1

NT$基準單價

Type d CMFLBF CMFLF CMFLSF CMFLBU CMFLU CMFLSU

  CMFLBF
  CMFLF
  CMFLSF
  CMFLBU
  CMFLU
 CMFLSU              

5 17～28 13  h＋4.5
8

16 26 20 13

5.56 17～32 16  h＋6 19 29 22 15

8 20～38 19  h＋7 10 22 32 24 17

10 25～52 26  h＋10
12

29 42 28 20
6.5

12 28～64 32  h＋11 31 47 28 20

Q方型

型式 高度h 
指定單位1mm D Ｈ T L1 L d1 d2 T

NT$基準單價

Type d CMFBF CMFF CMFSF CMFBU CMFU CMFSU

  CMFBF
  CMFF
  CMFSF
  CMFBU
  CMFU
 CMFSU                        

6 12～25 16  h＋6 10
24 38

7.5 4.5 5

8 15～30 19  h＋7

12

9.5 5.5 6.5

10 20～35 26  h＋10 26 42
11 6.5

10

12 20～40 32  h＋11 28 44 11

型式 － h

CMFLF10
CMFLU10

－
－

40
50

Order
訂購範例

Example
使用範例 凸輪軸承隨動器

支撐架

凸輪軸承隨動器

線性滑軌
支撐架

Delivery
出貨日

Price
價格

QL型 Q方型
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E支撐架單體請參照WP.1086、凸輪軸承隨動器單體請參照WP.1073頁內容。
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C

b1 b1

a2

T

DH7

A

b2
B

2－N

a1

( J
) ±

0.0
5

6.3

G

T/2

6.3

1.6

CFFRU CFBRA

彈簧墊圈

工作台

6.3 1.6

C

b1 b1

a2

T

DH7

A

b2
B

2－N

a1

( J
) ±

0.0
5

6.3

G

T/2

6.3

1.6

CFFRU CFBRA

彈簧墊圈

工作台

CFBRA
6.3 1.6

C

b1 b1

a2

T

DH7

A

b2
B

2－N

a1

( J
) ±

0.0
5

6.3

G

T/2

6.3

1.6

CFFRU CFBRA

彈簧墊圈

工作台

Example
使用範例

M 材  質 A5052

S 表面處理　陽極處理（白色）


