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E非型錄規格商品請參照 DP.131
  CAD資料夾名稱：16_Rollers

ROLLERS -BEARING TYPE-

滾輪
－附軸承型－（L＝15〜100）

E 芯材外圍熔接優力膠・矽膠・NBR。

Type
M材質 s表面處理 

（包覆） 軸承 H硬度直柱 桶型
L尺寸選擇 L尺寸指定 L尺寸選擇 芯材

RORB － ROCRB
相當於S45C 染黑處理

鋼

－
RORM － ROCRM 鍍無電解鎳 －
RORS － ROCRS SUS304 － －
RORA － ROCRA 鋁合金 白色陽極處理 －

RORKS － － SUS304

優力膠（原色）

鋼
蕭氏硬度A95RORKA － － 鋁合金

RORUS ROFRUS ROCRUS SUS304
蕭氏硬度A90RORUZ － － 不鏽鋼

RORUA ROFRUA ROCRUA 鋁合金

鋼

RORUP － － MC尼龍
RORGS － ROCRGS SUS304

蕭氏硬度A70RORGA ROFRGA ROCRGA 鋁合金
RORHS － ROCRHS SUS304

蕭氏硬度A50RORHA ROFRHA － 鋁合金
RORSS ROFRSS ROCRSS SUS304

矽膠（淺灰）

鋼

蕭氏硬度A70RORSA － － 鋁合金
RORJS － － SUS304

蕭氏硬度A50RORJA － － 鋁合金
RORWS － － SUS304 矽膠（白） 蕭氏硬度A70
RORTS ROFRTS － SUS304 耐熱優力膠（紅棕色） 蕭氏硬度A90RORTA － － 鋁合金 使用溫度：～110℃
RORNS － － SUS304 NBR（黑） 蕭氏硬度A60RORNA － － 鋁合金

E 軸承的詳細尺寸請參照
W P.1017・1019。
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（                   ）矽膠・NBR
優力膠包覆（                   ）矽膠・NBR

優力膠包覆

直柱型 桶型

E 優力膠會隨著時間而變色，但特性等不受影響。
E 不能選擇L尺寸選擇型中的可指定L尺寸。

QL尺寸指定型（僅直柱）
型式 D L 

指定單位1mm d D1（H7） dh B 使用軸承Type No.

優力膠
ROFRUS
ROFRUA
ROFRGA
ROFRHA

矽膠
ROFRSS

耐熱優力膠 
ROFRTS

25 25
21～49

6 15 10 5 696ZZ×2
30 30

8
19

15
6 698ZZ×2

35A
35

26～49
22

7 608ZZ×2
35

10 18
6 6900ZZ×2

40A
40

26
8

6000ZZ×2
40 12 28

24
6001ZZ×2

50A
50 26～99 12

32
10 6201ZZ×2

50 15 28 9 6002ZZ×2

QL尺寸選擇型

E D20僅適用於芯材型（RORB・RORM・RORS・RORA・ROCRB・ROCRM・ROCRS・ROCRA）。
E RORUP無No.35A、40A、50A。

型式 D L選擇 d D1（H7） dh B 使用軸承Type No.
直柱 
僅芯材
RORB
RORM
RORS
RORA

優力膠
RORKS
RORKA
RORUP
RORUS
RORUZ
RORUA
RORGS
RORGA
RORHS
RORHA

矽膠
RORSS
RORSA
RORJS
RORJA
RORWS

耐熱優力膠
RORTS
RORTA

NBR
RORNS
RORNA

桶型
僅芯材
ROCRB
ROCRM
ROCRS
ROCRA

優力膠
ROCRUS
ROCRUA
ROCRGS
ROCRGA
ROCRHS

矽膠
ROCRSS

（20） 20 15 20 25 30 40 50 6 15 10 5 696ZZ×2

25 25 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 6 15 10 5 696ZZ×2

30 30 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 8 19 15 6 698ZZ×2

35A
35

25 30 40 50 8 22 15 7 608ZZ×2

35 25 30 40 50 60 70 80 90 100 10 22 18 6 6900ZZ×2

40A
40

25 30 40 50 10 26 18 8 6000ZZ×2

40 25 30 40 50 60 70 80 90 100 12 28 24 8 6001ZZ×2

50A
50

25 30 40 50 100 12 32 24 10 6201ZZ×2

50 25 30 40 50 60 70 80 90 100 15 32 28 9 6002ZZ×2

Order
訂購範例

型式 － L

RORB30
ROFRSS40

－
－

30
38

Price
價格

Delivery
出貨日

QL尺寸選擇型

QL尺寸指定型

D L

NT$基準單價
直柱

優力膠 矽膠 耐熱優力膠

ROFRUS ROFRUA ROFRGA
ROFRHA ROFRSS ROFRTS

25
21～25
26～49

30
21～25
26～49

35
35A 26～49

40
40A 26～49

50 26～50
50A 51～99

D L

NT$基準單價
直柱

僅芯材 優力膠 矽膠

RORB RORM RORS RORA RORKS RORKA RORUS RORUZ RORUA RORUP RORGS RORGA RORSS RORSA RORJS RORJA RORWS
RORHS RORHA

20
15～25 － － － － － － － － － － － － －
30～50 － － － － － － － － － － － － －

25
20～25
30～50
60～100 － － － － －

30
20～25
30～50
60～100 － － － － －

35
35A

25
30～50
60～100 － － － － －

40
40A

25
30～50
60～100 － － － － －

50
50A

25
30～50
60～100

D L

NT$基準單價
直柱 桶型

耐熱優力膠 NBR 僅芯材 優力膠 矽膠

RORTS RORTA RORNS RORNA ROCRB ROCRM ROCRS ROCRA ROCRUS ROCRUA ROCRGA ROCRGS
ROCRHS ROCRSS

20
15～25 － － － － － － － － －
30～50 － － － － － － － － －

25
20～25
30～50

30
20～25
30～50

35
35A

25
30～50

40
40A

25
30～50

50
50A

25
30～50
60～100

Alteration
追加工

型式 － L －（UDC・SB）
RORNS40 － 50 － SB

Alterations Code Spec.

變更為制電性優力膠                                           
（優力膠顏色：灰） UDC

優力膠蕭氏硬度A90變更為制電性優力膠。
指定方法  UDC
體積固有電阻率 2.1×108Ω・cm
表面電阻率 4.0×109Ω
（溫度30℃/溼度60%）

Alterations Code Spec.

軸承材質變更 SB
軸承變更為不鏽鋼。
指定方法 SB

X不適用於RORUZ


