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Q輸送帶用滑道 Type
M材質 容許荷重

（kgf） 厚度（t）
角度調整型 30度角度固定型

CSHWS CSHYS SUS304
15

1.5
CSHWE CSHYE SUS304＋不鏽鋼製滑動板※ 1.5＋0.8（滑動板厚度）
CSHWU CSHYU SUS304＋超高分子量聚乙烯 1.5＋0.25（聚乙烯厚度）

※ 使用FENB0.5（參照P.1221）

Order
訂購範例

型式 － 對應輸送帶種類 － W － L
CSHWE － A － 150 － 300

Order
訂購範例

型式 － W － L － H － A
CDPT － 250 － 300 － 20 － 150

Alteration
追加工

Alterations 銲接螺帽 銲接螺帽＋腳架
Code YN YNS

Spec.

於滑道側兩端做M6螺帽的追加工。
提升安裝的泛用性。

做支撐荷重用的腳架追加工。
W≧150時可指定　200≦YNS≦1200
以散裝的狀態發送，客戶需自行組裝。
[指定方法]YNS800　指定範圍　200~1200(指定單位10mm)
附屬品　內六角螺帽2 pcs

型式 － 對應輸送帶種類 － W － L － （YN・YNS）

CSHWE － A － 150 － 300 － YNS800
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Q�角度調整用 
固定座單品

M材質 SUS304

型式
對應輸送帶 R Z X K Q Y G H NT$ 

基準單價Type 對應輸送帶 
種類

CSHR

A SVKN/SVKR/CVGN/CVGP 14 68.5 126 13 9.5 7.5 28 57.1

B CVGR/CVGW 14 98.5 156 13 9.5 7.5 28 57.1

C CVSY/CVSX 24 83.5 141 30 10 10 48 75

Order
訂購範例

型式

Type 對應輸送帶種類

CSHRA

CSHR
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（輸送帶周邊零件安裝用孔）

E以右用和左用為一組。　E右用和左用為對稱的形狀。

Example
使用範例

CONVEYOR SHOOTERS/ANGULAR ADJUSTMENT BRACKET SINGLE ARTICLE

輸送帶用滑道/角度調整用固定座單品
CONVEYOR  DUST  PANS

集塵皿

型式 Ｗ
指定單位1mm

L
指定單位5mm

Ｈ
指定單位10mm

A
指定單位10mm NT$基準單價

CDPT

65～100
100～200

20～40 150～200

205～300
305～400

101～200
100～200
205～300
305～400

201～300
100～200
205～300
305～400

301～400
100～200
205～300
305～400

401～550
100～200
205～300
305～400

 CAD資料夾名稱：17_Conveyors  CAD資料夾名稱：17_Conveyors 

Q集塵皿

E�對應油及液體髒汙。
E�無附輸送帶安裝用螺栓。請確認輸送帶的螺帽尺寸後，另行準備螺栓。
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M3（集塵皿固定孔）

M3（集塵皿固定孔）

CDPT

QL≦200時

QL≧205時

Q角度調整型

型式
對應輸送帶 
種類

W 
指定單位1mm

L 
指定單位10mm 對應輸送帶 輸送帶頁次

CSHWS
CSHWE
CSHWU

A 90～540
70～500

SVKN/SVKR/CVGN/CVGP P.1235～1238,1247～1250
B 90～340 CVGR/CVGW P.1251～1254
C 150～550 CVSY/CVSX P.1269～1272

型式
對應輸送帶 
種類

W 
指定單位1mm

L 
指定單位10mm 對應輸送帶 輸送帶頁次

CSHYS
CSHYE
CSHYU

A 90～540
70～500

SVKN/SVKR/CVGN/CVGP P.1235～1238,1247～1250
B 90～340 CVGR/CVGW P.1251～1254
C 150～550 CVSY/CVSX P.1269～1272

Q30度角度固定型

E安裝本公司輸送帶時W尺寸的參考值為固定座型A・B＝皮帶寬度＋40,C＝皮帶寬度＋50。
E角度調整型以散裝狀態發送。客戶需自行組裝。30度角度固定型則是以組裝完成的狀態發送。
E附有輸送帶安裝用的M5、M6內六角孔螺栓與平墊圈。由於僅能擇一使用,因此會有多餘的零件。

EL≧310時,建議追加工YNS(銲接螺帽＋腳架)
對應輸送帶 
種類 R Z X K Q Y G H 對應輸送帶

A 14 68.5 126 13 9.5 7.5 28 57.1 SVKN/SVKR/CVGN/CVGP

B 14 98.5 156 13 9.5 7.5 28 57.1 CVGR/CVGW

C 24 83.5 141 30 10 10 48 75 CVSY/CVSX

角度調整型
CSHWS CSHWE CSHWU

30度角度固定型
CSHYS CSHYE CSHYU
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Delivery
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Example
使用範例

刮刀

CDPT

型式 － W － L － H － A －（CLU・CDL・CFN）
CDPT － 250－ 300－ 20 － 150－ CLU2

Alteration
追加工

Altenations

銲接排汙水・油用管接頭 追加把手 追加固定集塵皿用旋鈕

附旋鈕（1 pcs）

Code CLU・CLD・CRU・CRD CDL CFN

Spec.

指定方法：CLU2 彎曲板金銲接成的把手。
X�W＜110時不適用

附固定集塵皿用壓紋旋鈕（M3）
型式：NOOS3-6
規格：P2-1078

No. Rc（PT） D L
1 1/8 15.1 23.5
2 1/4 19.1 29.5
3 3/8 22.1 30.5

CLD CRD

CDL

CLU CRU

20

20

（W－80）/2

10
（

H－
10

/2）

（
D）

（L） Rc（PT）

W L
NT$基準單價

CSHWS CSHWE CSHWU CSHYS CSHYE CSHYU

 90～200

 70～100
110～200
210～300
310～400
410～500

201～300

 70～100
110～200
210～300
310～400
410～500

301～400

 70～100 － －
110～200 － －
210～300 － －
310～400 － －
410～500 － －

401～550

 70～100 － －
110～200 － －
210～300 － －
310～400 － －
410～500 － －

E對應輸送帶種類C的W尺寸為150～。

Price
價格

Delivery
出貨日

Delivery
出貨日

Price
價格

Q特徵：可承接從輸送帶上落下的髒污。也適用於油等液體髒汙。

Type M材質 A附屬品

CDPT SUS304 內六角孔螺栓
（SUS304）

墊圈
（SUS304）

Q特徵：角度可於5度～60度之間調整的輸送帶用滑道。另備有防止工件損傷，更好滑動的樹脂型。


