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BELT  SUPPORT  FOR  CONVEYOR

輸送帶用皮帶承板墊
PULLY  HOLDER  FOR  CONVEYOR

輸送帶用皮帶輪支撐架

Order
訂購範例

型式 － W － L

CVBCM － 150 － 1940

Order
訂購範例

型式 － 形狀選擇 － 右／左
PLHD － FE － L

Delivery
出貨日

輸送帶用皮帶承板墊

Example
使用範例

型式 M材質 S表面處理
PLHDR-FE 鋁材 白色陽極處理
PLHDR-FF 鋁材 白色陽極處理
PLHD-TC 鋁材 塗裝
PLHD-TD 鋁材 塗裝
PLHD-PA 鋁材 金色陽極處理
PLHD-FE SS400 三價鉻酸鹽
PLHD-FF SS400 三價鉻酸鹽

M材質 SUS304

專用網站　http://fa.misumi.jp/cvs/
可搜尋輸送帶的構成零件或保養零件。

專用網站　http://fa.misumi.jp/cvs/
可搜尋輸送帶的構成零件或保養零件。

 CAD資料夾名稱:17_Conveyors  CAD資料夾名稱:17_Conveyors 
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碟形貫穿孔部詳細

2×12平板ーSUS304
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4－M4碟形貫穿孔 碟形貫穿孔部

CVBCK　CVBCRK　CVBCWRK

25a（ ）
CVBCK　CVBCRK　CVBCWRK
∅50（CVGC・CVGR）用

碟形貫穿孔部詳細（２／１）

4－M4用碟形貫穿孔
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CVBCL　CVBCRL　CVBCRWL
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CVBCL　CVBCRL　CVBCWRL
∅30（CVGA・CVGN）用
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碟形貫穿孔部詳細（２／１）
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碟形貫穿孔部

2－M4用碟形貫穿孔

2－M4用碟形貫穿孔 B≦60時，無此孔

CVBCM　CVBCRM　CVBCWRM

25a（ ）
CVBCM　CVBCRM　CVBCWRM
∅30附防止蛇行榫（CVGB・CVGP）用

E尾端為L的圖面是與R方向不同的形狀。
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PLHD-FE-R
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SUS304

PLHD-FF-R

型式 形狀選擇 右/左 對應輸送帶 NT$基準單價

PLHDR
FE

（右）R
（左）L

CVGR 
CVGW

FF
CVGN
CVGP

PLHD

TC CVGTP
TD CVGTN
PA CVSPA

FE
CVSFA
CVSFC

FF
CVSFB
CVSFD

E PLHDR為對應輸送帶適用追加工HR、MR、WR時使用。
E 由於PLHD-TC、TD是成型品，故較為低價。

Delivery
出貨日

型式
W L

L1 L2 對應
輸送帶

NT$基準單價

指定單位1mm 指定單位1mm L120～
500

L501～
1000

L1001～
1500

L1501～
2000

CVBCM
 15～100

120～2000

L－50 L－110 CVGB
CVGP101～150

151～200

CVBCRM
 15～100

L－61 L－121 CVGP
（HR・MR）101～150

151～200

CVBCWRM
 15～100

L－72 L－132 CVGP
（WR）101～150

151～200

型式
W L

W1 L1 對應
輸送帶

NT$基準單價

指定單位1mm 指定單位1mm L130～
500

L501～
1000

L1001～
1500

L1501～
2000

CVBCL
 40～100

130～2000 W－10

L－72 CVGA
CVGN101～200

201～350

CVBCRL
 40～100

L－121 CVGN
（HR・MR）101～200

201～350

CVBCWRL
 40～100

L－131 CVGN
（WR）101～200

201～350

型式
W L

W1 L1 L2 對應
輸送帶

NT$基準單價

指定單位1mm 指定單位1mm L170～
500

L501～
1000

L1001～
1500

L1501～
2000

CVBCK
 70～100

170～2000 W－27

L－85 L－67 CVGC
CVGR101～200

201～350

CVBCRK
 70～100

L－110 L－92 CVGR
（HR・MR）101～200

201～350

CVBCWRK
 70～100

L－135 L－117 CVGR
（WR）101～200

201～350

Q∅50（CVGC・CVGR）用

Q∅30附防止蛇行榫（CVGB・CVGP）用

Q∅30（CVGA・CVGN）用


