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Q�輸送帶用皮帶輪支撐架
―軸承型―

Q�輸送帶用皮帶輪支撐架
―拉伸型―

PULLEY  HOLDER  TENTION  TYPE  FOR  CONVEYOR

輸送帶用皮帶輪支撐架―拉伸型―
PULLEY  HOLDER  BEARING  TYPE  FOR  CONVEYOR

輸送帶用皮帶輪支撐架―軸承型―
 CAD資料夾名稱:17_Conveyors  CAD資料夾名稱:17_Conveyors 

M材質 鋁材
S表面處理 塗裝

M材質 鋁材
S表面處理 塗裝

型式 形狀
選擇 右/左 張力螺栓 

型式 對應輸送帶 NT$基準單價

PLHDT

FE ー FABBS5-45
SVKA
SVKB

FJ

（右）R
（左）L

SCB4-28

CVGA

CVGB

CVGP

CVGN

FK ACB5-35

CVGC

CVGD

CVGR

CVGW

TC ー CVGTA
TD ー CVGTB

Order
訂購範例

型式 －形狀選擇－右/左
PLHDB － FC － L

Order
訂購範例

型式 －形狀選擇－右/左
PLHDT － FJ － L

輸送帶用皮帶輪支撐架（軸承型）

輸送帶用皮帶輪支撐架
（拉伸型）

Example
使用範例

Alteration
追加工

型式 － 形狀選擇 － 右/左 － （BR）
PLHDB － FC － L － BR

Alterations Code Spec

軸承組

BR

於皮帶輪支撐架上裝上軸承。
指定方法　BR

※非壓入。

Alteration
追加工

型式 － 形狀選擇 － 右/左 － （TB）
PLHDT － FJ － L － TB

Alterations Code Spec

張力螺栓組

TB
於皮帶輪支撐架上裝上張力

螺栓。
指定方法　TB

Delivery
出貨日

Delivery
出貨日

Price
價格

型式 形狀
選擇 右/左

軸承
對應輸送帶 NT$基準

單價軸承編號 d D B Ds min. Ds max. dh max. R max.

PLHDB

FC

（右）R
（左）L

B6900ZZ 10 22 6 12 13 20 0.3
CVSFA
CVSFC

FD B6001ZZ 12 28 8 14 16 26 0.3

CVSFB

CVSFD

CVSSA

FF

（右）R
（左）L

B6900ZZ 10 22 6 12 13 20 0.3

CVGA

CVGB

CVGP

CVGN

FG B6001ZZ 12 28 8 14 16 26 0.3

CVGC

CVGD

CVGR

CVGW

TC B6801ZZ 12 21 5 14 14.5 19 0.3 CVGTA
TD B6002ZZ 15 32 9 17 19 30 0.3 CVGTB

E尾端為L的圖面是與R方向不同的形狀。
E詳細尺寸請上E-Catalog確認。
E無附軸承。若有需要請於追加工指定。

10

2－φ12

6.
5

64

R1
4

4－M5貫穿孔

28

2－φ6.5

10

2－φ12

6.
5

64

R1
4

4－M5貫穿孔

28

2－φ6.5
PLHDB－FF－R

48

89

4－φ6.5

6.
5

10

4－φ12

4－M5貫穿孔

48

89

4－φ6.5

6.
5

10

4－φ12

4－M5貫穿孔

PLHDB－FG－R

2831

75.5

2－φ12

11

6.
5

2－φ6.5

4－M5貫穿孔

2831

75.5

2－φ12

11

6.
5

2－φ6.5

4－M5貫穿孔

PLHDB－TC－R

4－M5貫穿孔

4854

82

13

2－φ12

2－φ6.5

4－M5貫穿孔

4854

82

13

2－φ12

2－φ6.5PLHDB－TD－R

10

φ16

28

64

2－φ6.5
φ11沉頭孔深度 6.5

10

φ16

28

64

2－φ6.5
φ11沉頭孔深度 6.5

PLHDB－FC－R

10

φ23

89

48

4－φ6.5
φ11沉頭孔深度 6.5

10

φ23

89

48

4－φ6.5
φ11沉頭孔深度 6.5

PLHDB－FD－R

E尾端為L的圖面是與R方向不同的形狀。
E詳細尺寸請上E-Catalog確認。
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SVKN・SVKR用有規格變更。
詳細資訊請參照Web。

專用網站　http://fa.misumi.jp/cvs/
可搜尋輸送帶的構成零件或保養零件。

專用網站　http://fa.misumi.jp/cvs/
可搜尋輸送帶的構成零件或保養零件。


