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WORK GUIDES

工件導引塊
－直柱型・L字型・基板用型・附底座型・角度型－

 CAD資料夾名稱：23_Locating_&_Guide_Components
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Q直柱型

QL字型

Q附底座型

型式 － A － Ｈ － T

WGLMC － 15 － 8 － 10
Order
訂購範例

Order
訂購範例

型式 － A － Ｈ － T

WGHJ － 40 － 10 － 20

Order
訂購範例

型式 － A － Ｈ － T

WGDM － 30 － 10 － 10

Q 基板用型

Example
使用範例

WGHB

WGDB

WGLB
Example
使用範例

Q角度型

Order
訂購範例

型式 － A － Ｈ
WGNJ － 20 － 40

Delivery
出貨日

Delivery
出貨日

Delivery
出貨日

Price
價格

Price
價格

型式 － A － Ｈ － T

WGDLJ － 20 － 10 － 3
Order
訂購範例

Price
價格

Delivery
出貨日

Price
價格

Price
價格

Delivery
出貨日

型式
M材質 H硬度 S表面處理

精巧型 標準型
WGHBC WGHB

相當於S45C
－ 染黑處理

WGHMC WGHM 鍍無電解鎳
－ WGHHB

40HRC～ 染黑處理
－ WGHHM 鍍無電解鎳
－ WGHA 鋁合金

－ －

WGHSC WGHS SUS304
WGHJC WGHJ 工程塑膠（POM）
WGHNC WGHN MC尼龍
－ WGHNE 導電性MC尼龍R2
－ WGHPT 四氟乙烯

型式
M材質 H硬度 S表面處理

精巧型 標準型
WGLBC WGLB

相當於S45C
－ 染黑處理

WGLMC WGLM 鍍無電解鎳
－ WGLHB

40HRC～ 染黑處理
－ WGLHM 鍍無電解鎳
－ WGLA 鋁合金

－ －

WGLSC WGLS SUS304
WGLJC WGLJ 工程塑膠（POM）
WGLNC WGLN MC尼龍
－ WGLNE 導電性MC尼龍R2
－ WGLPT 四氟乙烯

型式 A 
選擇

H 
指定單位1mm

T 
指定單位1mm B W X Y d1 d2 L

NT$基準單價
WGDB WGDM WGDHB WGDHM WGDS WGDJ WGDN WGDNE

WGDB
WGDM
WGDHB
WGDHM

WGDS
WGDJ
WGDN
WGDNE

20 3～12

2～15

20 15 5 6 8 4.5 4.530 30
40 5～20 40 20 7 9 9.5 5.5 5.550 50
60 10～25 60 25 8 11 11 6.5 6.5

型式 M材質 H硬度 S表面處理
WGDB

相當於S45C
－ 染黑處理

WGDM 鍍無電解鎳
WGDHB

40HRC～ 染黑處理
WGDHM 鍍無電解鎳
WGDS SUS304

－ －WGDJ 工程塑膠（POM）
WGDN MC尼龍
WGDNE 導電性MC尼龍R2

型式 M材質

WGDLJ 工程塑膠（POM）
WGDLN MC尼龍

WGDLNE 導電性MC尼龍R2

型式 A選擇 H指定單位1mm T指定單位1mm B W F X d1 d2 L b
NT$基準單價

WGDLJ WGDLN WGDLNE

WGDLJ
WGDLN
WGDLNE

15 3～5 2～5 10 10 4 4 4.8 2.4 2.4 7
20 3～12 3～10 20 10 5 3.5 6.5 3.5 3.5 15
30 3～22

3～15
30 15 5 6 8 4.5 4.5 25

40 3～32 40
20 7 9 9.5 5.5 5.5

35
50 3～42 50 45

型式 A選擇 H指定單位1mm T h X Y d1 d2 L

（精巧型）
WGHBC WGHSC
WGHMC WGHJC

WGHNC

17 20
6～10

10
H－3

4.5 4.5 6.5 3.5 3.5

20 30 12 4.5 4.5 6.5 3.5 3.5

 （標準型）
WGHB WGHS
WGHM WGHJ
WGHHB WGHN
WGHHM WGHNE
WGHA WGHPT

20 30 40 50
10～30

12

H－5

5 5 6.5 3.5 3.5
20 30 40 50 15 5 6 8 4.5 4.5

30 40 50 60 20 7 9 9.5 5.5 5.5
30 40 50 60

15～30
25 8 11 11 6.5 6.5

40 50 60 30 11 14 14 9 9

T
NT$基準單價

精巧型 標準型
WGHBC WGHMC WGHSC WGHJC WGHNC WGHB WGHM WGHHB WGHHM WGHA WGHS WGHJ WGHN WGHNE WGHPT

10 － － － － － － － － － －
12
15 － － － － －
20 － － － － －
25 － － － － －
30 － － － － －

型式 A選擇 H指定單位1mm T h X Y d1 d2 L

（精巧型）
WGLBC WGLSC
WGLMC WGLJC

WGLNC

17 20
6～10

10
H－3

4.5 4.5 6.5 3.5 3.5

20 30 12 4.5 4.5 6.5 3.5 3.5

 （標準型）
WGLB WGLS
WGLM WGLJ
WGLHB WGLN
WGLHM WGLNE
WGLA WGLPT

20 30 40 50
10～30

12

H－5

5 5 6.5 3.5 3.5
20 30 40 50 15 5 6 8 4.5 4.5

30 40 50 60 20 7 9 9.5 5.5 5.5
30 40 50 60

15～30
25 8 11 11 6.5 6.5

40 50 60 30 11 14 14 9 9

T
NT$基準單價

精巧型 標準型
WGLBC WGLMC WGLSC WGLJC WGLNC WGLB WGLM WGLHB WGLHM WGLA WGLS WGLJ WGLN WGLNE WGLPT

10 － － － － － － － － － －
12
15 － － － － －
20 － － － － －
25 － － － － －
30 － － － － －

Q特長：追加了縮小各種尺寸（特別是H尺寸）的精巧型。適用於需節省空間的環境。

型式 A 
選擇

H 
指定單位10mm T h B F S W K

NT$基準單價
Type WGNB WGNM WGNHB WGNHM WGNA WGNS WGNJ WGNN WGNNE

WGNB
WGNM
WGNHB
WGNHM
WGNA

WGNS
WGNJ
WGNN
WGNNE

20

20～60

8

H－5

30 11 19 3.5 8
30 10 40 16 25 4.5 10
40 10 40 26 25 4.5 10
50 12 50 32 31 5.5 15
60 12 50 42 31 5.5 15

型式 M材質 H硬度 S表面處理
WGNB

相當於S45C
－ 染黑處理

WGNM 鍍無電解鎳
WGNHB

40HRC～ 染黑處理
WGNHM 鍍無電解鎳
WGNA 鋁合金

－ －
WGNS SUS304
WGNJ 工程塑膠（POM）
WGNN MC尼龍
WGNNE 導電性MC尼龍R2


