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ROUND STOPPERS

圓形擋塊/圓形擋塊標準型用墊片
－沉頭孔型・攻牙孔型－

FLAT  STOPPERS

平面擋塊/平面擋塊標準型用墊片
 CAD資料夾名稱：23_Locating_&_Guide_Components
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25Q平面擋塊標準型用墊片

Q平面擋塊‒孔種類選擇型‒

M 材質 相當於S45C  H硬度 40～45HRC
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2ー孔種類選擇
M（攻牙）
Z（沉頭孔）

孔種類選擇
M（攻牙）
Z（沉頭孔）

孔詳細尺寸 M（攻牙孔） Z（沉頭孔）FSWNSF （1孔）

FSWNWF （2孔）

FSWN

Example
使用範例

Order
訂購範例

型式 － T － L － X － 孔種類選擇

FSWN12
FSWNSF16
FSWNWF16

－
－
－

15
12
15

－
－
－

75
16
40 － X10

－
－

Z5
M6

Order
訂購範例

型式 － T － L

FSWNC12 － 0.1 － 75

QT・L尺寸選擇型
型式

T選擇 L選擇 d d1 h
NT$基準單價

Type A FSWN FSWJ

FSWN
FSWJ

12

12  15  20 50  75  100

4.5 8 5
15

5.5 9.5 6
16
19

6.6 11 7
25

QT・L尺寸指定型
型式 T 

指定單位1mm
L 

指定單位5mm d d1 h
NT$基準單價

Type A FSWNF FSWJF

FSWNF
FSWJF

12

10～20 35～100

4.5 8 5
15

5.5 9.5 6
16
19

6.6 11 7
25

Q孔種類選擇2孔型
型式 T 

指定單位1mm
L 

指定單位1mm
X 

指定單位1mm
孔種類選擇

NT$基準單價
Type A M（攻牙） Z（沉頭孔）

FSWNWF

12
10～15

35～100 10～30

M4・M5・M6 Z4・Z5
15

M4・M5・M6 Z4・Z5・Z6
16
19

10～20 M6 Z6
25

Q孔種類選擇1孔型
型式 T 

指定單位1mm
L 

指定單位1mm
孔種類選擇

NT$基準單價
Type A M（攻牙） Z（沉頭孔）

FSWNSF

12
10～15

A≦L≦60

M4・M5・M6 Z4・Z5
15

M4・M5・M6 Z4・Z5・Z6
16
19

10～20 M6 Z6
25

沉頭孔尺寸
d d1 h

Z4 4.5 8 5
Z5 5.5 9.5 6
Z6 6.6 11 7

Q平面擋塊‒T･L尺寸選擇/T･L尺寸指定‒

E  T・L指定型用墊片請參照WP.Q2 -183。

型式 T選擇
L選擇 D

NT$基準單價
Type A SUS304 相當於SPCC T0.1・0.2・0.3 T0.5・1

FSWNC

12
0.1
0.2
0.3

0.5
1

30
50
75
100

5
15

6
16
19

7
25

Type M材質 S表面處理 T 

FSWNC
SUS304 －

0.1
0.2
0.3

相當於
SPCC 染黑處理 0.5

1

－
0.

1
－

0.
3

A

10 10

L

 d
1

G

G
d

±0.05T

h

1.61.6

1.66.3

FSWJ・FSWJF・FSWNF 的　   部為　 。
1.6 1.6

G

G

－
0.

1
－

0.
3

A

10 10

L

 d
1 d

±0.05T

h

1.6

1.6 G

G

Q特長：請使用於設備・工件停止處。可配合用途選擇標準型與自由指定型。

Delivery
出貨日

Delivery
出貨日

Price
價格

Price
價格

Q圓形擋塊 
　－沉頭孔型－

D D d

H

E

±0.1

1

6.31.6

2－C1 25 6.3 1.6

D D d

H

E

±0.1

1

6.31.6

2－C1標準型   AST
自由指定型 ASTNF

B

D

H±0.1

2－C1

M

1.61.6

25 1.6
B

D

H±0.1

2－C1

M

1.61.6

25 1.6標準型   ASTM
自由指定型 ASTMF

M 材質 相當於S45C

H 硬度 40～45HRC

M 材質 相當於S45C

H 硬度 40～45HRC

Q�圓形擋塊　 
標準型用墊片

6.3

D T－0.3
0

d 0
＋0.3

6.3

D T－0.3
 　0

d   0
＋0.3

ASTC

M 材質
相當於SPCC

E 自由指定型用墊片請參照WP.Q2 -183。

Order
訂購範例

型式 － T

ASTC3 － 0.1

Order
訂購範例

型式 － D － Ｈ
AST8
ASTNF3
ASTM6
ASTMF5

－

－

12

12

－

－

10

15

（沉頭孔・標準型）
（沉頭孔・自由指定型）
（攻牙孔・標準型）
（攻牙孔・自由指定型）

ASTNF
AST

ASTM
ASTMF

Example
使用範例

Q圓形擋塊 
　－攻牙孔型－

Delivery
出貨日

Price
價格

Delivery
出貨日

Q標準型

E100 pcs以上交期另估。

型式 D Ｈ d D1 E 適用 
螺栓

NT$基準單價 NT$折扣單價
Type No. 1～19 pcs 20～99 pcs

AST

3 12
8

3.4 6.5 3.5 M 3
4 16 4.4 8 4.5 M 4
5 19

10
5.4 9.5 5.5 M 5

6 20 6.6 11 6.5 M 6
8 25 15 9 14 8.6 M 8

10 28 16 11 17.5 11 M10
12 30 18 14 20 13.5 M12

Q自由指定型

型式 D 
指定單位1mm

H 
指定單位1mm d D1 E 適用 

螺栓 NT$基準單價Type No.

ASTNF

3 10～15 3.4 6.5 3.5 M 3
4 10～25 4.4 8 4.5 M 4
5 12～35 5～30 5.4 9.5 5.5 M 5
6 15～40 （H≧E＋1） 6.6 11 6.5 M 6
8 16～50 9 14 8.6 M 8
10 22～50 11 17.5 11 M10
12 24～50 14 20 13.5 M12

E100 pcs以上交期另估。

Q標準型

型式 D Ｈ M 
（粗螺紋） B NT$基準單價 NT$折扣單價

Type No. 1～19 pcs 20～99 pcs

ASTM

3 12
8

M3 10
4 16 M4 14
5 19

10
M5

17
6 20 M6
8 25 15 M8 22
10 28 16 M10 24
12 30 18 M12 27

Q自由指定型

型式 D 
指定單位1mm

H 
指定單位1mm

M 
（粗螺紋） B NT$基準單價Type No.

ASTMF

3 10～15

5～30
（H≦M×4）

M3

D－2

4 10～25 M4
5 12～35 M5
6 15～40 M6
8 16～50 M8

10 22～50 M10
12 24～50 6～30 M12

Type
M材質 H硬度T・L尺寸選擇 T・L尺寸指定

FSWN FSWNF 相當於S45C 40～45HRC
FSWJ FSWJF 工程塑膠（POM） －

型式 T選擇 d D NT$基準單價 NT$折扣單價
Type No. 1～19 pcs20～50 pcs

ASTC

3

0.1
0.2
0.5
1

4 12
4 5 16
5 6 19
6 8 20
8 10 25

10 12 28
12 14 30

E超過表中最大數量時交期另估。


