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Q特長：用來做Z軸傾斜方向（2個方向）之調整。

Q偏轉調整組件

Order
訂購範例

型式

TLSG

Q特長：能夠在大幅調整角度後，使用分厘卡測頭進行角度微調的旋轉滑台。
q旋轉

型式 滑台台面 
（mm）

移動量 
（mm） 耐荷重（N） 本體重量（kg）

NT$基準單價
Type No. 分厘卡位置 RTRM RTRS

RTRM（有刻度）
RTRS（無刻度）

40
R（正方向）

L（方向相異）

φ40
粗動360°
微動±5°

9.8 0.10
60 φ60 29.4 0.27
80 φ80 39.2 0.46

E高精密度滑台既有商品：RPG（P.2045）

E底板可以從表面以及背面進行安裝。d（參考）P.2025

q旋轉滑台

Order
訂購範例

型式

RTRM40ーR
RTRS60ーL

q特長：最適合於微小角度之定位調整。

型式

RTSS40
Order
訂購範例

q旋轉（方型）

RTSS40 RTSS60
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M材　　質　鋁合金
S表面處理　黑色陽極處理

A附屬品　SUS內六角孔螺栓　 RTSS40（M3－6　3 pcs） 
RTSS60（M4－8　3 pcs）

旋轉滑台安裝方法
先移動滑台台面後再安裝。（3點固定）
請參照下圖。

型式 滑台台面
（mm）

移動量
（°）

耐荷重
（N）

最小讀取量
（′″/刻度）

平行度
（μm）

本體重量
（kg）

NT$基準單價
Type No. 1～4 pcs

RTSS 40 40×40
±10

9.8 ≒1′51″
50

0.14

60 60×60 29.4 ≒1′12″ 0.26

S表面處理　黑色陽極處理M材　　質　鋁合金
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E詳細尺寸請利用CAD資料做確認。

STANDARD PRECISION ROTATION STAGE

【標準】旋轉滑台
STANDARD PRECISION ROTATION STAGES/TILT ADJUSTMENT UNITS

【標準】旋轉磨合式（方型）/【簡易調整】偏轉調整組件 
－分厘卡測頭－

CAD資料夾名稱：28_Stages
D P.2045類似商品頁 D P.2045類似商品頁

CAD資料夾名稱：28_Stages

Price
價格

Delivery
出貨日

Price
價格

Delivery
出貨日

Price
價格

Delivery
出貨日

TLSG

θy軸：0.84°／旋轉
θx軸：0.84°／旋轉

序號標籤貼紙位置

θx軸中心
8－M3深度8
θy軸中心

前後角度
調整用旋鈕

φ13
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（33.5）
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46
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58前後角度調整幅度
±3°

M3用螺栓孔
4－M3深度6

11.5 35
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20
.5 左右角度

調整用
旋鈕

左右角度調整幅度
±2°

e�以調整螺絲調整前後±3° 
可左右傾斜±2°。

M 材  質：鋁合金
s 表面處理：白色陽極處理

型式 耐荷重
（N）

本體重量 
（kg）

附屬品 
內六角孔螺栓（不鏽鋼） NT$基準單價

TLSG 9.8 0.22 M3×10（4 pcs）

e偏轉調整組件用支柱固定具（TLSC）、棒狀連接器（TLRA）、攝影機安裝連接器（TLCA）請參照官網。

eOne Point：偏轉調整組件安裝方法
・使用沉頭孔時 ・使用M3用螺栓孔穴時

Example
使用範例攝影機的角度調整

攝影機
TLSG TLSC

（網頁刊載）


