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BRACKETS FOR SENSOR -RESIN TYPE-

感應器安裝用支撐座零件
－圓管/支撐座/支撐架/樹脂支柱固定座/彈性固定夾鉗－

BRACKETS FOR SENSOR -WORK PLATE TYPE-

感應器安裝用支撐座組件
－支撐座樹脂型/支撐座鈑金型－

Q特長：為支撐座、圓管、支撐架之組合品，購買後即可安裝感應器。
 CAD資料夾名稱：30_Sensors  CAD資料夾名稱：30_Sensors

Example
使用範例

工件

光軸

光電感應器

Q�支撐座樹脂型 
圓管1軸

圓管2軸

Q�支撐座鈑金型 
圓管1軸

圓管2軸

Order
訂購範例

型式
－ L － 支撐座 － 支撐架

Type 軸數

GSENJ 2 － 100 － S － A
SENR 1 － 150 － G － Y

Order
訂購範例

型式 － L

SENP ー 300
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SENRS
（側面安裝）

SENRG
（平面安裝）

M材質 SUS304
A�附屬品 
專用墊圈1 pcs 
專用螺帽1 pcs 
螺栓（三價鉻酸鹽） 
SENRG：M5-30 1 pcs 
SENRS：M5-25 1 pcs
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SENRY
（軸直角安裝）

SENRT
（軸平行安裝）

M材質 SUS304
A�附屬品 
專用螺帽1 pcs 
螺栓（三價鉻酸鹽）
M5-23 1 pcs 
專用墊圈1 pcs
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φ9.5、沉頭孔深度6
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SENJK

M材質 聚醯胺
A�附屬品 

M5螺帽2 pcs 
螺栓（三價鉻酸鹽） 
M5-12 2 pcs

Q 感應器安裝用圓管 
感應器安裝用附刻度管

Q 樹脂支撐座 
平面安裝/側面安裝

Q 鈑金支撐座 
平面安裝/側面安裝

Q 樹脂支撐架 
軸直角安裝・前端旋轉

Q 鈑金支撐架 
軸平行安裝・軸直角安裝

Q 樹脂支柱固定座 

型式 L 
選擇

NT$基準單價

L100 L150 L200 L250 L300

SENP
100 150 200 250 300

GSENP

Order
訂購範例

型式

SENJG

型式
NT$基準單價 NT$折扣單價
1～ 4 pcs 5～ 9 pcs 10～50 pcs

SENJG
SENJS
E超過表中最大數量時請至WOS確認。

型式
NT$基準單價 NT$折扣單價
1～ 4 pcs 5～ 9 pcs 10～50 pcs

SENRG
SENRS
E超過表中最大數量時請至WOS確認。

型式
NT$基準單價 NT$折扣單價
1～ 4 pcs 5～ 9 pcs 10～50 pcs

SENJA

E超過表中最大數量時請至WOS確認。

型式
NT$基準單價 NT$折扣單價
1～ 4 pcs 5～ 9 pcs 10～50 pcs

SENRT
SENRY
E超過表中最大數量時請至WOS確認。

Order
訂購範例

型式

SENRG

Order
訂購範例

型式

SENJA

Order
訂購範例

型式

SENRT

M材質 聚醯胺
A�附屬品 

M5螺帽2 pcs 
螺栓（三價鉻酸鹽） 
M5-20 1 pcs 
M5-15 1 pcs
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開口詳細尺寸（B-B）
斷面A-A

E 以11.25°為單位旋轉，可固定於
任何位置。

Order
訂購範例

型式

SENJK

M 材質　支撐座・圓管 SUS304

1管軸數 2支撐座 3支撐架

L

φ12

L2

E 2支皆同樣為L尺寸。
E 詳細尺寸請參照右頁

SENP・GSENP

L

φ12

1

E 詳細尺寸請參照右頁
SENP・GSENP

28

64

32

64

24

25
.4

E 詳細尺寸請參照右頁SENRT

T（軸平行安裝）

52

40 22
25.4

E 詳細尺寸請參照右頁SENRY

Y（軸直角安裝）

SENR
GSENR（附刻度管）

E 管軸數選擇2時會附上FLYS12－12。
（右頁）。
E 各零件的詳細尺寸請參照右頁圖片。

1管軸數
（1・2）

2支撐座
（G・S）

3支撐架
（A・T・Y）

EFLYS12－12
 （軸數2時附上）

G（平面安裝）

E 詳細尺寸請參照右頁SENRG

37
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2-φ7

S（側面安裝）

E 詳細尺寸請參照右頁SENRS

34
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25

68
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B

B

斷面A-A

E 詳細尺寸請參照右頁SENJA

A（軸直角安裝・前端旋轉）

E 以11.25°為單位旋轉，可
固定於任何位置。

φ4.5

11
.25
°

開口詳細尺寸（B-B）

Q支撐座鈑金型 E支撐座與支撐架各附一個專用螺帽、專用墊圈、M5內六角孔螺栓。
型式 L 

選擇
支撐座 支撐架

NT$基準單價
支撐座G（平面安裝） 支撐座S（側面安裝）

Type 管軸數 L100 L150 L200 L250 L300 L100 L150 L200 L250 L300

SENR
GSENR

1
100 150 200 250 300 G（平面安裝）

S（側面安裝）
T（軸平行安裝）
Y（軸直角安裝）

A（軸直角安裝・前端旋轉）2

Q支撐座樹脂型 E支撐座與支撐架各附專用螺帽、專用墊圈、M5內六角孔螺栓。
型式 L 

選擇
支撐座 支撐架

NT$基準單價
支撐座G（平面安裝） 支撐座S（側面安裝）

Type 管軸數 L100 L150 L200 L250 L300 L100 L150 L200 L250 L300

SENJ
GSENJ

1
100 150 200 250 300 G（平面安裝）

S（側面安裝）
T（軸平行安裝）
Y（軸直角安裝）

A（軸直角安裝・前端旋轉）2

M 材質 支撐座 聚醯胺
圓管 SUS304

E 管軸數選擇2時會附上SENJK（感應器
用支柱固定座右頁）。

E 各零件的詳細尺寸請參照右頁圖片。

1管軸數 2支撐座 3支撐架

L

φ12

1

E 詳細尺寸請參照右頁
SENP・GSENP

32
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S（側面安裝）

E 詳細尺寸請參照右頁SENJS

28
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E 詳細尺寸請參照右頁SENRT

T（軸平行安裝）

52

40 22
25.4

E 詳細尺寸請參照右頁SENRY

Y（軸直角安裝）2

E 2支皆同樣為L尺寸。
E 詳細尺寸請參照右頁

SENP・GSENP

L

φ12

L

25

68

28
.5

A A

B

B

斷面A-A

E 詳細尺寸請參照右頁SENJA

A（軸直角安裝・前端旋轉）

E 以11.25°為單位旋轉，可
固定於任何位置。

φ4.5

11
.25
°

開口詳細尺寸（B-B）

SENJ
GSENJ（附刻度管）

1管軸數
（1・2）

2支撐座（G・S）

3支撐架
（A・T・Y）

E�SENJK 
（感應器用支柱固定座） 
軸數2時附上 
詳細尺寸請參照右頁

G（平面安裝）

E 詳細尺寸請參照右頁SENJG

4632
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銲接螺帽M6 φ12

φ12

內六角孔螺栓M6×40

M材質 SUS304

M材質 聚醯胺
A�附屬品 

M5螺帽1 pcs 
螺栓（三價鉻酸鹽） 
SENJG：M5-15 1 pcs 
SENJS：M5-12 1 pcs

φ5.5

φ9.5
φ5.5
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2－φ6.6

φ5.5
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SENJS
（側面安裝）

SENJG
（平面安裝）

型式 NT$基準單價
FLYS12－12

Order
訂購範例

型式

FLYS12-12
E其他材質・其他尺寸P.2248

型式
NT$基準單價 NT$折扣單價
1～ 9 pcs 10～50 pcs

SENJK
E超過表中最大數量時請至WOS確認。

E�由於是樹脂製品，不適合承載重物。安裝時，扭矩請勿鎖太緊。
Price
價格

Delivery
出貨日

Delivery
出貨日

Price
價格

Delivery
出貨日

Delivery
出貨日

Delivery
出貨日

Delivery
出貨日

Delivery
出貨日

Price
價格

Delivery
出貨日




