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SET  COLLARS  FOR  BEARING  FIXING -SETSCREW  TYPE-

固定環　－軸承固定用－
－止迴螺絲型－

SET  COLLARS  FOR  BEARING  FIXING -COMPACT WITH SETSCREW TYPE-

固定環　－軸承固定用－（對應節省空間）
－止迴螺絲精巧型－

Q特長：用於固定軸承內輪。與軸承用螺帽相比，不需專用安裝工具且價格低廉。 Q特長：和標準型（P.309）相較，寬度（B尺寸）最多可縮減40%，外徑（D1尺寸）可縮減19%。

Order
訂購範例

型式 － Ds

SCSBS12 － 18

Order
訂購範例

型式 － Ds

SCBRJ10 － 13

Delivery
出貨日

CAD資料夾名稱：03_Set_CollarsCAD資料夾名稱：03_Set_Collars

Delivery
出貨日

Price
價格

Type
M材質 S表面處理

A附屬品

短鼻型 長鼻型 止迴螺絲2 pcs

SCSBR SCSBS
相當於S45C

染黑處理 M相當於SCM435

PSCSBR PSCSBS 鍍無電解鎳

M相當於SUS304SSCSBR SSCSBS 相當於SUS304 －
SCSRAW SCSSAW 2000系列鋁合金 白色陽極處理

Type
M材質 S表面處理

A附屬品

短鼻型 長鼻型 止迴螺絲2 pcs

SCBRJ SCBSJ
相當於S45C

染黑處理 M相當於SCM435

PSCBRJ PSCBSJ 鍍無電解鎳
M相當於SUS304

SSCBRJ SSCBSJ 相當於SUS304 －

Q止迴螺絲精巧型Q止迴螺絲型

E 價格表的（　）僅限長鼻型。

型式
Ds 
選擇 適用軸承（外徑） B B＝1 D1

止迴螺絲 
M×長度 b

NT$基準單價

Type D SCBRJ
SCBSJ

PSCBRJ
PSCBSJ

SSCBRJ
SSCBSJ

（短鼻型）
SCBRJ
PSCBRJ
SSCBRJ

（長鼻型）
SCBSJ
PSCBSJ
SSCBSJ

D尺寸標註（　）的尺
寸僅有長鼻型
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5
5 8 695ZZ（13）・605ZZ（14）・625ZZ（16） 12

6 9 676ZZ（10）・686ZZ（13）・696ZZ（15）・606ZZ（17）・626ZZ（19） 13

8 12 688ZZ（16）・698ZZ（19）・608ZZ（22）・628ZZ（24） 15
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13 6800ZZ（19）
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10

17

6

14 6900ZZ（22）・6000ZZ（26）
16 6200ZZ（30）・6300ZZ（35）

12

15 6701ZZ（18）・6801ZZ（21）
19

M4×3

16 6901ZZ（24）・6001ZZ（28）
18 6201ZZ（32）・6301ZZ（37）

15

18 6802ZZ（24）・6902ZZ（28）
2219 6002ZZ（32）

21 6202ZZ（35）・6302ZZ（42）

（17）
20 6803ZZ（26）

－ 2421 6903ZZ（30）・6003ZZ（35）
23 6203ZZ（40）・6303ZZ（47）

20

23 6704ZZ（27）・6804ZZ（32）

8.5 12
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M5×4 7

24 6904ZZ（37）
27 6004ZZ（42）・6204ZZ（47）

25

29 6905ZZ（42）
3431 6005ZZ（47）

32 6205ZZ（52）・6305ZZ（62）

30
35 6906ZZ（47）

10

14

41

M6×5 8
38 6006ZZ（55）・6206ZZ（62）・6306ZZ（72）

（35）
41 6907ZZ（55）

－
46

43 6007ZZ（62）・6207ZZ（72）
（40） 48 6008ZZ（68）・6208ZZ（80） 16 53 M8×6 10

型式
Ds 
選擇 適用軸承（外徑） B B1 D1

止迴螺絲 
M×長度 b

NT$基準單價

Type D SCSBR
SCSBS

PSCSBR
PSCSBS

SSCSBR
SSCSBS

SCSRAW
SCSSAW

（短鼻型）
SCSBR
PSCSBR
SSCSBR
SCSRAW

（長鼻型）
SCSBS
PSCSBS
SSCSBS
SCSSAW

・鋁製品僅限Ds尺寸中
加註＊符號的規格

・ D尺寸標註（　）的尺寸僅
有長鼻型
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21 60 M10×8 15
－ －

45 6908ZZ（62） － －
48 6008ZZ（68）・6208ZZ（80） －

E 價格表的（　）僅限長鼻型。

Example
使用範例 SCSBS20－24

短鼻型 長鼻型
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Example
使用範例

SCBSJ

軸承
導桿

（精巧型）
SCSBS

e附屬的止迴螺絲可變更為防鬆脫處理型。（請參照下列追加工說明)
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短鼻型 長鼻型

Alteration

變更為防鬆脫處理止迴螺絲

Code YC

Spec.

附屬的止迴螺絲變更成防鬆脫處理的止迴螺絲。
Q何謂防鬆脫處理・

在螺牙溝槽部塗上彈性・耐磨耗・耐油性良好的特殊
樹脂。・

初次使用時效果最好，使用第4次之後就逐漸失效。
XSCSRAW・SCSSAW不適用

防鬆脫處理

Alteration
追加工

型式 － DS －（YC）
SCSBS20 － 23 － YC

Price
價格


