
-9231 -9241

CANTILEVER  PINS  -FLANGE  TYPE-

懸臂銷
－法蘭型－

■扣環型

■螺栓固定型

■螺帽固定型

EM附有（ ）的尺寸，M15・M25為細螺紋。指定時請將M變更為MSC。E為了從內外兩側都可安裝，安裝孔已經做攻牙加工及沉頭孔加工。

型式
D

指定單位1mm M（粗螺紋） 
選擇 V Ｈ T m1 d1 h P.C.D.

NT$基準單價
圓型

Type No. Y F FXFC PFXFC SFXFC

圓型

FXFC
PFXFC
SFXFC

 6 6

12～60

 5～100

4 5 6 8 26

10

M 4 6.5 3.5
17

 6A 32 23
 8 8 5 6 8 10 28 19
 8A 36 M 5 8 4.4 26
10 10 6 8 10 13 32 M 4 6.5 3.5 23
10A 40

M 5 8 4.4

30
12 12

10～150

6 8 10 12 15 36 26
13 13 16 38 27
15 15 8 10 12（15） 18 40 30
16 16 19 42 31
17 17 10 12（15） 16 20 44 32
18 18 21 46 34
20 20

17～75

10 12（15） 16 20 24 48

15

M 6 9.5 5.4
36

22 22 26 50 39
25 25 10 12（15） 16 20 24（25） 29 54 42
30 30

12（15） 16 20 24（25） 30

34 62 M 8 11 6.5 49
35 35 39 70 55 －
40 40 20～75 44 80 M10 14 9 63 －
50 50 54 90 73 －

D公差(g6)

6 －0.004
－0.012

 8・10 －0.005
－0.014

12～18 －0.006
－0.017

20～30 －0.007
－0.020

35～50 －0.009
－0.025

Type
M 材質 S 表面處理

圓型 精巧型

FXFA FXEA 相當於

S45C

染黑處理

PFXFA PFXEA 鍍無電解鎳

SFXFA SFXEA SUS304 －

E依照尺寸不同可能會有中心孔。

EFXFA・FXEA以外的類型,其R0.2處皆為逃溝。

逃溝 6.3 1.6

圓型 精巧型

H
R1max

R0.2

0 
 

ー
0.

2
VDg

6

A

d

1.6

1.6

＋0.1
0F

m
±0.1Y

1.6 1.6T

A0.02 n

P.C.D.

4ーm1

沉頭孔d1深度h

2ーm1

沉頭孔d1深度h

W

A

D公差（g6）

6 －0.004
－0.012

 8・10 －0.005
－0.014

12～18 －0.006
－0.017

20～30 －0.007
－0.020

35～50 －0.009
－0.025

E為了從內外兩側都可安裝，安裝孔已經做攻牙加工及沉頭孔加工。

型式
D

指定單位1mm M（粗螺紋） 
選擇 V Ｈ T m1 d1 h P.C.D. W A

NT$基準單價
圓型 精巧型

Type No. Y F FXFB PFXFB SFXFB FXEB PFXEB SFXEB

圓型

FXFB
PFXFB
SFXFB
精巧型

FXEB
PFXEB
SFXEB

 6
6

12～60

 5～100

3 8
26

10

M 4  6.5 3.5
17 14 17

 6A 32 23 － － － － －
 8

8 4 10
28 19 15 19

 8A 36 M 5  8 4.4 26 － － － － －
10

10 4 5 6 13
32 M 4  6.5 3.5 23 16 23

10A 40

M 5  8 4.4

30 － － － － －
12 12

10～150

5 6 8
15 36 26 20 26

13 13 16 38 27 22 27
15 15

6 8 10

18 40 30 24 30
16 16 19 42 31 25 31
17 17 20 44 32 28 32
18 18 21 46 34 31 34
20 20

17～75

6 8 1012
24 48

15

M 6  9.5 5.4
36 32 36

22 22 26 50 39 34 39
25 25 8 1012 16 29 54 42 38 42
30 30

8 1012 16 20
34 62

M 8 11 6.5
49 42 49

35 35 39 70 55 50 55 －
40 40 20～75 12 16 20 44 80

M10 14 9
63 56 63 －

50 50 16 20 54 90 73 70 73 －

Order
訂購範例

型式 － Y － F － M

FXFA12
FXFB10

－
－

27
30
－
－

F35
F40 － M4

Type
M 材質 S 表面處理

圓型

FXFC 相當於

S45C

染黑處理

PFXFC 鍍無電解鎳

SFXFC SUS304 － EPFXFC的R0.2處為逃溝。
E外螺牙的逃溝尺寸請參照附表（下方）。

逃溝 6.3 1.6

圓型

M×1.5

H

R1max
R0.2 M

V
 0

   
ー

0.
2

Dg
6

A

1.6

P.C.D.

4ーm1

＋0.1
 0F±0.1Y

T 1.6 1.6

1.6

0.02 A

沉頭孔d1深度h
M

F M×1.5

Dg
6

D＝M時

E依照尺寸不同可能會有中心孔。

Type
M 材質 S 表面處理

圓型 精巧型

FXFB FXEB 相當於

S45C

染黑處理

PFXFB PFXEB 鍍無電解鎳

SFXFB SFXEB SUS304 － EFXFB・FXEB以外的類型,其R0.2處皆為逃溝。

逃溝 6.3 1.6

圓型 精巧型

R0.2
R1max

1.6

0.02 A ±0.1Y
T 1.6

＋0.1
0F
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1.6

VD g
6
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ー
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2

M×2

M
P.C.D.

4ーm1

沉頭孔d1深度h

2ーm1

沉頭孔d1深度h

W

A

E依照尺寸不同可能會有中心孔。

FXFB

Example
使用範例

r

g

f

E外螺牙逃溝加工尺寸

細螺紋
螺牙徑 
（MSC） g r f

  4 1.2～1.5 0.2～0.3   2.9～3.2
  5   3.9～4.1
  6

1.5～2.5 0.2～0.6
  4.3～4.9

  8   6.3～6.6
10   8.3～8.6
12 1.5～3.0 0.2～1.0

  9.8～10.7
15 13.6～13.8
20 1.5～4.0 17.2～18.8
25 2.5～5.0 0.2～1.5 20.2～23.2
30 26.2～28.2

粗螺紋
螺牙徑 
（M） g r f

  4 1.2～1.5 0.2～0.3   2.9～3.2
  5   3.9～4.1
  6

1.5～2.5 0.2～0.6
  4.3～4.9

  8   6.3～6.6
10   8.1～8.3
12 1.5～3.0 0.2～1.0

  9.8～10.1
16 13.6～13.8
20 1.5～4.0 17.0～17.2
24 2.5～5.0 0.2～1.5 20.2～20.7
30 26.0～26.2

Alteration
追加工

型式 － Y － F － M（MSC）－ （YKC・APC…etc.）
PFXFC10 － 20 － F40 － MSC10 － APC

Alterations 扣環組

變更Y尺寸公差 嵌入追加工 變更外螺牙部為細螺紋

Code SET YKC APC MSC

Spec.

附配合軸徑的扣環。
指定方法  SET
適用於扣環型（No.30以內）
扣環形狀
No.＝6～8A：E型扣環
No.10～30：C型扣環
扣環材質

Y尺寸公差變更為±0.05。
E適用於所有類型
指定方法  YKC

在法蘭座面部分做嵌入追加
工。
E適用於所有類型
指定方法  APC

將螺帽固定型的外螺牙部M 
變更為下表之細螺紋。
E 僅適用於螺帽固定型。
E指定時請將M變更為MSC。
指定方式  MSC8

MSC

5C0
.5 D

AP
C

g6

g6

φ0.02

1.6
R0.5max

YKC

D APC g6
6   8

8～30 10
35～50 12

MSC 牙距
M6 0.75

M  8～20 1.0  
M25・30 1.5  

懸臂銷 扣環

材質 表面處理 材質

相當於
S45C

染黑處理 彈簧用鋼

鍍無電解鎳
SUS304－CSP

SUS304 －

 CAD資料夾名稱：13_Hinge_Pins
E非型錄規格商品請參照 DP.131

E為了從內外兩側都可安裝，安裝孔已經做攻牙加工及沉頭孔加工。

型式
D

指定單位1mm
V Ｈ T m1 d1 h P.C.D. d容許公差 m n W A

NT$基準單價
圓型 精巧型

Type No. Y F FXFA PFXFA SFXFA FXEA PFXEA SFXEA

D公差（g6）

6 －0.004
－0.012

 8・10 －0.005
－0.014

12～18 －0.006
－0.017

20～30 －0.007
－0.020

35～50 －0.009
－0.025

圓型

FXFA
PFXFA
SFXFA
精巧型

FXEA
PFXEA
SFXEA

 6 6

12～60

 5～100

8 26

10

M 4  6.5 3.5
17  5 ＋ 0.075 0.7 2 14 17

 6A 32 23  0 － － － － －
 8 8 10 28 19  7 ＋ 0.090 0.9

3

15 19
 8A 36 M 5  8 4.4 26  0 － － － － －
10 10 13 32 M 4  6.5 3.5 23  9.6  0

1.15

16 23
10A 40

M 5  8 4.4

30 － 0.090 － － － － －
12 12

10～150

15 36 26 11.5  0

4

20 26
13 13 16 38 27 12.4 － 0.110 22 27
15 15 18 40 30 14.3 24 30
16 16 19 42 31 15.2 25 31
17 17 20 44 32 16.2 28 32
18 18 21 46 34 17

1.35

31 34
20 20

17～75

24 48

15

M 6  9.5 5.4
36 19  0 32 36

22 22 26 50 39 21 － 0.210

5

34 39
25 25 29 54 42 23.9 38 42
30 30 34 62 M 8 11 6.5 49 28.6 1.65 42 49
35 35 39 70 55 33  0 50 55 －
40 40 20～75 44 80 M10 14 9 63 38 － 0.250 1.9 56 63 －
50 50 54 90 73 47 2.2 70 73 －

Price
價格

Delivery
出貨日


