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FLANGE / FLANGE  COVER  FOR  ROUND  GLASS  PLATES

圓形玻璃板用法蘭/法蘭護蓋

Q圓形玻璃板專用的法蘭、法蘭護蓋，備有JIS規格型與外徑小15％的精巧型。

FLANGE  SET  FOR  ROUND  GLASS  PLATES

監視窗組合（精巧型）

Q圓形玻璃板用
 法蘭

Q配合圓形玻璃板的規格備有法蘭・O形環・玻璃・墊片・法蘭護蓋・螺栓的實惠組合。

Order
訂購範例

型式

GLFBJ50
GLFCE95

Order
訂購範例

型式

GLSETF65

• JIS型

•精巧型

A B C D E F

M材質 SUS304

GLFBJ （JIS法蘭B2290－1998規格型）
GLFBE（精巧型）
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• JIS型
 No.130

GLFBJ
（JIS）

GLFBE
（精巧型）
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Q玻璃板圓形用
 法蘭護蓋

M材質 SUS304

GLFCJ（JIS法蘭B2290－1998規格型） 
GLFCE（精巧型） T C2

C1.5

D E C A

W

•  JIS型No. 
 130・130A
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•法蘭（精巧型）
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•法蘭護蓋（精巧型）

＊螺栓附有螺帽・彈簧墊圈・平墊圈。（各4 pcs）

•Ｏ形環

•橡膠襯墊
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E非型錄規格商品請參照 DP.131　  CAD資料夾名稱：45_Resin PlatesE非型錄規格商品請參照 DP.131　  CAD資料夾名稱：45_Resin Plates

銲接

Q關於安裝
請銲接於圓管使用。
圓管徑請參照P.1015圓形玻璃板用法蘭GLFBE規
格表內的適用圓管。

Alteration
追加工

型式 －（MAC）
GLFBE65 － MAC

Alteration

法蘭貫穿孔變更為攻牙孔（粗螺紋）

Code MAC

Spec.
貫穿孔φ7變更為M6，φ10變更為M8，
φ12變更為M10。
指定方法  MAC E不適用於法蘭護蓋

Delivery
出貨日

Q關於O形環・橡膠襯墊
若需單購O形環・橡膠襯墊
O形環  請參照 WP.1455 O形環V系列
橡膠襯墊請參照 WP.483 橡膠襯墊加工品

E精巧型請避免使用在需要真空或密閉的地方。
型式 法蘭 

外徑 
A

圓管銲接部 貫穿孔 
中心圓周徑 

D

圓管部 
深度 
T

適用 
O形環

O形環溝槽部 法蘭 
厚度 
W

貫穿孔 
數量－直徑No.

適用圓管
NT$基準單價Type No. 

（玻璃徑）
外徑 

B
內徑 

C
外徑

E
內徑

F 深度S 外徑×內徑 JIS 
3459・3465

GLFBJ
（JIS）

50 90 35 32.5 70 4 V40 49 40 2.8 8 4－φ10 34.0×31.0 25A
65 105 49.6 47.1 85 5 V55 64 55 2.8 10 4－φ10 48.6×45.6 40A
95 145 77.3 74.3 120 5 V85 94 85 2.8 10 4－φ12 76.3×72.3 65A
130 185 115.3 112.3 160 6 V120 129 120 2.8 12 8－φ12 114.3×110.3 100A

GLFBE
（精巧）

50 75 35 32.5 61.5 4 V40 49 － 2.5 8 4－φ7 34.0×31.0 25A
65 90 49.6 47.1 76.5 4 V55 64 － 2.5 8 4－φ7 48.6×45.6 40A
95 125 77.3 74.3 109.5 6 V85 94 － 2.5 10 4－φ7 76.3×72.3 65A
130 160 115.3 112.3 145.5 8 V120 129 － 2.5 12 4－φ10 114.3×110.3 100A

型式
玻璃厚度 法蘭護蓋 

A
外徑 

E
內徑 

C
深度 

T
護蓋厚度 

W

貫穿孔中心 
圓周徑 

D

貫穿孔 
數量－直徑No. NT$基準單價Type No. 

（對應玻璃徑）

GLFCJ
（JIS）

50 3～3.3 90 51 32.5 4.3 7 70 4－φ10
65 3～3.3 105 66 47.1 4.3 7 85 4－φ10
95 5.0 145 96 74.3 6 9 120 4－φ12

130 8 185 131 112.3 9 13 160 8－φ12130A 10 11 15

GLFCE
（精巧）

50 3～3.3 75 51 32.5 4.3 7 61.5 4－φ7
65 3～3.3 90 66 47.1 4.3 7 76.5 4－φ7
95 5.0 125 96 74.3 6 9 109.5 4－φ7

130 8 160 131 112.3 9 13 145.5 4－φ10130A 10 11 15

型式 A B C D E F
NT$基準單價Type No. 法蘭 O形環 玻璃 橡膠襯墊 法蘭護蓋

螺栓P.1015 JIS W do P.1013 D－V－T P.1015

標準型

GLSETN

50 GLFBE50 V40

4

39.5 GLMK－50－3 50－35－1 GLFCE50 M6－30
65 GLFBE65 V55 54.5 GLMK－65－3 65－50－1 GLFCE65 M6－30
95 GLFBE95 V85 84.0 GLMK－95－5 95－80－1 GLFCE95 M6－30

130 GLFBE130 V120 119.0 GLMK－130－8 130－115－1 GLFCE130 M8－40

耐熱型

GLSETF

50 GLFBE50 V40 39.5 GLMH－50－3.3 50－35－1 GLFCE50 M6－30
65 GLFBE65 V55 54.5 GLMH－65－3.3 65－50－1 GLFCE65 M6－30
95 GLFBE95 V85 84.0 GLMH－95－5 95－80－1 GLFCE95 M6－30

130 GLFBE130 V120 119.0 GLMH－130－10 130－115－1 GLFCE130A M8－40

Price
價格

型式
A B C D E F

M法蘭 O形環 圓形玻璃板 橡膠襯墊 法蘭護蓋 螺栓

標準型 GLSETN
SUS304

合成橡膠 強化處理玻璃 合成橡膠
SUS304

SUS304
（附螺帽・墊圈）

4組耐熱型
（玻璃到230°C） GLSETF 氟素橡膠 耐熱玻璃 氟素橡膠

Delivery
出貨日

Price
價格


