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LED  LINE  LIGHTS  -WATERPROOF  HARD  GLASS  TUBE-

LED長條燈　防水硬質玻璃管

CAD資料夾名稱：46_Led_Lighting CAD資料夾名稱：46_Led_Lighting

Order
訂購範例

型式 － 安裝方法 － P

LEDG － A － 720

Order
訂購範例

型式 － 電纜線

LEDN305 － 1

零件名稱 M材質 S表面處理
本體 鋁 黑色陽極處理

表面濾光片 強化玻璃 －
兩端支撐座 玻璃纖維強化尼龍66 －
電纜線 PVC －

Order
訂購範例

型式 － 顏色

LEDK320 － W

LED  LINE  LIGHTS  -HEAT ＆ OIL  RESISTANT / OIL  RESISTANT-

LED長條燈　耐油・耐高溫/耐油 IP67
（LEDK）

IP67F
（LEDN）

E關於各項目的詳細內容請參照P.1083之用語集。　E訂購・安裝時，請先確認P.1084的「使用須知」。
E由於LED元件的發光顏色・亮度會有誤差，即使型式相同，也可能會有發光顏色・亮度不同之情形。

型式
顏色 L

照度（勒克司lx） 日光燈 
照度比較 
（參考）

輸入 
電壓 
（V）

輸入電流 
（mA）

消耗功率 
（W）

溫度範圍 
（℃）

色溫 
（絕對溫度 K） 配光角度

質量 
（g）

NT$基準單價 NT$折扣單價

Type P lx/0.5m lx/1m 1～9 pcs 10～50

LEDK
（耐油） 320 W 

（白色） 330 4500 1200 40W～ DC24
±10％ 420 10 0～40 6500 60° 800

零件名稱 M材質
表面濾光片 強化玻璃
側面濾光片 66尼龍
電纜線 PVC

E關於各項目的詳細內容請參照P.1083之用語集。E關於發光色波長請參照P.1084。
E訂購・安裝時，請先確認P.1084的「使用須知」。
E由於LED元件的發光顏色・亮度會有誤差，即使型式相同，也可能會有發光顏色・亮度不同之情形。  

型式 安裝
方法 P L 顏色

照度（勒克司lx） 日光燈 
照度比較 
（參考）

輸入 
電壓 
（V）

輸入 
電流 
（mA）

消耗 
電力 
（W）

溫度 
範圍 
（℃）

色溫 
（絕對溫度 K）

配光 
角度

質量 
（g）

NT$基準單價 NT$折扣單價
Type lx/0.5m lx/1m 1～4 pcs 5～50

LEDG

A
435 445

（白色）

870 221
20W～

DC24
±10％

420 10

0～40 6500 120°

2000
535 545 870 221 420 10 2200
720 730 1555 418 40W～ 840 20 3500

B

335
（以下） 415 870 221

20W～
420 10 2400

435
（以下） 515 870 221 420 10 2700

620
（以下） 700 1555 418 40W～ 840 20 4000

Example
使用範例

端子台 端子台（放大圖）

Q�關於電纜線安裝 
（若選用附有電纜線的品項，電纜線將於出貨前組裝完成。）

背面圓蓋請使用一字起子等轉開。 將引線插入端子台，以一字起
子緊固螺絲。適用的電纜線
線徑為φ3.5～φ5.5mm。

最後請將圓蓋確實蓋好鎖緊。

E�附屬的電纜線接頭緊固扭矩為1.5N・m
以上。

IP67
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Q安裝部側面圖
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Q電纜線部詳細尺寸
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E如需AC轉接器、ON・OFF開關，請參照P.1082。
E無法調光。調光型請至P.1053選定。

引線
褐  ＋
藍  －

零件名稱 M材質 S表面處理

本體
上部：SUS －
底面：鋁 鍍無電解鎳

濾光片 強化玻璃 －
電纜線 PVC －

Q電纜線部詳細尺寸

Q電纜線部詳細尺寸
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E如需AC轉接器、ON・OFF開關，請參照P.1082。
E無法調光。調光型請至P.1053選定。

E如需AC轉接器、ON・OFF開關，請參照P.1082。
E無法調光。調光型請至P.1053選定。

＊ 若選用不附電纜線的品項時，適用的電纜線線徑
φ3.5～φ5.5mm。

Q安裝部側面圖
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＊如需在60℃至80℃的環境使用，請務必安裝周長50cm厚度2mm以上的金屬板。E關於發光色波長請參照P.1084。
E關於各項目的詳細內容請參照P.1083之用語集。E訂購・安裝時，請先確認P.1084的「使用須知」。
E由於LED元件的發光顏色・亮度會有誤差，即使型式相同，也可能會有發光顏色・亮度不同之情形。  

型式
電纜線 L

照度（勒克司lx） 日光燈 
照度比較 
（參考）

輸入電壓 
（V）

輸入電流 
（mA）

消耗功率 
（W）

溫度範圍 
（℃）

色溫 
（絕對溫度 K）配光角度

質量 
（g）

NT$基準單價NT$折扣單價

Type P lx/0.5m lx/1m 1～9 pcs 10～50

LEDN
（對應高溫・耐油） 305

1（有）
317 4800 1200 40W～ DC24

±10％ 400 9 －20～60
（－20～80）＊ 4600～5600 60° 900

2（無）

Q�安裝方法A・B之特長Example
使用範例

Q�工作機械內之
適用範例

安裝方法A，發光面為安裝側的相
反面。（上面）
安裝方法B，將安裝零件的蝶形螺
栓轉鬆即可旋轉本體至任意位置。

Q�安裝方法B的安裝間距調整方法

鬆開安裝零件的蝶形螺栓後
為非固定狀態，此時可調整安
裝間距。
請確保A部分最少有20mm的
距離。
若在20mm以內的位置固定
安裝零件，會對玻璃管的端面
造成負荷，導致管部破損。

可調整間距
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