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LED  SPOT  LIGHTS -OIL  RESISTANT  SMALL / DIMMING  CONTROLLER  TYPE-

LED探照燈 耐油小型/耐油小型調光型
CAD資料夾名稱：46_Led_Lighting

＊僅本體對應IP67。調光器不耐油。
ELEDMC2（調光型）數據，為開到MAX時的數值。E關於各項目的詳細內容請參照P.1083之用語集。
E訂購・安裝時，請先確認P.1084的「使用須知」。E由於LED元件的發光顏色・亮度會有誤差，即使型式相同，也可能會有發光顏色・亮度不同的情形。

型式
顏色

照度（勒克司lx） 輸入電壓 
（V）

輸入電流 
（mA）

消耗功率 
（W）

溫度範圍 
（℃）

色溫 
（絕對溫度 K）

配光 
角度

質量 
（g）

NT$基準單價 NT$折扣單價
Type No. lx/0.5m lx/1m 1～4 pcs 5～9 10～50

LEDM
1

（配光角62°）

白色

400 110

DC24
±10% 50 1.2 －10～45 5000

約62° 120

2
（配光角14°）

2000 500

約14° 135

LEDMC
（調光型）

2
（配光角14°） 約14° 325

Order
訂購範例

型式

LEDM1

QLEDM1

QLEDM2
零件名稱 M材質 S表面處理
本體 鋁 陽極處理
鏡頭 聚碳酸酯 －
電纜線 PVC －
支撐座 SUS304 －
壓紋螺栓 SUS304 －
調光器 ABS樹脂 －

LED  SPOT  LIGHTS -SMALL / DIMMING  CONTROLLER  TYPE-

LED探照燈 小型/小型調光型
CAD資料夾名稱：46_Led_Lighting

零件名稱 M材質 S表面處理

LED燈
本體 鋁 陽極處理
鏡頭 聚碳酸酯 －
電纜線 PVC －

擺頭
支撐座

支撐座 尼龍6 －
運轉部螺絲 SUS304 －
磁鐵 釹 －

調光器 ABS樹脂 －

＊僅本體對應IP67。調光器不防水。
ELEDMMC2（調光型）數據，為開到MAX時的數值。E關於各項目的詳細內容請參照P.1083之用語集。
E訂購・安裝時，請先確認P.1084的「使用須知」。E由於LED元件的發光顏色・亮度會有誤差，即使型式相同，也可能會有發光顏色・亮度不同的情形。

型式
顏色

照度（勒克司lx） 輸入電壓
（V）

輸入電流
（mA）

吸附力
N｛kgf｝

消耗功率
（W）

溫度範圍
（℃）

色溫
（絕對溫度 K）

配光
角度

質量
(g)

NT$基準單價 NT$折扣單價
Type No. lx/0.5m lx/1m 1～4 pcs 5～9 10～50

LEDMM
1

（配光角62°）

白色

400 110

DC24
±10% 50 10.8｛1.1｝ 1.2 －10～45 5000

約62° 150

2
（配光角14°）

2000 500

約14° 165

LEDMMC
（調光型）

2
（配光角14°） 約14° 355

Order
訂購範例

型式

LEDMM1
LEDMMC2

E如需AC轉接器、ON・OFF開關，請參照P.1082。
E調光器無法單獨販售。

LEDMM

1.
75

64.6

75

φ35

2－φ3.2

2－M3內六角孔螺栓

29.5

φ35

25

磁鐵  　φ10

2－
φ3.2

2－M3內六角孔螺栓2－M3螺帽

18.3
Q本體

80
64.6

30＊

4

φ23.8

3000±50

引線
白 ＋
黑 －

LEDMMC
（調光型）

80

1.
5

36 φ
4

20
.3

φ4

40

3000±50

7

φ20

15
.5

70

2－φ4.2

Q�調光器（附屬品）詳細尺寸（僅限LEDMMC）

引線
白 ＋
黑 －

白 ＋
黑 C

屏蔽線 －

3000±50

3000±50

＊壓紋部份外徑為φ24.1。

LEDM
Q支撐座

16 6

64.6

86

30

M4
（螺帽壓入）

50

2－φ4.5

12.2

6

16

M4

14

86
49

1.
2

φ24

（31.4）16 6

64.6

86

30

M4
（螺帽壓入）

50

2－φ4.5

12.2

6

16

M4

14

86
49

1.
2

φ24

（31.4）

Q本體

80
64.6

30＊

4

φ23.8

3000±50

引線
白 ＋
黑 －

LEDMC
（調光型）

80

1.
5

36 φ
4

20
.3

φ4

40

3000±50

7

φ20

15
.5

70

2－φ4.2

Q調光器（附屬品）詳細尺寸（僅限LEDMC）

引線
白 ＋
黑 －

白 ＋
黑 C

屏蔽線 －

3000±50

3000±50

E如需AC轉接器、ON・OFF開關，請參照P.1082。
E調光器無法單獨販售。
E2014年4月起防護等級提升至IP67F之規格。

＊壓紋部份外徑為φ24.1。

IP67F
＊

IP67
＊

Example
使用範例

E�調光是由調整施加電壓的方式來進行。以低電壓調光時，可能
會造成LED元件的色散現象。

Q�關於電源的ON・OFF功能

Q�調光器（附屬品）接線範例
插入引線，並以十字螺絲起子將螺絲緊
固。
E�將引線以螺絲緊固時，務必先關閉電
源，或是開關切至OFF後再進行作業。

將旋鈕往左轉到底，聽到喀擦
聲時電源即切至OFF。

Q安裝方法
可用螺栓固定，也可以用附在
底部的磁鐵來安裝。

內六角孔
螺栓M3

160°

360°

360°

180°

Q 調整方法
鬆開螺栓後根據需求決
定角度，再緊固螺栓予以
固定。

Q組裝方法
插入燈具本體，以1的螺栓固定。用本
體夾住頭部和底座後進行定位，再以2
的螺栓固定。

內六角孔螺栓

螺帽

本體
底座

頭部
1

2

Q照度數據（參考值）
LEDMM1 LEDMM2/LEDMMC2

安裝高度0.5m

1.0 0 1.0

1400lx
900lx
150lx

安裝高度1.0m

1.0 0 1.0（m）

（m）
1.0

1.0

0350lx
50lx

安裝高度0.5m

300lx
200lx 100lx

50lx100lx
50lx

安裝高度1.0m

1.0 0 1.0 1.0 0 1.0（m）

（m）
1.0

1.0

0

E�LEDMMC2（調光型）為開到MAX時的數值。

Q發光光譜

1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2

0
400 500 600 700 800

相
對
發
光
強
度（
a
・
u
）

波長（nm）

LEDMM/LEDMMC

Example
使用範例 Q�支撐座的安裝/拆卸方法

E�不保證適用於任何使用環境。

E�調光是由調整施加電壓的方式來進行。以低電壓調光時，，可能
會造成LED元件的色散現象。

Q�關於電源的ON・OFF功能

Q�調光器（附屬品）接線範例
插入引線，並以十字螺絲起子將螺絲緊
固。
E�將引線以螺絲緊固時，務必先關閉電
源，或是開關切至OFF後再進行作業。

將旋鈕往左轉到底，聽到喀擦
聲時電源即切至OFF。LEDM

・ 可利用壓紋螺栓來安裝・拆卸支撐座。

Q照度數據（參考值）
LEDM1 LEDM2/LEDMC2

安裝高度0.5m

1.0 0 1.0

1400lx
900lx
150lx

安裝高度1.0m

1.0 0 1.0（m）

（m）
1.0

1.0

0350lx
50lx

安裝高度0.5m

300lx
200lx 100lx

50lx100lx
50lx

安裝高度1.0m

1.0 0 1.0 1.0 0 1.0（m）

（m）
1.0

1.0

0

E�LEDWC（調光型）為開到MAX時的數值。

Q發光光譜

1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2

0
400 500 600 700 800

相
對
發
光
強
度（
a
・
u
）

波長（nm）

LEDM/LEDMC

・ 保護等級為IP67F，可在有切削油與冷卻劑飛濺
的環境使用。

Delivery
出貨日

Price
價格

Price
價格

Delivery
出貨日


