
-10732 -10742

40

30

C0.5

φ18

φ3.1

16

3

10

35

最小彎曲半徑R31

2000±50

2ーφ4.5

E本商品內部為全樹脂填充構造，內部無縫隙無法表示IP防護等級。
E訂購・安裝時，請先確認P.1084的「使用須知」。
E�由於LED元件的發光顏色・亮度會有誤差，即使型式相同，也可能會有發光顏色・亮度不同的情形。

型式
顏色

照度（勒克司lx）
輸入電壓 
（V）

輸入電流 
（mA）

消耗功率 
（W）

溫度範圍 
（℃）

色溫 
（絕對溫度 K）

配光
角度

質量 
（g）

NT$基準單價 NT$折扣單價
W（白色）

Type No. lx/0.5m lx/1m 1～4 pcs 5～9 10～50

LEDJ
（精巧型）

1 
（配光45°） W 

（白色）

40 10
DC24 20 0.48 0～40 6500

45°
35

2 
（配光15°） （130） （45） 15°

E超過表中最大數量時請至WOS確認。

LED  SPOT  LIGHTS -COMPACT / FLEXIBLE  ARM-

LED探照燈　精巧/極細彎臂型
－乾電池型、AC100/DC24V型、200V型－

CAD資料夾名稱：46_Led_Lighting

　

E關於各項目的詳細內容請參照P.1083之用語集。
E訂購・安裝時，請先確認P.1084的「使用須知」。
E由於LED元件的發光顏色・亮度會有誤差，即使型式相同，也可能會有發光顏色・亮度不同的情形。

型式
顏色

照度（勒克司lx） 輸入電壓
（V）

輸入電流
（mA）

消耗功率
（W）

溫度範圍
（℃）

色溫
（絕對溫度 K）配光角度

質量
（g） 附屬品

NT$基準單價 NT$折扣單價
Type No. lx/0.5m lx/1m 1～4 pcs 5～50

LEDP
（大型） 1 白色 6120 1572 DC24

±10％ 210 5 0～40 6500 20° 1500 盆頭小螺絲
M6－35

E關於各項目的詳細內容請參照P.1083之用語集。
E訂購・安裝時，請先確認P.1084的「使用須知」。
E由於LED元件的發光顏色・亮度會有誤差，即使型式相同，也可能會有發光顏色・亮度不同的情形。

型式 A
（懸臂） 顏色

照度（勒克司lx） 輸入電壓
（V）

輸入電流
（mA）

消耗功率
（W）

溫度範圍
（℃）

色溫
（絕對溫度 K） 配光角度

質量
（g） 附屬品

NT$基準單價 NT$折扣單價
Type No. lx/0.5m lx/1m 1～4 pcs 5～50

LEDPA
（大型懸臂型）

1 220
白色 6120 1572 DC24 

±10％ 210 5 0～40 6500 20°
2500

盆頭小螺絲
 M6－35

2 400 2800

LED  SPOT  LIGHTS -LARGE / ARM TYPE-

LED探照燈　大型/大型懸臂型

零件名稱 M材質
本體 PPS

內部填充材料 環氧樹脂
電纜線 PVC

零件名稱 M材質
本體 鋁合金
發光面 強化玻璃
電纜線 PVC

零件名稱 M材質
本體 鋁合金
發光面 強化玻璃
電纜線 PVC

Order
訂購範例

型式 － 顏色
LEDJ1－ W

LEDJ
（精巧型）

引線
白 ＋
黑 －

E�如需AC轉接器、ON・OFF開關，請參照P.1082。
E�無法調光。調光型請至P.1053選定。

CAD資料夾名稱：46_Led_Lighting

Order
訂購範例

型式

LEDF1

零件名稱 M材質
本體 ABS樹脂
發光面 環氧樹脂
懸臂 不鏽鋼・黃銅（聚烯烴樹脂皮膜）

附屬品磁鐵 橡膠磁鐵（鐵氧體）
＊電纜線 PVC

E關於各項目的詳細內容請參照P.1083之用語集。
E訂購・安裝時，請先確認P.1084的「使用須知」。
E由於LED元件的發光顏色・亮度會有誤差，即使型式相同，也可能會有發光顏色・亮度不同的情形。

型式
顏色

照度（勒克司lx） 輸入電壓
（V）

輸入電流
（mA）

附屬品
磁鐵
吸附力
N｛kgf｝

消耗功率
（W）

溫度範圍
（℃）

色溫
（絕對溫度 K） 配光角度

質量
（g）

NT$基準單價 NT$折扣單價
Type No. lx/0.25m lx/0.5m 1～4 pcs 5～50

LEDF
（極細彎臂）

1

白色 115 33

4號電池3 pcs
（DC4.5）

20

21.7｛2.21｝
0.09

0～40 6500 50°

115
（包含電池）

2 DC24 0.48 80

3 AC100
28.6｛2.91｝

0.5 150

4 AC200 0.5 150

Q使用上的注意事項
當撓性管破損時請立刻停止使用。特別是AC100/200V型，破損時接觸人體可能造成觸電。
e如需AC轉接器，請參閱P.1082。（僅限LEDF2）

ELEDF1內未附乾電池。
　＊LEDF1為使用乾電池的型式，未附電纜線。
E�無法調光。調光型請至P.1053選定。

LEDF1（乾電池型） LEDF3（AC100V型）
LEDF4（AC200V型）

LEDF2（DC24V型）

OFF-ON

（
55

8）

48.5±0.563
±

1
49

5±
1

15±0.5

63
±

1
47

47

42

3最小彎曲R60
黏著面

φ5.8±0.3

φ4.5±0.3

15
.5

10

不可彎曲範圍

不可彎曲範圍
磁鐵片
黏貼範例

3

10

Q�磁性片（附屬品）

滑動式上蓋

4號電池3 pcs

Q�乾電池裝入方式（僅適用於LEDF1）

（
55

8）

48.5±0.5

49
5±

1
30

00
±

50

15±0.5

63
±

1

47

35

最小彎曲R60

最小彎曲R21

引線
白＋
黑－

47

42

3 黏著面

φ5.8±0.3

φ2.8

φ4.5±0.3

10

不可彎曲範圍

不可彎曲範圍
磁鐵片
黏貼範例

3

15
.5

10

OFF-ON

63
±

1

Q�磁鐵片（附屬品）

50
0±

1
30

00
±

50
35

90

65

最小彎曲R60

最小彎曲R21

ON/OFF
開關

40

（
5.

5）

3 黏著面

φ5.8±0.3

φ6.6

φ4.5±0.3
不可彎曲範圍

不可彎曲範圍

磁鐵片
黏貼範例
325

45

15
.5

10
10

28

ON
OF

F
65

Q�磁性片（附屬品）

型式

LEDP1
LEDPA2

Order
訂購範例

IP無
（LEDJ）

IP67 IP30
（LEDF）

LEDP
（大型）

E�如需AC轉接器，ON・OFF開關，請參照P.1082。
E�無法調光。調光型請至P.1053選定。

20
0

60

75
135

320°

φ80

21
30

30

ON

OFF

180°

5000 5013

60

最小彎曲半徑R2.75 φ
5.

512

5000 50

φ
5.

5

φ80

20
0

60
60

30
30

10
0

12

75

135

45

45

φ6.2

13

180°

320°

ON

OFF

最小曲げ半径R2.75

21

Q底部圖

LEDPA
（大型懸臂型）

Q底部圖

45
4ー
φ6.2

φ80

60
6060

30

320°

ON

OFF

5000 50

最小曲げ半径R2.75

180°

A

250°

250°

45

A

φ
5.

5

E�如需AC轉接器、ON・OFF開關，請參照P.1082。
E�無法調光。調光型請至P.1053選定。

φ80

60 60

ON

OFF

75
135

A

A

250°

180°

30
30

13 505000

最小彎曲半徑R2.75

12 φ
5.

5

250°

320°

Example
使用範例Q擺頭・旋轉方法與安裝方法

・以手用力壓的力道即可使其往A
方向旋轉，手放開後會維持在該
位置。
・往B方向旋轉時，請鬆開C部的六
角螺帽之後再加以調整。
・安裝時，請使用內附的螺栓或客
戶自行準備的內六角孔螺栓。

A

B

C

盆頭小螺絲
M6長度35
（附屬品）

180°

320°

Q發光光譜

1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2

0
400 500 600 700 800

相
對
發
光
強
度（
a
・
u
）

波長（nm）

Q照度數據（參考值）
LEDP1/LEDPA□ LEDP/LEDPA

安裝高度0.5m

1.0 0

5000lx
2000lx 1000lx

1500lx

500lx
100lx

500lx
100lx

1.0

安裝高度1.0m

1.0 0 1.0（m）

（m）
1.0

1.0

0

Q發光光譜

1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2

0
400 500 600 700 800

相
對
發
光
強
度（
a
・
u
）

波長（nm）

1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2

0
400 500 600 700 800

相
對
發
光
強
度（
a
・
u
）

波長（nm）

Q照度數據（參考值）

安裝高度0.5m

1.0 0

30lx
35lx
30lx
10lx

安裝高度0.5m

1.01.0 0 1.0（m）

1.0

1.0

097lx
37lx
11lx

（m）
LEDJ1 LEDJ2

100lx
50lx
20lx
10lx

安裝高度0.25m

0.5 0 0.5（m）

0.5

0.5

0

（m）
LEDF□ LEDJ LEDF

引線
褐 ＋
藍 －

引線
褐 ＋
藍 －

Delivery
出貨日

Price
價格

Delivery
出貨日

Price
價格

Delivery
出貨日

Price
價格


