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LED  FLAT  LIGHTS  -W / RED COVER-

LED面發光照明燈　紅色

Order
訂購範例

型式

LEDVR90

Order
訂購範例

型式

LEDXR120

LED  FLAT  LIGHTS -SQUARE, W / RED  COVER-

LED面發光照明燈　正方形紅色

型式
安裝方法 L

照度（勒克司lx） 輸入電壓
（V）

輸入電流
（mA）

消耗功率
（W）

吸附力
N｛kgf｝

溫度範圍
（℃） 配光角度

質量
（g）

NT$基準單價 NT$折扣單價

Type P lx/0.5m lx/1m 1～9 pcs 10～19 20～50

LEDVR
90 碟形孔

或
磁鐵

110 20 5
DC24
±10％

85 2
22.5｛2.3｝－20～45 120°

140

190 210 60 15 190 5 200

E關於各項目的詳細內容請參照P.1083之用語集。E訂購・安裝時，請先確認P.1084的「使用須知」。
E由於LED元件的發光顏色・亮度會有誤差，即使型式相同，也可能會有發光顏色・亮度不同的情形。

IP20 IP20

CAD資料夾名稱：46_Led_Lighting CAD資料夾名稱：46_Led_Lighting

零件名 M材質 S表面處理
本體 鋁 黑色塗裝

本體側蓋 聚碳酸酯 －

表面濾光片
PET 霧面處理
壓克力 －

磁鐵 鈷磁鐵 －
電纜線 交聯聚乙烯 －

零件名 M材質 S表面處理
本體 鋁 黑色塗裝

本體側蓋 聚碳酸酯 －

表面濾光片
PET 霧面處理
壓克力 －

磁鐵 鈷磁鐵 －
電纜線 交聯聚乙烯 －

E關於各項目的詳細內容請參照P.1083之用語集。E訂購・安裝時，請先確認P.1084的「使用須知」。
E由於LED元件的發光顏色・亮度會有誤差，即使型式相同，也可能會有發光顏色・亮度不同的情形。

型式 安裝 
方法

L1 L2 A
（發光面尺寸）

照度（勒克司lx） 輸入電壓
（V）

輸入電流
（mA）

消耗功率
（W）

吸附力
N｛kgf｝

溫度範圍
（℃） 配光角度

質量
（g）

NT$基準單價 NT$折扣單價

Type P lx/0.5m lx/1m 1～4 pcs 5～9 10～50

LEDXR
120 碟形孔

或
磁鐵

142 114 100 90 20
DC24
±10％

330 8 22.5｛2.3｝
－20～45 120°

200

170 192 164 150 200 50 715 17 45｛4.6｝ 400
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LEDVR Q電纜線部詳細尺寸

Q安裝部側面圖
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Q特長
　 照度的均一性達80％以上。

LEDXR Q電纜線部詳細尺寸

發光面

A

L1P（安
裝間
距）

A
L2

8

3000±50
2ーM3用碟形孔

引線
紅  ＋
黑  －

最小彎曲半徑R9

3.
8

φ6.5

φ3.4

0.
2

2.
5

5.
5

磁
鐵
部

Q安裝部側面圖

Q特長
　 照度的均一性達80％以上。

Example
使用範例

・利用紅色照明，消除紅字的批號以檢查基板的樣式是否有正
確印刷。
・利用紅色的補色來達到此效果。

Q近距離照度（參考）
Type P lx/25mm lx/50mm

LEDVR
90 2350 1350
190 3650 2200

LEDVR

印有紅色批號的基板

Q關於安裝方法
　 安裝處如為金屬材質，可利用兩端背面的磁鐵來安裝。固定
時請使用碟形孔。

〈背面詳圖〉

磁鐵

磁鐵

＜原圖（彩色）＞

以LED白色燈照射

使用照明：LEDV190－W
・ 在白色照明下進行黑白攝影時，
文字照出來變為全黑。

使用照明：LEDVR190
・ 使用紅色照明來攝影時，紅字部分
則會因補色而變白。

以LED紅色燈照射

Q紅色面發光照明燈之攝影範例≪印字檢查≫

Q發光光譜（參考值）
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・
u
）

波長（nm）

紅色發光的構造

　 藉由採用特殊的紅色偏光板來發出紅
色光。並非紅色光元件，請務必確認光
譜。

Q關於安裝方法
　 安裝處如為金屬材質，可利用兩端背面的磁鐵來安裝。固定
時請使用碟形孔。

〈背面詳圖〉
磁鐵
（僅限P170尺寸） 磁鐵

磁鐵
（僅限P170尺寸）

磁鐵

使用照明：LEDX170－W

在白色照明下進行黑白攝影時，只
能微微看見右側毛邊。

使用照明：LEDXR170

使用紅色照明則能清楚看見
右側毛邊，就連白色照明未能
檢出的左側毛邊也能看得見。

Q紅色面發光照明燈的攝影範例≪蓋子的外觀檢查≫
Example
使用範例

LEDXR

・ 以紅色照明可檢查蓋子有無毛邊，也能搭
配液面攝影。

Q近距離照度（參考）
Type P lx/25mm lx/50mm

LEDXR
120 4300 3350
170 5000 4500

Q發光光譜（參考值）

1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2

0
400 500 600 700 800

相
對
發
光
強
度（
a
・
u
）

波長（nm）

紅色發光的構造

　 藉由採用特殊的紅色偏光板來發出紅
色光。並非紅色光元件，請務必確認光
譜。

Delivery
出貨日

Price
價格

Price
價格

Delivery
出貨日


