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平裝板

容許荷重
1800～
2000N
1800～
2000N

平裝板

容許荷重
CASTERS　　　　　　　　　　　　  CASTER  WITH  DOUBLE  LOCK

腳輪　旋轉固定型/雙重固鎖型

Q旋轉固定型

Q雙重固鎖型
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CMGJV100
130

CMGJV150

E�＊：車輪材質N時為（    ）尺寸。

型式 車輪 
材質

B 
（＊） Ｈ A r F1 F2 d t E

容許荷重（N） 質量（g） NT$基準單價
Type D R U N R U N R U N

CMGJV
100 R （橡膠）

U （優力膠）
N （單體鑄塑尼龍）

32（34）144 95 120 73 70 10.5 3.6 35 1200 1700 1800 1400 1580 1470
130 38（42）177 105 125 82 79

11 4.0
40 1800 2600 2700 2200 2410 2240

150 42（44）198 120 124 93 87 45 2000 3000 3000 2710 2990 2770

CMGJV150

OFF
（活動）

ON
（固定）

E�100・130的ON/OFF方向相反。

‧藉由操作控制桿可切換為活動或固定（不
旋轉）的腳輪。

E�r表示踏板的旋轉半徑。

本體 車輪 軸承
M材質 S表面處理 M材質（顏色） 旋轉部 車輪部

SPHC 三價鉻酸鹽
合成橡膠（黑）・優力膠（藍）
單體鑄塑尼龍（藍） 有 有

Order
訂購範例

型式 － 車輪材質

CMGJV130 － N

CASTERS  WITH  LARGE  PEDALE

腳輪　附安全踏板

Order
訂購範例

型式 － 車輪材質

CMTW75
CMTW100

－
－

R
U

本體 車輪　 軸承

［M材質［S表面處理 ［M材質（顏色） 旋轉部 車輪部

SPHC 三價鉻酸鹽 合成橡膠（黑）・優力膠（褐）・合成橡膠（灰） 有 無

E合成橡膠的輪框可以與車輪一起廢棄。

Q安裝板型

本體類型
型式 車輪 

材質 Ｈ d E r B 容許荷重（N） 質量（g） NT$基準單價
Type D R U E R U E R U E R U E

活動型 CMTW 75 R （橡膠） 
U （優力膠） 

E（合成橡膠）

103

8.8

26 65

27

26

27

600 700 500 430 415 420
100 132 29 80 28 600 600 500 605 525 510

活動 
附剎車型 CMTWS 75 103 26 104 26 600 700 500 530 515 520

100 132 29 95 28 600 600 500 705 625 610

Q螺牙栓入型

本體類型
型式 車輪 

材質 Ｈ M 
（粗螺紋） b L E r B 容許荷重（N） 質量（g） NT$基準單價

Type D R U E R U E R U E R U E

螺牙式型 CMTWN

75A

R （橡膠） 
U （優力膠） 

E（合成橡膠）

110 12 21 35 26 65

27

26

27 600

700

500

405 395 400
75B 16 23 40 440 425 435
100A 138 12 21 35 29 80 28 600 555 470 460
100B 16 23 40 590 505 495

活動螺牙式
附剎車型 CMTWNS

75A 110 12 21 35 26 104 26 700 505 495 500
75B 16 23 40 440 525 535
100A 138 12 21 35 29 95 28 600 655 570 560
100B 16 23 40 690 605 595

剎車時會同時鎖住車輪與旋轉部，以防止橫
向偏移。

安裝板型 螺牙栓入型

CMTWSCMTW CMTWN CMTWNS
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E�t1部（10mm厚）可以用市售的扳手鎖緊。 

W專用扳手刊載於P.1112

Q特長：相較於以往腳輪的剎車踏板，本款為可確實踩下的安全踏板型腳輪。

Order
訂購範例

型式 － 車輪材質

CMTY130 － R

本體 車輪 軸承
M材質 S表面處理 M材質（顏色） 旋轉部 車輪部

SPHC 三價鉻酸鹽 合成橡膠（黑） 有 有

本體類型
型式 車輪 

材質 Ｈ A F1 F2 d r 容許荷重 
（N）

質量 
（g） NT$基準單價Type D

活動型 CMTY 130
R

（橡膠）

177 105 82 75
11

105 1800 1900
150 198 120 94 87 115 2000 2150

活動
附大型踏板型 CMTYS 130 177 105 82 75

11
145 1800 2330

150 198 120 94 87 152 2000 2560

Price
價格

Delivery
出貨日

Delivery
出貨日

Price
價格

Delivery
出貨日

Price
價格

Example
使用範例

一踩下踏板，車輪及旋轉會同時停止，可防止因震動所導致的橫向偏移。

CMTWNS
（P.1101）

以往的踏板型 安全踏板

E�一踩下踏板，會同時固定旋轉與
車輪。

E�r表示車輪的旋轉半徑以及踏板
的旋轉半徑。
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解除固鎖


