
-11272 -11282

DESIGN  CASTERS

美觀腳輪

 CAD資料夾名稱：47_Casters

DESIGN  CASTERS

美觀腳輪

 CAD資料夾名稱：47_Casters

Q美觀腳輪

W專用扳手刊載於P.1112

CHAM（活動）
CHAS （附剎車）

CHAN （活動螺牙式）
CHANS（活動螺牙式附剎車）
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E1袋4 pcs入。請注意訂購數量。
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Order
訂購範例

型式 － M

CTBMR40 － 8

Order
訂購範例

型式 － M

CTEJNS50 － 10

Order
訂購範例

型式 － M
CTGMP40
CTGMR40 － 8

W專用扳手刊載於P.1112
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Order
訂購範例

型式 － M － 車輪材質

CHAM60
CHAN50 － 8

－
－

N
N

Delivery
出貨日

Price
價格

Delivery
出貨日

Price
價格

軸 車輪

M材質 S表面處理 M材質（顏色）
SPHC 三價鉻酸鹽 尼龍（黑）

板・軸 車輪

M材質 S表面處理 M材質（顏色）
SWCH 三價鉻酸鹽 尼龍（黑）

軸 車輪

M材質 S表面處理 M材質（顏色）
SWCH 三價鉻酸鹽 尼龍（黑）

本體 
類型

型式 M 
（粗螺紋） Ｈ B1 B2

安裝螺牙部 （r） E 容許荷重 
（N）

質量 
（g）NT$基準單價Type D NB

活動螺牙式型 CTBMR 40 8 10 46 42 7 14 38 14 400 67
60 10 12 69 46 8 17 51 18 800 126

活動螺牙式
附剎車型 CTBMS 40 8 10 46 42 7 14 42 14 400 70

60 10 12 69 46 8 17 55 18 800 129

本體 
類型

型式 Ｈ B1 B2 （W） d （r） E 容許荷重 
（N）

質量 
（g） NT$基準單價Type D

活動平板式型 CTGMP 40 55 41 10 16
5.1

43 15 200 75
50 65 45 11 18 51 18 300 105

活動平板式
附剎車型 CTGMPS 40 55 41 10 16

5.1
47 15 200 78

50 65 45 11 18 57 18 300 108

本體 
類型

型式 M Ｈ B1 B2 （W） 安裝螺牙部 r E 容許荷重
（N）

質量 
（g） NT$基準單價Type D NB NT NL

活動螺牙式型 CTGMR 40 8 50 41 10 16 13 4 15 43 15 200 60
50 12 63 45 11 18 19 6 14 51 18 300 100

活動螺牙式
附剎車型 CTGMRS 40 8 50 41 10 16 13 4 15 47 15 200 65

50 12 63 45 11 18 19 6 14 57 18 300 105

軸 車輪

M材質 S表面處理 M材質（顏色）
SWCH 三價鉻酸鹽 合成橡膠（黑）

本體 
類型

型式 M Ｈ B1 B2 （W） 安裝螺牙部 （r） E 容許荷重 
（N） NT$基準單價Type D NB NT NL＊

＊M10時為（　）尺寸。

Delivery
出貨日

Delivery
出貨日

W專用扳手刊載於P.1112
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本體 
類型

型式 M 車輪材質 Ｈ r 容許荷重 
（N）

質量 
（g）

NT$基準單價 
（1袋4 pcs入）Type D

活動螺牙式型 CHAN 50 8
N

（尼龍）

58 50 1000 170
60 8 10 70 54 1200 200

活動螺牙式
附剎車型 CHANS 50 8 58 52 1000 180

60 8 10 70 56 1200 210

本體 
類型

型式
車輪材質 Ｈ 安裝板 （r） 容許荷重 

（N）
質量 
（g）

NT$基準單價
（1袋4 pcs入）Type D ｄ

活動型 CHAM 50

N（尼龍）

62

5.5

50 1000 210
60 74 54 1200 240

附剎車型 CHAS 50 62 52 1000 220
60 74 56 1200 250

Price
價格

Price
價格

活動螺牙式
型 CTEJN

40 8 10 43 44 12 20 14 5 12（19） 39 15 392
50 8 10 12 58

49 14 21 17 6 14
45.5 17 588

60 8 12 69 50.5 17 980
75A 12

85 64 19 27 21 8
22

63 20 1176
75B 16 25

活動螺牙式
附剎車型 CTEJNS

40 8 10 43 44 12 20 14 5 12（19） 42 15 392
50 8 10 12 58

49 14 21 17 6 14
49 17 588

60 8 12 69 55 17 980
75A 12

85 64 19 27 21 8
22

70.5 20 1176
75B 16 25


