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WHEELS  FOR  CASTERS 

腳輪更換用車輪
SHAFTS PULLEYS    FIXING  HOLDERS  FOR  CASTERS

車輪軸/滑輪/腳輪固定座

 CAD資料夾名稱：47_Casters  CAD資料夾名稱：47_Casters

M材質　橡膠（黑）

內藏軸承　無

M材質　橡膠

內藏軸承　有
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RMNA75
（橡膠車輪）

RMNA100
（橡膠車輪）

RMNA130・150・200
（橡膠車輪）

RNTB
（優力膠車輪）

RVA
（單體鑄塑尼龍車輪）

M�材質（顏色）  合成橡膠（黑） 
附軸承

M�材質（顏色）  優力膠（藍） 
附軸承

M�材質（顏色）  單體鑄塑尼龍（藍） 
附軸承

Q滑輪

Order
訂購範例

型式

KCRB130
型式 d Ｈ B （F） M E NT$ 基準單價Type No.

KCRB

75 10 38.3 17 10 8 7
100 12 46 19 12.7 10 8
130

20
55.9

30
19.3

14 13
150 60 17.3

型式
d Ｈ W 容許荷重

（N）
質量 
（g） 適用腳輪 NT$基準單價Type D

RMNA
（橡膠）

75 10 36
32

800 200

CMGJ
CMGK
CMGS

（P.1099）

100 12 42 1200 410
130

20
52 38 1800 750

150
55

42 2000 1000
200 45 2500 1750

RNTB
（優力膠）

75 10 35
32

1200 290
100 12 42 1700 590
130

20
53 38 2600 960

150
56 42

3000 1280
200 5000 2060

RVA
（單體鑄塑尼龍）

75＊ 10 35.6 32 3600 200
100 12 41 34 5200 480
130

20
52 42 8400 790

150 55 44 10000 1060
E�無法使用於螺牙式型（CMGN・CMGNS）的腳輪。
E＊：僅RVA75附使用於軸承部的軸環（2 pcs）。

單體鑄塑尼龍
與尼龍等相較，擁有高分子量與結晶度，具有良好的機械性質、耐磨耗性、
耐藥品性。

Order
訂購範例

型式

RNTB130

Order
訂購範例

型式 － 車輪材質

RVAB75 － M

型式 A C K2
容許荷重 
（N）

適用腳輪車輪寬度 
（參考）

質量 
（g）

NT$基準單價
Type B CMHU CMHD

CMHU
CMHD

（導電性橡膠）

30 60 33 13.5
8000

28 30
40 70 41 14.5 38 35
50 80 43 18.5 48 45

Q腳輪固定座

C

A

K2K2

4

10

15
15

B

Type M材質 H硬度
CMHU EPDM（灰）

蕭氏硬度A80
CMHD 導電性橡膠（黑）

Order
訂購範例

型式

CMHU50

RVAB

CPHM

NFJN
（P.907）

HCHA
（P.637）

CMHU

請將腳輪移至CMHU的斜面之上
固定。

Example
使用範例

型式
d

容許荷重
（N）

質量
（g） NT$基準單價

Type D

GYUW

130
12

1800 571

150 2000 749

150A 20 2000 890

V溝槽型
RVAB

U溝槽型
RVAU
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溝槽形狀
型式

車輪材質 d R
溝槽深度

F Ｈ W B C 使用軸承 
（2 pcs）

容許荷重 
（N）

質量 
（g）

NT$基準單價
Type D Z1 Z2 M（MC尼龍） D（導電性MC尼龍）

V溝槽 RVAB

75
M （MC尼龍）

D （導電性MC尼龍）

10
2.5

59 55
5

36 32 16 29.3 6200ZZ 3530 210
100 12 83 79 38 34 17 31 6201ZZ 5099 360
130

20 4
109 104

8
50 42 21 41.2 6004ZZ 8238 740

150 128 123 52 44 22 43.2 6204ZZ 9807 870

U溝槽 RVAU

75
M （MC尼龍）

D （導電性MC尼龍）

10 8 59 － － 36 32 16 29.3 6200ZZ 3530 210
100 12 8.5 83 － － 38 34 17 31 6201ZZ 5099 360
130

20
10.5 109 － － 50 42 21 41.2 6004ZZ 8238 740

150 11 128 － － 52 44 22 43.2 6204ZZ 9807 870

Type
M本體材質 M扣環材質V溝槽 U溝槽

RVAB RVAU
MC尼龍

彈簧用鋼
導電性MC尼龍

E MC尼龍為尼龍樹脂MONOCAST®的簡稱。尼龍樹脂MONOCAST®為日本Polypenco（株）公司的註冊商標。

※軸承精密度 JIS B 1514 0級
E壓入軸承（2 pcs）。  

Order
訂購範例

型式

GYUL38
型式

d Ｈ W
容許荷重 
（N）

質量 
（g）

NT$基準單價

Type D 1～50 pcs

GYUL

25 4.7 14 12 80 7
32 5.2 16 14 120 23
38 6.2 20 17 200 28
40 6.2 21 17 200 29
50 6.2 24 20 300 54

E超過表中最大數量時請至WOS確認。

Order
訂購範例

型式

GYUW150A

Delivery
出貨日

Price
價格

Delivery
出貨日

Delivery
出貨日

Price
價格

Delivery
出貨日

Price
價格

Delivery
出貨日

Price
價格

Price
價格

Delivery
出貨日


