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POWERFUL  MAGNET  CATCHES／MAGNET  CATCHES

強磁門扣/磁力門扣
MAGNET  CATCHES

磁力門扣

Q強磁門扣

Order
訂購範例

型式

MGCP2

Order
訂購範例

型式

MGCE2

Order
訂購範例

型式

MGCST30

Order
訂購範例

型式

HMEN－T
HMENP
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M3用碟形孔

HMEN－T
HMEN－T2

型式 吸附力 
（kgf）

質量 
（g）

NT$基準單價 NT$折扣單價
1～9 pcs 10～50

HMEN－T 3 41
HMEN－T2 1.5 41

零件名稱 M材質 S表面處理
外殼 SUS304 深棕色塗裝
磁鐵 鐵氧體 －
板 SPCC 鍍鉻

Q磁力門扣 HMENP 50
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M3用碟形孔

型式 吸附力
（kgf）

質量
（g）

NT$基準單價 NT$折扣單價
1～9 pcs 10～50

HMENP 2.8 39

20 201.5

2.5

7.5 7.5 6.5 7.5
19

13.6

2.5

L P A

2

S

o_01_49_22

M3用碟形孔

2×2－4×3.5長圓孔

2×2－φ3.5

W

MGCST

零件名稱 M材質 S表面處理
外殼 SUS304 深棕色塗裝
磁鐵 鐵氧體 －
板 SPCC 三價鉻酸鹽

Order
訂購範例

型式

MGCB1

型式 吸附力
（kgf）

質量
(g)

NT$基準單價 NT$折扣單價

Type No. 1～19 pcs 20～200

MGCB
1 7 32

2 10 63

型式 吸附力 
（kgf）

質量 
（g）

NT$基準單價 NT$折扣單價

Type No. 1～19 pcs 20～50 pcs

MGCE
1S 0.5 7.5

1 5.5 36.7

2 9 72

Q磁力門扣
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MGCB2

No. 零件名稱 M材質 S表面處理
1 外殼 BSP 鍍鎳
2 檔板 SPCC 鍍鎳
3 磁鐵 鐵氧體 －
4 底座 鋁合金 陽極處理
5 吸附板 SPCC 鍍鎳

零件名稱 M材質 S表面處理
本體 鋅合金 鍍鎳
吸附板 SPCC 三價鉻酸鹽
磁鐵 鐵氧體 －

型式
W L A S 吸附力 

（kgf）
質量 
（g）

NT$基準單價 NT$折扣單價
Type P 1～9 pcs 10～49 50～200

MGCST

30 40 20 22 12 3 56
40 50 27 29 18 7 74
50 60 41 43 27 11 110
70 80 55 60 40 14 140

型式
L1 L2 L3 B1 B2 H1 H2 H3

吸附力
（kgf）

質量 
（g）

NT$基準單價 NT$折扣單價
Type No. 1～4 pcs 5～200

MGCP

1 24.2 22.4 15 8.2 9.6 12.3 10.9 0.9 1.3 5

2
40 33.9 21.6

8 10
13.5 11.2 1.2

2.2
9

3H
4.5

3 64 54.5 43 14 11.5 1.5 20

EMGCP3H型為相同吸附力商品MGCP3的精巧型。

Q5mm厚的嵌板安
裝於40方形上時

Q5mm厚的嵌板安
裝於30方形上時

Q3mm厚的嵌板安
裝於30方形上時

Q3mm厚的嵌板安
裝於20方形上時

Example
使用範例 5 5 3 3
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◦HMENP用於鋁擠型的適用範例

Order
訂購範例

型式

MGCEJ1

Q磁力門扣
磁力選擇型

零件名稱 M材質 S表面處理
本體 聚丙烯 －
吸附板 SPCC 三價鉻酸鹽

Q特長
同樣的間距下可選擇不同的吸附力。
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φ3.2　φ6碟形孔

E1袋10 pcs入。請注意訂購數量。

型式 吸附力 
（kgf）

質量 
（g）

NT$基準單價 NT$折扣單價
Type No. 1～9袋 10～19 20～200

MGCEJ
1 1.4 10
2 3.4 10
3 8 10

E1袋10 pcs入。
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MGCE2

MGCE1S
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2－5×2.5長圓孔 φ3.5     φ5.6碟形孔1 2 3

No. 零件名稱 M材質 S表面處理
1 外殼 鋁合金 陽極處理
2 磁鐵 鐵氧體 －
3 吸附板 SPCC 鍍鎳

Q磁力門扣

Q磁力門扣

L L1 3 L 2

HH

H1
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MGCP
安裝孔尺寸

A

B

適用
板厚

安裝孔尺寸

MGCP1 MGCP2・MGCP3H MGCP3
t A B A B A B

0.5 22.5 8.3 － － － －
0.8

－ －

34.1

8.2

55.0

8.2
1.0 34.1 55.0
1.2 34.5 55.5
1.6 35.0 56.0
2.0 36.5 56.5

EMGCP1・2・3…鐵氧體磁鐵
MGCP  3H……釹磁鐵

No. 零件名稱 M材質 S表面處理
1 外殼 樹脂 －
2 底座 SPCC 有色鉻酸鹽
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