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Type M材質 S表面處理
SGPPU FCMB270 鍍熔融鋅
SUTPU SCS13A －

Type M材質 S表面處理
SGPCS FCMB270 鍍熔融鋅
SUTCS SCS13A －

Type M材質 S表面處理
SGPFR FCMB270 鍍熔融鋅
SUTFR SCS13A －

Type M材質 S表面處理
SGSTL FCMB270 鍍熔融鋅

P.C.D.
（B）

（g）
D

（
T）

（
t）

（
f）

Rc（PT）
4－ｄ

P.C.D.
（B）

D

（
T）

（
t）

Rc（PT）
4－ｄ

SUTFR

SGPFR

SCREWED  FITTINGS  FOR  LOW  PRESSURE  

低壓用栓入接頭
−同徑型・異徑型−

Order
訂購範例

型式

SGPSD12

-13032 -13042

Type M材質
STUNPS SCS13A
STUNPSS SCS14A

H

（L2）
（D2）

W

（
D

1）
（

L1
）

T2

Rc（PT）
T1

Rc（PT）

Q�異徑L型 Type M材質 S表面處理
SGPED FCMB270 鍍熔融鋅
SUTED SCS13A －
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Q�異徑凸型 Type M材質 S表面處理
SGPPTD FCMB270 鍍熔融鋅
SUTPTD SCS13A －

型式
Rc 
（PT）

SGPCS SUTCS SGPCS SUTCS

Type No. （D） L （D） L
NT$基準單價 NT$折扣單價 NT$基準單價 NT$折扣單價

1～9 pcs 10～30 pcs 1～9 pcs 10～30 pcs

SGPCS
SUTCS

8A 1/4 19 19 22 19
10A 3/8 23 23 26 23
15A 1/2 27 27 30 27
20A 3/4 33 32 36 32
25A 1 41 38 44 38

型式 Rc 
（PT） D (T) （t）（B）（f）（g）P.C.D. d 適用 

螺栓徑
NT$基準單價NT$折扣單價

Type No. 1～9 pcs 10～30 pcs

SGPFR

15A 1/2 95 13 12 38 1 51 70 15 M12
20A 3/4 100 15 14 42 1 56 75 15 M12
25A 1 125 17 14 49 1 67 90 19 M16
32A 1 1/4 135 19 16 64 2 76 100 19 M16
40A 1 1/2 140 20 16 68 2 81 105 19 M16
50A 2 155 24 16 82 2 96 120 19 M16

型式 Rc 
（PT） D (T) （t） （B） P.C.D. d 適用 

螺栓徑
NT$基準單價 NT$折扣單價

Type No. 1～9 pcs 10～30 pcs

SUTFR

15A 1/2 95 16 12 30 70 15 M12
20A 3/4 100 20 14 36 75 15 M12
25A 1 125 20 14 44 90 19 M16
32A 1 1/4 135 22 16 53 100 19 M16
40A 1 1/2 140 24 16 60 105 19 M16
50A 2 155 24 16 73 120 19 M16

■特長
　只要旋轉螺帽即可拆卸，故不必旋轉鋼管本身即可拆下的接頭。

型式
Rc（PT） （D） A

NT$基準單價 NT$折扣單價
Type No. 1～9 pcs 10～30 pcs

SGSTL
15A 1/2 28 26
20A 3/4 34 30
25A 1 43 38

B（二面寛度）

LT1

T2

Q�襯套 Type M材質 S表面處理
SGPPB FCMB270 鍍熔融鋅
SUTPB SCS13A －

＊B1部的形狀　SUTPU6A・8A＝2面切割　SUTPU10A・15A＝六角形　SUTPU20A・25A＝八角形　SGPPU全
為八角形

型式
Rc 
（PT）

SGPPU SUTPU SGPPU SUTPU

Type No. B1 （L）（A） B B1 （L）（A） B
NT$基準單價 NT$折扣單價 NT$基準單價 NT$折扣單價

1～9 pcs 10～30 pcs 1～9 pcs 10～30 pcs

SGPPU
SUTPU

6A 1/8 15 30 13 25 16 30 13 27
8A 1/4 19 33.5 13.5 31 20 34 14 34
10A 3/8 23 38 16 37 25 38 16 40
15A 1/2 27 41 17 42 30 41 17 46
20A 3/4 33 51 18.5 49 34 43 17 55
25A 1 41 54 20 59 44 51 20 64

型式 R（PT） B
STUNPS STUNPSS NT$基準單價 STUNPS NT$基準單價 STUNPS

Type No. T1 T2 L （A）（l1）（l2）（d1）（d2） L （A）（l1）（l2）（d1）（d2） 1～9 pcs 10～30 pcs 1～9 pcs 10～30 pcs

STUNPS
STUNPSS

12 1/4 1/8 16 33 10.0 12.0 10.0 7.0 5.0 28 8 12 8 7.5 5
13 3/8 1/8 19 34 9.3 13.0 11.2 9.0 5.1 29 8 13 8 11 5
23 3/8 1/4 19 35 9.8 12.9 11.9 8.9 6.9 33 8 13 12 11 7.5
24 1/2 1/4 24 38 10.5 15.7 11.7 13.0 7.0 36 8 16 12 14.5 7.5
34 1/2 3/8 24 39 10.0 16.0 12.9 13.1 9.1 37 8 16 13 14.5 11
36 3/4 3/8 29 42 11.3 18.3 13.0 15.8 9.0 39 8 18 13 20 11
46 3/4 1/2 29 45 11.5 18.5 16.3 16.0 13.0 42 8 18 16 20 14.5
48 1 1/2 36 48 12.0 20.2 16.4 22.0 13.1 45 8 21 16 25.5 14.5
68 1 3/4 36 50 11.8 20.1 18.0 22.1 16.1 47 8 21 18 25.5 20

型式 Rc（PT） SGPPTD SUTPTD SGPPTD SUTPTD

Type No. T1 T2 （L） A B （L） A B
NT$基準單價 NT$折扣單價 NT$基準單價 NT$折扣單價

1～9 pcs 10～30 pcs 1～9 pcs 10～30 pcs

SGPPTD
SUTPTD

24 1/4 1/2 37.5 24 24 39 24 24
34 3/8 1/2 38.5 26 25 40 26 25
36 3/8 3/4 44.5 28 28 46 28 28
46 1/2 3/4 46.5 29 30 48 29 30

型式 Rc（PT） SGPED SUTED SGPED SUTED

Type No. T1 T2 （D1）（D2）（L1）（L2）W Ｈ（D1）（D2）（L1）（L2）W Ｈ NT$基準單價 NT$折扣單價 NT$基準單價 NT$折扣單價

1～9 pcs 10～30 pcs 1～9 pcs 10～30 pcs

SGPED
SUTED

24 1/4 1/2 19 27 33.5 37.5 24 24 22 30 35 39 24 24
34 3/8 1/2 23 27 36.5 39.5 26 25 26 30 39 40 25 26
36 3/8 3/4 23 33 39.5 44.5 28 28 26 36 41 46 28 28
46 1/2 3/4 27 33 43.5 45.5 29 30 30 36 44 48 30 29
48 1/2 1 27 41 45.5 53.5 33 32 30 44 47 55 32 33
68 3/4 1 33 41 50.5 55.5 35 34 36 44 52 57 35 34

型式 Rc（PT）R（PT）
L B

SGPPB SUTPB

Type No. T1 T2
NT$基準單價 NT$折扣單價 NT$基準單價 NT$折扣單價

1～9 pcs 10～30 pcs 1～19 pcs 20～50 pcs

SGPPB
SUTPB

12 1/8 1/4 18 17
13 1/8 3/8 19 21
14 1/8 1/2 22 26
23 1/4 3/8 19 21
24 1/4 1/2 22 26
26 1/4 3/4 25 32
28 1/4 1 28 38
34 3/8 1/2 22 26
36 3/8 3/4 25 32
38 3/8 1 28 38
46 1/2 3/4 25 32
48 1/2 1 28 38
68 3/4 1 28 38

610 3/4 1 1/4 31 46
810 1 1 1/4 31 46
812 1 1 1/2 33 54
1012 1 1/4 1 1/2 33 54
1016 1 1/4 2 37 63
1216 1 1/2 2 37 63

ENo.1016,1216之B部為八角形。其餘皆為六角形。

型式 Rc（PT） SGPSD SUTSD
Type No. T1 T2 L （D1）（D2）（D3）（a）（l） L （D1）（D2）（a）（l）

SGPSD
SUTSD

12 1/8 1/4 25 22 18 － － － 25 19 15 4 8
13 1/8 3/8 26 26 18 － － － 28 23 19 5 9
23 1/4 3/8 26 23 19 － － － 28 23 19 5 9
24 1/4 1/2 34 27 19 － － － 34 27 23 5 11
34 3/8 1/2 34 27 23 － － － 34 27 23 5 11
36 3/8 3/4 38 33 23 － － － 38 33 27 6 12
46 1/2 3/4 38 34 28 38 6 18 38 33 27 6 12
48 1/2 1 43 42 28 46 7 20 42 41 33 6 14
68 3/4 1 43 42 34 46 8 20 42 41 33 6 14

No.
NT$基準單價 SGPSD NT$基準單價 SUTSD

1～9 pcs 10～30 pcs 1～9 pcs 10～30 pcs
12
13
23
24
34
36
46
48
68

E SGPSD12～36及SUTSD13未附錨爪。

Delivery
出貨日

Price
價格

Q�異徑管接頭 Type M材質 S表面處理
SGPSD FCMB270 鍍熔融鋅
SUTSD SCS13A －
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接頭使用條件

流體狀態 最高使用壓力MPa
300℃以下的蒸氣・空氣・瓦斯及油 1.0

200℃以下的蒸氣・空氣・油及脈動水 1.4
120℃以下的靜流水 2.0

＊ 脈動水是指正常動作條件下所產生，壓力及流量呈周期性變化的水流。
（暫時性的變動除外）
＊靜流水是指無脈動的水流。
＊由於是鑄造品的關係，（D）或（T）等的（　）尺寸為參考值，並非保證值。


