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MULTI PIPING CLAMPS

多配管固定座
PIPING CLAMPS

配管固定座附屬品
 CAD資料夾名稱：51_Pipes_Fitting_Valves CAD資料夾名稱：51_Pipes_Fitting_Valves

Q橡膠襯套

Q裝配轉接器

Q耦合螺栓

Q銲接轉接器

Order
訂購範例

型式 － P or M

MCBM38
MCMA50
MCKB100
MCWA75
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－
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D

橡膠襯套用孔
MTC

P

L1

L

D1 D

MCMA

M 材質 Neoprene®橡膠

M 材質 鋁合金壓鑄（ADC12）

B

B

M1

TS

MMCKB

＊適用的本體詳細尺寸
   參照P.1317使用範例

S 表面處理 三價鉻酸鹽

M 材質 M＝8    S45C
M＝10  SCM435

M 材質 SS400

M 材質 SPHC
＊黑色塗裝

M

T

B

B

MCWA

型式 N（孔數） L P Q B D T 建議裝配用螺栓（粗螺紋） NT$基準單價 NT$折扣單價
Type No. 選擇 一段用 二段用 1～9 pcs 10～50

MTC

38

1 55

37.5 27.5 26 9 2.3 M8ー50 M8ー90
2 92.5
3 130
4 167.5
5 205

50

1 70

50 35 26 9 2.3 M8ー65 M8ー115
2 120
3 170
4 220
5 270

75

1 100

75 50 38 11 3.2 M10ー90 M10ー170
2 175
3 250
4 325
5 400

100 1 130
100 65 42 11 4 M10ー120 －2 230

E建議裝配用螺栓的L尺寸為使用銲接轉接器（MCWA P.1318）時的尺寸。
請依安裝方式確認長度後使用。

Example
使用範例

六角螺栓

固定座本體（MTC）

橡膠襯套

圓管

銲接轉接器
（銲接螺帽）

台架

彈簧墊圈

將已銲上銲接轉接器（銲接螺帽）的固定
座本體固定在台架上時。

圓管

六角螺帽

彈簧墊圈

六角螺栓

固定座本體（MTC）

裝配轉接器

六角螺栓

台架

橡膠襯套

將固定座本體固定在已安裝裝配轉接器的台
架上時。

耦合螺栓
MCKB

MTC38－4

MTC75－3

（上段）

（下段）

立體裝配狀態範例

＊可用建議裝配用六角螺栓（二段用）裝配
○ ： 可用耦合螺栓（MCKB）來裝配
× ： 不可裝配

可堆疊使用的No.組合

 38 50 75 100

38 ＊G N N N

（適用MCKB） 38-8

50 N ＊G N N

（適用MCKB） 50-8

75 G G ＊G N

（適用MCKB） 75-8 75-8 75-10

100 N G N G

（適用MCKB） 100-8 100-10

上段

下段

型式
P L L1 D D1

適用 
本體No.

NT$基準單價 NT$折扣單價
Type No. 1～9 pcs 10～50

MCMA
38 8.5 32 13.3 21.2 28.8 38
50 8.5 32 13.3 31.2 40.8 50
75 13 43 19.5 54 64.4 75

型式 M 
（粗螺紋） S T B M1 

（粗螺紋）
適用 
本體No.

NT$基準單價 NT$折扣單價

Type No. 1～9 pcs 10～50

MCKB

38 8 50 23 17 M8 38
50 8 65 23 17 M8 50

75
8 90 23 17 M10 75
10 90 33 17 M10 75

100
8 120 23 17 M10 100
10 120 33 17 M10 100

型式 M 
（粗螺紋） T B 適用 

本體No.
NT$基準單價 NT$折扣單價

Type No. 1～9 pcs 10～50

MCWA

38 M8 16 25 38
50 M8 16 25 50
75 M10 19 38 75
100 M10 25 44 100

1L

P

L

1
D D

開口

適
用
管
徑

MCBR（英制管用）
MCBM（公制管用）

英制管的外徑

No. mm
1/8 10.5
1/4 13.8
3/8 17.3
1/2 21.7
3/4 27.2

1 34.0
1 1/4 42.7
1 1/2 48.6

2 60.5

型式 P＝適用管徑 
選擇（英制管用選擇（　）上的藍色No.） L L1 D D1

適用 
本體No.Type No.

MCBR
（英制管用）

38 1 2 3 36 13.2 22.8 28.8 38（1/8）（1/4）（3/8）
50 1 2 3 4 6 36 13.2 33.2 40.8 50（1/8）（1/4）（3/8）（1/2）（3/4）
75 3 4 6 8 10 48 19.3 56 64.4 75（3/8）（1/2）（3/4）（1）（1・1/4）
100 6 8 10 12 16 52 17.8 76 88 100（3/4）（1）（1・1/4）（1・1/2）（2）

MCBM
（公制管用）

38 6 8 10 12 15 16 18 36 13.2 22.8 28.8 38
50 10 12 15 16 18 20 22 25 30 36 13.2 33.2 40.8 50
75 10 12 15 16 18 20 22 25 28 30 32 34 35 38 40 42 48 19.3 56 64.4 75
100 28 30 32 35 38 40 42 50 52 17.8 76 88 100

No. P
MCBR（英制管用）

NT$基準單價 NT$折扣單價
1～9 pcs 10～50

38
1
2
3

50

1
2
3
4
6

75

3
4
6
8
10

100

6
8
10
12
16

No. P
MCBM（公制管用）
NT$基準單價 NT$折扣單價
1～9 pcs 10～50

75

20
22
25
28
30
32
34
35
38
40
42

100

28
30
32
35
38
40
42
50

No. P
MCBM（公制管用）

NT$基準單價 NT$折扣單價
1～9 pcs 10～50

38

6
8
10
12
15
16
18

50

10
12
15
16
18
20
22
25
30

75

10
12
15
16
18

Delivery
出貨日

Price
價格

Order
訂購範例

型式 － N（孔數）
MTC50 － 4

Delivery
出貨日

Price
價格


