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COUPLINGS  FOR  OILPRESSURE  HYDRAULIC  PRESSURE

油壓・水壓用接頭
−直柱型−

COUPLINGS  FOR  OILPRESSURE  HYDRAULIC  PRESSURE

油壓・水壓用接頭
−直柱型・45°L字型・L字型−

QPT・PT雙邊外螺牙 
  －直柱－

型式 T1 
R（PT）

T2 
R（PT） L l1 l2 B

NT$基準單價
Type No. YCPT YCPTS

YCPT
YCPTS
（ ）�是

YCPTS的尺寸。

11 1/8 1/8 26 10 10 12
12 1/8 1/4 31 10 13 17
13 1/8 3/8 33 10 15 21 －
22 1/4 1/4 34 13 13 17
23 1/4 3/8 36 13 15 21
33 3/8 3/8 37 15 15 21
34 3/8 1/2 40（46）14（16）17（19）26（22）
44 1/2 1/2 43 17 17 26（22）
46 1/2 3/4 46（48）17（18） 19 32（27）
66 3/4 3/4 48 19 19 32（27）

Type M 材質 S 表面處理
YCPT S35C 三價鉻酸鹽
YCPTS SUS304 －

T T21

L B
l l1 2

QPT・PF雙邊外螺牙 
  －直柱・母－

型式 T 
R（PT）

F 
G（PF） L l1 l2 B

NT$基準單價
Type No. YCPF YCPFS

YCPF
YCPFS

11F 1/8 1/8 27 10 11 14
12F 1/8 1/4 32 10 13 19
13F 1/8 3/8 34 10 15 22 －
21F 1/4 1/8 32 13 11 14
22F 1/4 1/4 34 13 13 19
23F 1/4 3/8 36 13 15 22
31F 3/8 1/8 34 15 11 19 －
32F 3/8 1/4 36 15 13 19
33F 3/8 3/8 38 15 15 22
34F 3/8 1/2 42 15 17 27
44F 1/2 1/2 47 18 18 27
46F 1/2 3/4 50 18 20 32
64F 3/4 1/2 47 20 17 27
66F 3/4 3/4 53 20 20 36

Type M 材質 S 表面處理
YCPF S35C 三價鉻酸鹽
YCPFS SUS304 －
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T F
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Type M 材質 S 表面處理
YCPFP S35C 三價鉻酸鹽
YCPFPS SUS304 －

1 2
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T F B

l l
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QPT・PF雙邊外螺牙 
  －直柱・公－

型式 T 
R（PT）

F 
G（PF） L l1 l2 B

NT$基準單價
Type No. YCPFP YCPFPS

YCPFP
YCPFPS

11F 1/8 1/8 31 10 13 14
12F 1/8 1/4 34 10 16 19
13F 1/8 3/8 37 10 17.5 22 －
21F 1/4 1/8 34 13 13 14
22F 1/4 1/4 37 13 16 19
23F 1/4 3/8 38.5 13 17.5 22
31F 3/8 1/8 37 15 13 19 －
32F 3/8 1/4 38.5 15 16 19
33F 3/8 3/8 40.5 15 17.5 22
34F 3/8 1/2 45 15 20 27
44F 1/2 1/2 48 18 20 27
46F 1/2 3/4 52 18 22 32
64F 3/4 1/2 50 20 20 27
66F 3/4 3/4 54 20 22 36

QPT外螺牙・PF內螺牙 
  －直柱・公－

Type M 材質 S 表面處理
YCPFG S35C 三價鉻酸鹽
YCPFGS SUS304 －
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型式 T 
R（PT）

F 
G（PF） L l1 l2 B

NT$基準單價
Type No. YCPFGP

YCPFGP
22F 1/4 1/4 38 13 8 19
33F 3/8 3/8 42 15 8 22
44F 1/2 1/2 50 18 10 27

QPT外螺牙・PF內螺牙 
  －直柱・母－

Type M 材質 S 表面處理
YCPFGP S35C 三價鉻酸鹽

B
L

l1

FT

30°

l2
型式 T 

Rc（PT）
F 

G（PF） L l1 B
NT$基準單價

Type No. YCPFF YCPFFS

YCPFF
YCPFFS

22F 1/4 1/4 30 13 19
33F 3/8 3/8 34 15 22
44F 1/2 1/2 40 18 27

QPT內螺牙・PF外螺牙 
  －直柱・母－

Type M 材質 S 表面處理
YCPFF S35C 三價鉻酸鹽
YCPFFS SUS304 －

l1
L B

FT

30°

QPT・PF雙邊外螺牙 
  －長直柱・母－

型式 T 
R（PT）

F 
G（PF） L l1 B

NT$基準單價
Type No. YCPLF

YCPLF
22F 1/4 1/4 75 13 19
33F 3/8 3/8 78 15 22
44F 1/2 1/2 93 18 27

Type M 材質 S 表面處理
YCPLF S35C 三價鉻酸鹽

L
l1

T F

30°
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Order
訂購範例

型式

YCPT11

QPT・PF雙邊外螺牙 
  －長直柱・公－

型式 T 
R（PT）

F 
G（PF） L l1 B NT$基準單價

Type No. YCPLFP

YCPLFP
22F 1/4 1/4 74 16 19
33F 3/8 3/8 80 18 22
44F 1/2 1/2 95 20 27

Type M 材質 S 表面處理
YCPLFP S35C 三價鉻酸鹽
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QPT・PF雙邊外螺牙 
  －45°L型・母－

型式 T 
R（PT）

F
G（PF） L1 L2 l1 l2

NT$基準單價
Type No. YCWPF YCWPFS

YCWPF
YCWPFS

11F 1/8 1/8 18 17 12 11
22F 1/4 1/4 21 21 13 13
33F 3/8 3/8 23 23 15 15
44F 1/2 1/2 29 28 18 18

Type M 材質 S 表面處理
YCWPF S25C 三價鉻酸鹽
YCWPFS SUS304 －

型式 T 
R（PT）

F 
G（PF） L1 L2 l1 l2

NT$基準單價
Type No. YCWPFP YCWPFPS

YCWPFP
YCWPFPS

11F 1/8 1/8 19 19 12 13
22F 1/4 1/4 20 22 13 16
33F 3/8 3/8 23 26 15 18
44F 1/2 1/2 28 29 18 20

QPT・PF雙邊外螺牙 
  －45°L型・公－

Type M 材質 S 表面處理
YCWPFP S25C 三價鉻酸鹽
YCWPFPS SUS304 －

l2
L2

l1
L1

30°
FT

B

B

QPT・PT雙邊外螺牙 
  －45°L型－

型式 T1 
R（PT）

T2 
R（PT） L l

NT$基準單價
Type No. YCWPT

YCWPT

11 1/8 1/8 17 12
22 1/4 1/4 19 14
33 3/8 3/8 22 15
44 1/2 1/2 28 18

Type M 材質 S 表面處理
YCWPT S25C 三價鉻酸鹽

T1
T2

l
L

L
l

型式 T1 
R（PT）

T2 
R（PT） L1 L2 l1 l2

NT$基準單價
Type No. YCLPT YCLPTS

YCLPT
YCLPTS

11 1/8 1/8 20 20 13 13
12 1/8 1/4 20 24 13 16 －
13 1/8 3/8 20 27 13 17 －
22 1/4 1/4 24 24 16 16
23 1/4 3/8 24 27 16 17 －
33 3/8 3/8 27 27 17 17
34 3/8 1/2 30 30 17 18 －
44 1/2 1/2 30 30 19 19 －
66 3/4 3/4 36 36 23 23 －

QPT・PT螺牙 
  －L型－

Type M 材質 S 表面處理
YCLPT S25C 三價鉻酸鹽
YCLPTS SUS304 －

L2

2

L1

1T

1

2T

l

l

型式 T 
R（PT）

F 
G（PF） L1 L2 l1 l2

NT$基準單價
Type No. YCLPF YCLPFS

YCLPF
YCLPFS

11F 1/8 1/8 21 18 14 11
12F 1/8 1/4 22 21 14 13
13F 1/8 3/8 24 25 14 15 －
21F 1/4 1/8 22 19 15 11
22F 1/4 1/4 25 21 17 13
23F 1/4 3/8 27 25 17 15
31F 3/8 1/8 30 21 20 11 －
32F 3/8 1/4 30 23 20 13
33F 3/8 3/8 30 25 20 15
34F 3/8 1/2 32 30 20 18
44F 1/2 1/2 36 30 24 18
46F 1/2 3/4 38 34 24 20
64F 3/4 1/2 42 32 28 18
66F 3/4 3/4 43 35 28 20

QPT・PF母 
  －L型・母－

Type M 材質 S 表面處理
YCLPF S25C 三價鉻酸鹽
YCLPFS SUS304 －

2

L2

L1
1

F

T

30
°

l

l

型式 T 
R（PT）

F 
G（PF） L1 L2 l1 l2

NT$基準單價
Type No. YCLPFP YCLPFPS

YCLPFP
YCLPFPS

11F 1/8 1/8 21 20 14 13
12F 1/8 1/4 22 24 14 16
21F 1/4 1/8 22 21 15 13
22F 1/4 1/4 25 24 17 16
23F 1/4 3/8 27 27.5 17 17.5
32F 3/8 1/4 30 26 20 16
33F 3/8 3/8 30 27.5 20 17.5
34F 3/8 1/2 32 32 20 20
44F 1/2 1/2 36 32 24 20
46F 1/2 3/4 38 36 24 22
64F 3/4 1/2 42 34 28 20
66F 3/4 3/4 43 37 28 22

QPT・PF公 
  －L型・公－

Type M 材質 S 表面處理
YCLPFP S25C 三價鉻酸鹽
YCLPFPS SUS304 －

1

1l
L

T

L2
l2

30
°

F

型式 T 
R（PT）

F 
G（PF） L1 L2 l1

NT$基準單價
Type No. YCLPFG

YCLPFG 22F 1/4 1/4 25 28 17
33F 3/8 3/8 30 33 20

QPT・PF內螺牙 
  －L型・公－

Type M 材質 S 表面處理
YCLPFG S25C 三價鉻酸鹽

F
L2

T

l 1
L 1

30
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Order
訂購範例

型式

YCLPT11
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QPT內螺牙・PF外螺牙 
  －直柱・公－

型式 T 
Rc（PT）

F 
G（PF） L l1 B

NT$基準單價
Type No. YCPFFP YCPFFSP

YCPFFP
YCPFFSP

22F 1/4 1/4 33 16 19
33F 3/8 3/8 37 18 22
44F 1/2 1/2 42 20 27

Type M 材質 S 表面處理
YCPFFP S35C 三價鉻酸鹽
YCPFFSP SUS304 －

L
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B
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°

 CAD資料夾名稱：51_Pipes_Fitting_Valves  CAD資料夾名稱：51_Pipes_Fitting_Valves

Q規格 使用流體 油・水
最高使用壓力　20.6MPa（210kgf/cm2以下） Q規格 使用流體 油・水

最高使用壓力　20.6MPa（210kgf/cm2以下） 

型式 T 
R（PT）

F 
G（PF） L l1 l2 B

NT$基準單價
Type No. YCPFG YCPFGS

YCPFG
YCPFGS

11F 1/8 1/8 31 10 6 14
12F 1/8 1/4 34 10 8 19 －
21F 1/4 1/8 34 13 6 14 －
22F 1/4 1/4 38 13 8 19
23F 1/4 3/8 39 13 8 22 －
32F 3/8 1/4 39 15 8 19 －
33F 3/8 3/8 42 15 8 22

Delivery
出貨日

Price
價格

Delivery
出貨日

Price
價格




