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HOSE  MOUNTING  CONNECTOR　　　ARM  LOCK  COUPLERS

樹脂軟管安裝用連接器/懸臂鎖定接頭

Type M材質
夾環 軸承座 螺栓 蓋子

HOABS（半不鏽鋼） SUS430 SUS430 鐵（鍍鋅） PE
HOASU（全不鏽鋼） SUS304 SUS304 SUS304 PE

HOSE  BANDS

軟管用夾環

－標準型－ HOSBS

T

L

E

六角對邊
7mm

材質 SUS304M

Order
訂購範例

型式

HOSBS13N

－螺旋型－

材質 SUS304M

HOSSB EL

－附安全鎖型－

E

L

T

M 材質 SPCC S 表面處理 三價鉻酸鹽

－手栓型－ HOSBH
L

T E

視角A

視角A

 CAD資料夾名稱：51_Pipes_Fitting_Valves  CAD資料夾名稱：51_Pipes_Fitting_Valves

Type
M材質

對應軟管
接頭 內套 橡膠蓋 墊圈 袋型螺帽 橡膠墊片 套筒・環

TCSM SCS13 － － － SCS13 NBR（黑） POM（白） HOTR□・HOTRS□・HOTSG□・HOTG□

安裝P.1355的導管時也可以使用。
E軟管用夾環為防止軟管脫落的商品。在結構上，就算已緊固到最小範圍了，還是有可能會產生間隙。

Order
訂購範例

型式

HOSBH18

Q樹脂軟管安裝用連接器

型式
L 六角・八角對邊 

B V （F） G R（PT） 對應軟管
NT$基準單價 NT$折扣單價

Type No. 1～4 pcs 5～10 pcs

TCSM
（不鏽鋼）

9 54.5 30 7 33

－

3/8
HOTR□

HOTRS□
HOTSG□
HOTG□

12 59 32 10 35.5 1/2

15 60 36 12 40 1/2

19 64 41 16.5 45 3/4
25 70 50 22 54 1

E超過表中最大數量時請至WOS確認。E使用壓力與對應軟管相同。

－內螺牙轉接頭－ Type M材質
SNAFA SCS14A

Type M材質
SNAHA SCS14A

Type
M材質

本體 凸輪 扣環
SNAMJ SCS14A SMS1025 SUS304

Type
M材質

本體 凸輪 扣環
SNAFJ SCS14A SMS1025 SUS304

Rc（PT）

D

B

d

h
H

（φ3.5）

E超過表中最大數量時請至WOS確認。

型式 R
（PT） D d Ｈ h B

NT$基準單價NT$折扣單價
Type No. 1～19 pcs 20～30 pcs

SNAMA

15A 1/2 32 20 58 26 33
20A 3/4 32 20 58 26 33
25A 1 37 24 70 32 41
40A 11/2 53 36 79 40 57
50A 2 63 46 87 47 68

E超過表中最大數量時請至WOS確認。

型式 Rc
（PT） D d Ｈ h B

NT$基準單價NT$折扣單價
Type No. 1～19 pcs 20～30 pcs

SNAFA

15A 1/2 32 20 39 26 33
20A 3/4 32 20 39 26 33
25A 1 37 24 49 34 41
40A 11/2 53 36 55 40 57
50A 2 63 46 63 47 69

E超過表中最大數量時請至WOS確認。

型式 R
（PT） A B C Ｈ h

NT$基準單價 NT$折扣單價
Type No. 1～19 pcs 20～30 pcs

SNAMJ

15A 1/2 110 52 32 52 32
20A 3/4 110 52 32 52 32
25A 1 125 60 37 59 38
40A 11/2 188 90 54 68 44
50A 2 197 97 63 76 51

E超過表中最大數量時請至WOS確認。

型式 Rc 
（PT） A B C Ｈ h

NT$基準單價 NT$折扣單價
Type No. 1～19 pcs 20～30 pcs

SNAFJ

15A 1/2 110 52 32 51 32
20A 3/4 110 52 32 51 32
25A 1 125 60 37 60 38
40A 11/2 188 90 54 69 45
50A 2 197 97 63 77 51

－外螺牙轉接頭－ Type M材質
SNAMA SCS14A

d
D

h
H

B

R（PT）

（φ3.5）

Q懸臂鎖定接頭

－軟管安裝用管接頭－ Type
M材質

本體 凸輪 扣環
SNAHJ SCS14A SMS1025 SUS304

E超過表中最大數量時請至WOS確認。

型式
D d Ｈ h I J

NT$基準單價NT$折扣單價
Type No. 1～19 pcs 20～30 pcs

SNAHA

20A 32 20 90 37 21 33
25A 37 23 108 48 27 41
40A 53 37 116 53 41 58
50A 63 46 134 60 53 70

－軟管安裝用轉接頭－

－外螺牙管接頭－

－內螺牙管接頭－

E�懸臂鎖定接頭依據美國MIL規格A－A－59326－1998（舊MIL－
C－27487－1992）製作、與其他公司同尺寸產品可互換。

Order
訂購範例

型式

TCSM25
SNAMA20A
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R（PT）
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型式 軟管外徑 
緊固範圍 
（mm）

L E T 緊固扭矩
（N・m）

NT$基準單價 NT$折扣單價

Type No. 1～9 pcs 10～50 pcs

HOSBS

9N 9.5～12
19 9.5 0.7 3.5

13N 13～20
16N 16～22

24

12

0.8

4.4
19N 18～25
22N 22～30

5.225N 25～35
28N 30～40
31N 35～50

33

6.138N 40～55
44N 45～60
50N 55～70

6.9

60N 60～80
70N 70～90
83N 85～100
95N 90～120

104N 100～125
127N 130～150

0.8 6.1
146N 130～160
149N 150～180
175N 170～200
200N 190～230

E超過表中最大數量時請至WOS確認。
型式 軟管外徑 

緊固範圍 
（mm）

L E 緊固扭矩
（N・m）

NT$基準單價 NT$折扣單價

Type No. 1～9 pcs 10～30 pcs

HOSSB

30 30～37

30.5 15 5

32 32～42
47 47～57
61 61～71
71 71～81
86 86～96
90 90～110

E超過表中最大數量時請至WOS確認。

型式 軟管外徑
緊固範圍 
（mm）

L E T
NT$基準單價 NT$折扣單價

Type No. 1～9 pcs 10～30 pcs

HOSBH

15 15～22

32 12 0.5
18 18～28
20 20～34
25 25～40
40 40～55

E超過表中最大數量時請至WOS確認。

型式 軟管外徑緊固範圍 
（mm） L T E 緊固扭矩 

 （N・m）

HOABS HOASU
NT$基準單價 NT$折扣單價 NT$基準單價 NT$折扣單價

Type No. 1～9 pcs 10～30 pcs 1～9 pcs 10～30 pcs

HOABS 
HOASU

8 8～12

21 0.6 9 3.5
10 10～15
11 11～17
13 13～20
16 16～22
18 18～25

30 0.8 12

5

22 22～30
25 25～35
27 27～40
30 30～45
35 35～50
40 40～55

645 45～60
55 55～70

E超過表中最大數量時請至WOS確認。

螺帽
環

墊片
套筒

接頭

BL R（PT）

（
F）

Order
訂購範例

型式

HOABS13

E超過表中最大數量時請至WOS確認。

型式 A B C I Ｈ h NT$基準單價 NT$折扣單價
Type No. 1～19 pcs 20～30 pcs

SNAHJ
20A 110 52 32 21 86 32
25A 125 60 37 27 100 38
40A 188 90 54 41 110 46
50A 197 97 63 53 129 51

Delivery
出貨日

Price
價格

Delivery
出貨日

Price
價格

Price
價格

Delivery
出貨日

Delivery
出貨日




