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BALL VALVES

球閥
－PT公・PT母/PT母・PF母－ 

BALL VALVES

球閥
－法蘭球閥－ 

 CAD資料夾名稱：51_Pipes_Fitting_Valves
 CAD資料夾名稱：51_Pipes_Fitting_Valves

型式
d D P.C.D. g t f h L （W） （H） Q P M

NT$基準單價 NT$折扣單價

Type No. 1 pcs 2～5 pcs

BFRBG

15A 15 95 70 51 12 1 15 108 145 85 M4 42 M5

20A 20 100 75 56 14 1 15 117 145 92 M4 42 M5

25A 25 125 90 67 14 1 19 127 165 90 M5 50 M6

32A 32 135 100 76 16 2 19 140 165 97 M5 50 M6

40A 38 140 105 81 16 2 19 165 230 108 M5 70 M8

50A 50 155 120 96 16 2 19 178 230 116 M5 70 M8

Q法蘭球閥 BFRBG
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Q特長
・ 為壓力損失較小的全通徑構造。
・為熔模精密鑄鋼產品。
・ 可鎖住全開、全閉的2點。
・附防止帶電構造。
・ 在棒桿上部以攻牙加工，並加上平墊圈與螺
栓固定，可防止把手脫落。

Order
訂購範例

型式

BSRC8A
BSGFB8A

Q PT公・PT母
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A Rc（PT）

Type M材質 最高使用壓力

BSRC 本體：SCS14A 
滾珠密封：氟素樹脂

水・油・空氣・瓦斯：4.12MPa
飽和蒸氣：1MPa

型式
R・Rc 
（PT） d A B S L （H） W

NT$基準單價 NT$折扣單價

Type No. 1～4 pcs 5～10 pcs

BSRC

8A 1/4 7 11 20 17 57 27.5 51

10A 3/8 7 12 28 21 68 30.5 55

型式
Rc 
（PT）

G 
（PF） L A d S

A形狀 B形狀 NT$基準單價 NT$折扣單價

Type No. （H） W （H） W 1～4 pcs 5～10 pcs

BSGF
A

（把手型）
B

（蝶形把手型）

8A 1/4 1/4 39 11.5 5 17 27 65 27 51

10A 3/8 3/8 44 12 7 21 39 68 29 55

Q PT母・PF母 Type M材質 最高使用壓力

BSGF 本體：SCS14A 滾珠密封：氟素樹脂 水・油・空氣・瓦斯：4.12MPa
飽和蒸氣：1MPa

Q用途
入口側為Rc（PT）螺牙、出口側為G
（PF）螺牙，適用於壓力計。

A（把手型） B（蝶形把手型）
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Order
訂購範例

型式

BFRBG15A

Q零件圖
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零件號碼 零件名稱 材質
1 本體 SCS13A
2 蓋子 SCS13A
3 滾珠 SCS13A
4 棒桿 SUS304
5 滾珠密封 氟素樹脂
6 襯墊 氟素樹脂
7 止推墊圈 氟素樹脂
8 密封蓋 SCS13A
9 密封襯墊 氟素樹脂
0 棒桿套筒 氟素樹脂
Q 六角螺栓 SUS304
W 扣環 SUS304
E 把手 FCD400

Q零件名稱・材質表

■規格
使用流體 水・空氣・油・瓦斯
最高使用溫度 200℃
最高使用壓力 1.4MPa

Delivery
出貨日

Price
價格

Delivery
出貨日

Price
價格


