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SMALL  SIZE  BALL  VALVES

小型球閥
－直柱型－

E必須在全開或全關的狀態下使用。

 CAD資料夾名稱：51_Pipes_Fitting_Valves

Order
訂購範例

型式 － 色

BBPC62
BBPF11F － B

E照片為「開」的狀態。逆時鐘轉90°則為「關」。

GLOBE  VALVES CHECK  VALVES STRAINERS HYDRAULIC  VALVES

球型閥/逆止閥/篩網/油壓閥
 CAD資料夾名稱：51_Pipes_Fitting_Valves

Q球型閥

Order
訂購範例

型式

GBUCL10A
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Type M材質 最高使用壓力

GBUCL 本體：SCS13A　墊圈：8A～15APTFE
20A～25A膨脹石墨＋PTFE纖維

水・油・空氣：
1.0MPa

H 1

d1

H

L S
Rc（PT）

Type M材質 最高使用壓力

STRY 本體：SCS13A
墊圈：含填充材料PTFE

水・油・空氣：
0.6MPa

BC

EH

緊固用螺牙
（No.8ー36UNF）

防鬆脫用
螺牙

F D

G

Rc（PT）

控制流

Type M材質 使用流體 使用溫度 最高使用壓力

BKFS 本體：鋼鐵 一般礦物性
作動油 －10～60℃ 34.5MPa

E開啟壓力＝0.04MPa

C B

Rc（PT）G

流動方向

Type M材質 使用流體 使用溫度 最高使用壓力

BCKB 本體：鋼鐵 一般礦物性
作動油 －10～60℃ 34.5MPa

Q逆止閥 QPT公・PF公

Q PT公・PF母

Q PT母・PF母

QPT公・軟管連接

QPT公・管連接

Q篩網

Q油壓閥

Q�壓力補償節流閥 Q止逆閥

H

L SRc（PT）

Type M材質 最高使用壓力

THKB 本體：SCS13A
墊圈：非石綿墊片

水・油・空氣：
0.6MPa

規格
使用流體 油・空氣・水

使用溫度範圍 －10～80℃（不可結凍）
常用使用壓力 0.98MPa

零件名稱・材質表

Q特長
 ‧開關流暢且確
實。

‧輕扭矩、只要
將 把 手 轉 動
90°即可確實
開關。（圖面的
狀態是開啟。）
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零件號碼 零件名稱 材 質 數量

1 本體 黃銅（鍍鉻） 1
2 管接頭 黃銅（鍍鉻） 1

3 滾珠 黃銅（鍍鉻） 1

4 棒桿 黃銅 1

5 墊片 氟素樹脂 2

6 環 黃銅 1

7 O形環 合成橡膠 2

8 把手 塑膠 1

9 小螺絲 鐵 1

0 護蓋 塑膠 1
Q 彈簧墊圈 鐵 1

型式 Rc 
（PT） S L （H）W

GBUCL
NT$基準單價 NT$折扣單價

Type No. 1～4 pcs 5～10

GBUCL

8A 1/4 18 44 68 55
10A 3/8 22 48 68 55
15A 1/2 26 52 68 55
20A 3/4 34 60 93 60
25A 1 41 72 100 70

Q特長
・ 本體內部附隔板，入口和出口的中心皆位於直線上，流體的流向呈S字型。

Q特長
・ 將圓盤狀的閥體的一端做成「鉸鏈型」，垂掛於本體等處可自由動作的構造。
可用於水平配管，亦可用於縱向配管。
・壓力損失小，流體易於流動的構造。

型式 Rc 
（PT） S L Ｈ

THKB
NT$基準單價 NT$折扣單價

Type No. 1～4 pcs 5～10

THKB
15A 1/2 29 65 45
20A 3/4 35 80 55
25A 1 44 90 61

Q特長
・可分離・排除流體內的異物及灰塵。
・網眼尺寸為40。

型式 Rc 
（PT） S L Ｈ H1 d1

STRY
NT$基準單價 NT$折扣單價

Type No. 1～4 pcs 5～10

STRY

8A 1/4 21 65 50 67 15
10A 3/8 23 70 50 68 15
15A 1/2 29 85 60 80 18
20A 3/4 35 100 65 90 23
25A 1 43 115 77 107 30

型式 Rc 
（PT）最大流量 B C G 質量

（g）

BCKB
NT$基準單價 NT$折扣單價

Type No. 1～4 pcs 5～10

BCKB
8A 1/4 19l/min 67 21 10.5 170

10A 3/8 30l/min 70 25 12.5 260
15A 1/2 57l/min 87.5 32 16 510

Q特長
・加裝於油壓迴路可防止逆流。

型式 Rc 
（PT）

最大
流量 B C D E F G Ｈ 質量 

（g）

BKFS
NT$基準單價 NT$折扣單價

Type No. 1～4 pcs 5～10

BKFS
8A 1/4 19l/min 45.5 41 67 42 21 10.5 21 220

10A 3/8 30l/min 56.5 49.5 70 44.5 25 12.5 25 365
15A 1/2 57l/min 70 61 87.5 57 32 16 30 690

Q特長
・ 透過調整針、跟經由運用旋鈕最初的三圈旋轉，是可以來進行低流量
微調的。

・ 以色環為參考，可於短時間內設定流量。

型式 把手部 
顏色選擇

T 
R（PT）

F
G（PF） L

NT$基準單價 NT$折扣單價
Type No. 1～4 pcs 5～20

BBPF

11F 無指定
（橘）

B
（黑）

W
（白）

Y
（黃）

BL
（藍）

1/8 1/8

43 

12F 1/8 1/4
21F 1/4 1/8
22F 1/4 1/4
23F 1/4 3/8
32F 3/8 1/4
33F 3/8 3/8
34F 3/8 1/2

55 43F 1/2 3/8
44F 1/2 1/2

型式 把手部 
顏色選擇

T 
R（PT）

F 
G（PF） L

NT$基準單價 NT$折扣單價
Type No. 1～4 pcs 5～20

BBPT

11F 無指定
（橘）

 B W
（黑）（白）
 Y BL
（黃）（藍）

1/8 1/8

43 
12F 1/8 1/4
21F 1/4 1/8
22F 1/4 1/4
32F 3/8 1/4
33F 3/8 3/8

53 
43F 1/2 3/8

型式 T 
Rc（PT）

F 
G（PF） L

NT$基準單價 NT$折扣單價
Type No. 1～4pcs 5～20

BBPW
11F 1/8 1/8

43
22F 1/4 1/4
33F 3/8 3/8 55

型式 把手部 
顏色選擇

T 
Rc（PT）

F 
G（PF） L

NT$基準單價 NT$折扣單價
Type No. 1～4 pcs 5～20

BBFF

11F 無指定
（橘）

 B W
（黑）（白）
 Y BL
（黃）（藍）

1/8 1/8

43 
12F 1/8 1/4
21F 1/4 1/8
22F 1/4 1/4
33F 3/8 3/8 53 

型式 把手部 
顏色選擇

適用軟管 
內徑（mm）

T 
R（PT） D L

NT$基準單價 NT$折扣單價
Type No. 1～4 pcs 5～20

BBPH
61 無指定  B 6 1/8 7 56 

（橘） （黑）93 9 3/8 10.5 60 W       Y       BL
124 12 1/2 14 69.5 （  白  ）（  黃  ）（  藍  ）

E空氣以外不可使用

型式 把手部 
顏色選擇 D T 

R（PT） L
NT$基準單價 NT$折扣單價

Type No. 1～4 pcs 5～20

BBPC

61 
無指定
（橘）

 B W
（黑）（白）
 Y BL
（黃）（藍）

6
1/8

49 
62 1/4
81 

8
1/8

82 1/4
83 3/8

102 
10

1/4
53 

103 3/8

Delivery
出貨日

Price
價格

Delivery
出貨日

Price
價格




