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WELDED SANITARY PIPES

銲接衛生級管
－標準型－ 

Q�套環×管

Q�套環×套環

Q L形×管

Q 套環×90°L形

Q 套環×45°L形

Order
訂購範例

型式 － Ｌ
SNLFP2S
SNLFF1S

－
－

200
350

Type M材質 規格

SNLEP SUS304 管 ：（No. 1S～3S） JIS G3447 
接頭 ： IDF

Type M材質 規格

SNLFE SUS304 管 ：（No. 1S～3S） JIS G3447 
接頭 ： IDF

Type M材質 規格

SNLFH SUS304 管 ：（No. 1S～3S） JIS G3447 
接頭 ： IDF

型式 L 
指定單位 

1mm
D d A

NT$基準單價

最短L 

～

200

L 201 

～

300

L 301 

～

400

L 401 

～

500Type No.

1S 42～500 25.4 23 50.5

1.5S 42～500 38.1 35.7 50.5

SNLFP 2S 42～500 50.8 47.8 64

2.5S 42～500 63.5 59.5 77.5

3S 42～500 76.3 72.3 91

型式 L 
指定單位 

1mm
D d A H1 H2

NT$基準單價

最短L 

～

200

L 201 

～

300

L 301 

～

400

L 401 

～

500Type No.

SNLEP

1S 90～500 25.4 23 50.5 34 55

1.5S 100～500 38.1 35.7 50.5 49 70

2S 110～500 50.8 47.8 64 61 82

2.5S 140～500 63.5 59.5 77.5 84 105

3S 140～500 76.3 72.3 91 89 110

型式 L 
指定單位 

1mm
D d A H1 H2

NT$基準單價

最短L 

～

200

L 201 
～

300

L 301 

～
400

L 401 

～

500Type No.

SNLFE

1S 110～500 25.4 23 50.5 34 55

1.5S 120～500 38.1 35.7 50.5 49 70

2S 130～500 50.8 47.8 64 61 82

2.5S 160～500 63.5 59.5 77.5 84 105

3S 160～500 76.3 72.3 91 89 110

型式 L 
指定單位 

1mm
D d A H2 H3

NT$基準單價

最短L 

～

200

L 201 

～

300

L 301 

～

400

L 401 

～

500Type No.

SNLFH

1S 90～500 25.4 23 50.5 15.8 43.9

1.5S 100～500 38.1 35.7 50.5 23.7 49.5

2S 100～500 50.8 47.8 64 31.6 59.8

2.5S 110～500 63.5 59.5 77.5 42 71.9

3S 120～500 76.3 72.3 91 52.6 84.2

 CAD資料夾名稱：52_Sanitary_Vacuum_Tanks  CAD資料夾名稱：52_Sanitary_Vacuum_Tanks
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Q 共通規格（內徑部的銲道部除外）
表面加工

內面 ＃320～400（Ra≦1.0μm）
外面 ＃320～400（Ra≦2.5μm）

L±2

A d D

Type
M 材質 規格

一端銲接型 兩端銲接型

SNPK SNPR SUS304 管 ：（No. 8A～15A） JIS G3459
　   （No. 1S～3S） JIS G3447
接頭 ： IDF/ISOSNPSK SNPSR SUS316L

WELDED SANITARY PIPES

銲接衛生級管
－一端銲接型/兩端銲接型－

Type M材質 規格

SNLFF SUS304 管 ：（No. 1S～3S） JIS G3447 
接頭 ： IDF

Type M材質 規格

SNLFP SUS304 管 ：（No. 1S～3S） JIS G3447 
接頭 ： IDF

Q一端銲接型 Q兩端銲接型

L±2

D d

從下列形狀選擇

形狀1

形狀1 形狀2

L±2

從下列形狀選擇

外
徑

D
内
徑

d

從下列形狀選擇

A形狀（套環） B形狀（L形） C形狀（45°L形） D形狀（漸縮管） E形狀（偏心漸縮管） F形狀（螺牙座） G形狀（襯套＋六角螺帽） H形狀（外螺牙） J形狀（軟管接頭）

L

H

D

L
H1

H2

A

L

d D

L

Dd

L
H

A

L
H2

H3

A

H1
88

L

A

88
L

A

d 1

L

D1

H

R（PT）

型式 L
指定單位1mm

一端銲接型 兩端銲接型
D d A A形狀 B形狀 C形狀 H形狀 J形狀

形狀①記號 L 
銲接形狀①

R 
銲接形狀②Type No. 一端銲接型 兩端銲接型 Ｈ H1 H2 H1 H2 H3 R（PT） D1 d1 Ｈ Ｈ

一端銲接

SNPSK

兩端銲接

SNPSR

8A 90～1000 130～1000
A
B

LA
LB

RA
RB

13.8 10.5 34 17 38 55 － － － － － － － －
10A 90～1000 130～1000 17.3 14 34 17 38 55 － － － － － － － －
15A 90～1000 130～1000 21.7 17.5 34 17 38 55 － － － － － － － －

一端銲接

SNPK 
SNPSK

兩端銲接

SNPR 
SNPSR

1S 90～1500＊ 130～1500＊ 25.4 23 50.5 21 34 55 36.8 15.8 43.9 3/4 27.2 21 39 60
1.5S 140～1500＊ 230～1500＊ A D G LA LD LG RA RD RG 38.1 35.7 50.5 21 49 70 44.7 23.7 49.5 1 1/4 42.7 35.7 44 80
2S 140～1500＊ 230～1500＊ B E Ｈ LB LE LH RB RE RH 50.8 47.8 64 21 61 82 52.6 31.6 59.8 1 1/2 48.6 40 49 80

2.5S 140～1500＊ 230～1500＊ C F J LC LF LJ RC RF RJ 63.5 59.5 77.5 21 84 105 63 42 71.9 － － － － －
3S 140～1500＊ 230～1500＊ 76.3 72.3 91 21 89 110 73.6 52.6 84.2 － － － － －

E選擇形狀記號D・E（漸縮管）時，前端套環部尺寸會小一級 。（範例）SNPK2S時，管本體為2S，銲接的漸縮管則為1.5S。
EB・C・D・E形狀不會去除內徑部的銲道。EF・G形狀僅限SNPK・SNPR。 E1S無法選擇D・E形狀。E＊SUS316L的上限為L＝1000。
EJ形狀的最短L尺寸1S為120～、1.5S～3S為160～。

型式 － L － 形狀1 － 形狀2

SNPK1.5S － 300 － A
SNPR2S － 500 － LA － RB

Order
訂購範例

Alteration L形角度指定
Code EAS

Spec.

指定當銲接接頭兩端均選擇為L形
（B・C形狀）時的角度。
以左側為基準指定右側的角度。

（不指定）
左右方向相同

（指定角度）
指定方法

EAS90
EAS180
EAS270
從中選擇

以左側為基準

型式 － L － 形狀1 － 形狀2 － （EAS）
SNPR2S － 500 － LB － RC － EAS180

Alteration
追加工

0°

90°
180°

270°

Q材質：SUS304

No.

NT$基準單價
一端銲接：SNPK 兩端銲接：SNPR

追加費用NT$基準單價 /mm 
（管本體＋銲接費用）

NT$基準單價 /mm 
（管本體＋銲接費用）

NT$基準單價 L管單價 
/100mm NT$基準單價 L管單價 

/100mm A形狀 B形狀 C形狀 D形狀 E形狀 F形狀 G形狀 H形狀 J形狀

1S － －
1.5S
2S

2.5S － －
3S － －

No.

NT$基準單價
一端銲接：SNPSK 兩端銲接：SNPSR

形狀類別追加費用NT$基準單價 /mm 
（管本體＋銲接費用）

NT$基準單價 /mm 
（管本體＋銲接費用）

NT$基準
單價

L管單價 
/100mm

NT$基準
單價

L管單價 
/100mm A形狀 B形狀 C形狀 D形狀 E形狀 H形狀 J形狀

8A － － － － －
10A － － － － －
15A － － － － －
1S － －

1.5S
2S

2.5S － －
3S － －

Q材質：SUS316L

型式 L 
指定單位 

1mm
D d A

NT$基準單價

最短L 

～

200

L 201 

～

300

L 301 

～

400

L 401 

～

500Type No.

SNLFF

1S 84～500 25.4 23 50.5

1.5S 84～500 38.1 35.7 50.5

2S 84～500 50.8 47.8 64

2.5S 84～500 63.5 59.5 77.5

3S 84～500 76.3 72.3 91

Price
價格

Delivery
出貨日

Price
價格

Delivery
出貨日




