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SUS304材質M

SUS304材質M

SUS304材質M

SUS304材質M

Q外螺牙轉接頭

Q內螺牙轉接頭

Q軟管轉接頭

Q導管轉接頭

Q量測接口－單品/已銲接－

Q附量測接口接頭

最高使用溫度200℃

FRNFA

ABD C

R（PT）

ID

L±1.6

E超過表中最大數量時請至WOS確認。

型式 No. Rc 
（PT） A B L Ｈ D NT$基準單價

Type No. 1～10 pcs

FRNFM

16 2 1/4 30 17.2 26 17 13

25 2 1/4 40 26.2 27 17 13
3 3/8 27 21 16

40
2 1/4

55 41.2
27 17 13

3 3/8 28 21 16
4 1/2 34 26 20

VACUUM  COMPONENTS

真空配管用接頭
−量測接口/變換接頭−

VACUUM  COMPONENTS

真空配管用接頭
−NW法蘭×插入式接頭/NW×SUS管−

 CAD資料夾名稱：52_Sanitary_Vacuum_Tanks
 CAD資料夾名稱：52_Sanitary_Vacuum_Tanks

E超過表中最大數量時請至WOS確認。

型式 A B 連接
徑 C D L1 L2

NT$基準單價
Type No. 1～4 pcs

FRNWGP
25－15 40 26.2 15 16 25 97.2 83.625－18 18 19 28
40－15 55 41.2 15 16 25 135.2 102.640－18 18 19 28

E超過表中最大數量時請至WOS確認。

已銲接
型式 法蘭 量測接口 L NT$基準單價

Type No. A B 連接徑 C D 1～4 pcs

FRNGP
25－15 40 26.2 15 16 25 7525－18 18 19 28
40－15 55 41.2 15 16 25 5740－18 18 19 28

量測接口單品
型式 A B NT$基準單價

Type 連接徑 1～4 pcs

FRGP 15 16 25
18 19 28

E超過表中最大數量時請至WOS確認。

FRNWGP

L2
±

1.
6

AB

C

L1±1.6

D

最高使用溫度200℃

FRNHA L±1.6

C B A

最高使用溫度200℃

FRNFM L±1.6

D H

A B

Rc（PT）

最高使用溫度200℃

FRNWH 50±1.6

30

4.0
20

A B

1.
2

φ
38

型式 適用軟管 
內徑 A B C L NT$基準單價

Type No. 1～10 pcs

FRNHA
16 19 30 17.2 19 60
25 22 40 26.2 24 80
40 38 55 41.2 38 80

E超過表中最大數量時請至WOS確認。

E超過表中最大數量時請至WOS確認。

型式 No. R 
（PT） A D ID L NT$基準單價

Type No. 1～10 pcs

FRNFA

16 1 1/8 30 10.5 7.5

50

25
1 1/8

40
10.5

2 1/4 13.8 9.8
3 3/8 17.3 13.3

40

2 1/4
55

13.8 9.8
3 3/8 17.3 13.3
4 1/2 21.7 15.7
6 3/4 27.2 21.2

Order
訂購範例

型式 － No.

FRNWGP25－18
FRNFM25 － 3

FRGP FRNGP
A

B

55

2

1

3

4

D

B
A

C

L
15

QNW法蘭×插入式接頭

SUS304材質M最高使用溫度200℃

FRSKU
L±1.6

H
h

A B

C

D
1

型式 適用 
軟管 
外徑
D1

A B C D L
對邊 NT$基準單價

Type No. 本體ｈ 螺帽 H 1～4 pcs

FRSKU

16 4 30 17.2 6 4 43.8 14 14

25
6 40 26.2 8 6 43.9 14 14

6.35 40 26.2 9.53 6.35 48.9 14 14

40
6.35 55 41.2 9.53 6.35 48.9 14 14

8 55 41.2 10 8 49.8 14 16
E超過表中最大數量時請至WOS確認。

Order
訂購範例

型式 － D1

FRSKU25 － 6

適用管

組成零件圖

接頭部由接頭本體、前套環、後套環、螺蝐所組成。
Q 接頭部的特長・構造

〔適用管的規格〕
・管的種類：不鏽鋼管

 JIS G3459 規定為配管用不鏽鋼管
 SUS304TP、SUS316TP為標準的不鏽鋼管

・外徑公差   ±0.05mm  ・管的表面硬度 HV190以下（HRB90以下）
・管的表面狀態　無粗糙不平、損傷等有害瑕疵
Q�N  W  法  蘭  ×  S  U  S  管 
－噴嘴單側型－

SUS304材質M

Type
M材質

L尺寸固定 L尺寸指定
FRNWBA FRNWBAL SUS304

最高使用溫度200℃

L±1.6

A B D

Order
訂購範例

型式 － D － L － L1 － L2

FRNWBA25
FRNWBAL40
FRNWDBL16

－
－
－

9.53
8
8
－ 100

－ 50 － 50

Q�N  W  法  蘭  ×  S  U  S  管 
－噴嘴雙側型－

SUS304材質M最高使用溫度200℃

A B D

L2±1.6 L1±1.6

Type
M材質

L尺寸固定 L尺寸指定
FRNWDB FRNWDBL SUS304

Example
使用範例

FRSKU

氣體導入用 上蓋

真空裝置
（真空室）

真空配管接頭

排氣閥

HOAD（P.1354）
導管

真空幫浦

FRNWH
導管轉接頭

FRNWTD

FRNWG等

異徑T形

壓力計

排氣
排氣

量測接口
附量測接口接頭

FRNHA
軟管轉接頭

橡膠軟管

擴
散
幫
浦

型式 適用導管 
徑 No. A B NT$基準單價

Type No. 1～4 pcs

FRNWH 16 38 30 17.2
25 38 40 26.2

E超過表中最大數量時請至WOS確認。

Q特長： 裝在真空幫浦的排氣口並與導管連接，就不會將氣體排放
到大氣中。
最適合用於無塵室等。

■適用導管
商品名 Type No. 頁次

輕量型 HOSEE□

38

P.1352

伸縮型 HOSSD□ P.1352

耐磨耗防靜電型 HOSHD□ P.1352

非聚氯乙烯型 HOSCD□ P.1353

非聚氯乙烯型 HOSCE□ P.1353

鋁型 HOAD P.1354

No. 名稱 材質
1 圓蓋螺帽 SUS304
2 軸環 SUS304
3 Ｏ形環 NBR
4 套筒 SUS304
ー 法蘭 SUS304
ー 接頭部 SUS304

量測接口規格

D 管單側壁厚

6 1

6.35（1/4英吋） 1

8 1

9.53（3/8英吋） 1

10 1

不鏽鋼管

JIS G 3459
E表面噴砂加工

型式
SUS管外徑 

D　選擇

L
A B

NT$基準單價

Type No. 固定
指定單位 

5mm
1～4 pcs

L尺寸固定L尺寸指定

FRNWBA 
（L尺寸固定） 

FRNWBAL 
（L尺寸指定）

16 6 6.35 8 9.53 75 30～100 30 17.2

25 6 6.35 8 9.53 10 75 30～100 40 26.2

40 6.35 8 9.53 10 75 30～100 55 41.2

E超過表中最大數量時請至WOS確認。

型式
SUS管外徑 

D　選擇

固定 
型

指定型
單位5mm A B

NT$基準單價

Type No.
1～4 pcs

L1 L2 L1 L2 L尺寸固定 L尺寸指定

FRNWDB 
（L尺寸固定） 

FRNWDBL 
（L尺寸指定）

16 6 6.35 8 9.53 75 75 30～100 30～100 30 17.2

25 6 6.35 8 9.53 10 75 75 30～100 30～100 40 26.2

40 6.35 8 9.53 10 75 75 30～100 30～100 55 41.2

E銲接會導致商品產生些許歪斜。 E超過表中最大數量時請至WOS確認。

Delivery
出貨日

Price
價格

Delivery
出貨日

Price
價格

Delivery
出貨日

Price
價格




