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TUBES

軟管
TUBE  CLIPS / TUBE  CUTTER

軟管附屬品

Q氟素橡膠軟管
－高耐熱型－

PUTFG
PUTFGL

Q氟素橡膠軟管
－透明型－

PUTFB
PUTFBL

型式 固定尺寸型 
長度（m）

指定尺寸型 
長度 

（指定單位0.5m） 內徑 
（mm）

最小彎
曲半徑 
（mm）

外徑 
精密度 
（mm）

最高 
使用壓力 
（MPa） 

破壞 
壓力 

（MPa） 
質量 

（kg/m）

固定尺寸型 指定尺寸型

NT$基準單價 NT$折扣單價 NT$基準單價/m NT$折扣單價/m

Type 外徑 
（mm） PUTFG PUTFGL 1～4 pcs 5～10 1～4 pcs 5～10

PUTFG
（固定尺寸型）

PUTFGL
（指定尺寸型）

4
10

 0.5～ 9.5
10.5～19.5

2 －

±0.15

－ － 0.019
20

6
10

4 20 － － 0.031
20

8
10

6 25 0.088 0.35 0.044
20

10
10

8 35 ±0.2 － － 0.080
20

Q特長：耐熱性（～200℃）佳。除耐油性之外，也具備極佳的耐臭氧性、耐藥性。

M材質：氟素橡膠

M材質：氟素橡膠

Q軟管用嵌入接頭

D d D1

L

Type M材質 S表面處理

PUIT C2700T 鍍無電解鎳

PACK－PUSIT SUS304 －

Q軟管夾

型式 軟管 
數量 A 適用管徑 

外徑（D）
NT$基準單價

Type Ｈ CUCLP CUCLPS

CUCLP
CUCLPS

4

2～10

4 ×數量 4

6 6 ×數量 6

8 8 ×數量 8

10 10 ×數量 10

12 12 ×數量 12

Type M 材質 S 表面處理

CUCLP SPCC 三價鉻酸鹽

CUCLPS SUS304D －

0.
8（

0.
6）

2－R1以下

2－R1以下

0
－

0.
3

H

15 ＋2
＋1A 15

6 6

5

10

2－6鑽孔

（
D）

ECUCLPS為（　）內尺寸。

Q軟管裁切器

TCK
Q 軟管裁切器替換用刀片

TCKE
TCK

LO
C

K

O
P

E
N

山形刀片 固定帶安裝孔

內附捲尺（1ｍ）

6

16

104

44
64

.5

Order
訂購範例

型式

TCK

Order
訂購範例

型式

PUIT4

Order
訂購範例

型式

CUCLP4

Q特長
・可從軟管內側防止軟管收縮。
・可插入軟質軟管連接部使用。

型式
適用軟管 
內徑（mm） D d D1 L

PUIT PACK－PUSIT

NT$基準單價 NT$折扣單價 NT$基準單價 NT$折扣單價

Type 通用軟管 
外徑（mm） 1～9 pcs 10～30 1～2袋 3～10

PUIT
PACK－PUSIT

4 2.5 2.5 2.1 2.8 18

6 4 4.0 3.6 4.5 18.5

8 5 5.0 4.6 5.5 20

10 6.5 6.5 6.1 7.0 22

EPACK－PUSIT為10pcs/袋。  

型式 NT$基準單價
Type 1～20 pcs

TCK

型式
數量

NT$基準單價
Type 1～10 pcs

TCKE 10 pcs/組

Q特長
・ 採用山形刀片，只需旋轉180°就可用新的
刀刃切割。
・ 內附捲尺，可以將軟管依所需長度任意切
割。
・ 附鎖定裝置，可安全地收納。

型式 固定尺寸型 
長度（m）

指定尺寸型 
長度 

（指定單位0.5m） 內徑 
（mm）

外徑 
精密度 
（mm）

最高 
使用壓力 
（MPa） 

破壞 
壓力 

（MPa） 
質量 

（kg/m）

固定尺寸型 指定尺寸型

NT$基準單價 NT$折扣單價 NT$基準單價/m NT$折扣單價/m

Type 外徑 
（mm） PUTFB PUTFBL 1～4 pcs 5～10 1～4 pcs 5～10

PUTFB
（固定尺寸型）

PUTFBL
（指定尺寸型）

4
10

 0.5～ 9.5
10.5～19.5

2

±0.15

0.248 0.993 0.018
20

6
10

4 0.149 0.594 0.030
20

8
10

6 0.09 0.360 0.042
20

10
10

8 0.049 0.195 0.053
20

Q特長：透明度高、耐藥性佳。

Order
訂購範例

型式 － 長度

PUTFB4
PUTCL4

－
－

10
3.5

Delivery
出貨日

Price
價格

Delivery
出貨日

Price
價格

Delivery
出貨日

Price
價格

Delivery
出貨日

Price
價格

 CAD資料夾名稱：53_Fittings
 CAD資料夾名稱：53_Fittings

型式 固定尺寸型 
長度（m）

指定尺寸型 
長度 

（指定單位0.5m） 內徑 
（mm）

最小彎曲
半徑 
（mm）

質量 
（kg/m）

固定尺寸型 指定尺寸型

NT$基準單價 NT$折扣單價 NT$基準單價/m NT$折扣單價/m

Type 外徑 
（mm） PUTC PUTCL 1～4 pcs 5～10 1～4 pcs 5～10

PUTC
（固定尺寸型）

PUTCL
（指定尺寸型）

4
10

 0.5～ 9.5
10.5～19.5

2 10 0.011
20

6
10

4 20 0.018
20

8
10

6 45 0.025
20

10
10

8 70 0.033
20

12
10

9 65 0.058
20

Q矽膠軟管
PUTC
PUTCL

M材質 矽膠




