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Order
訂購範例

型式 － No.

JCNL1.8 － M5

Q調速器

Q軟管

Q公連接型

Q公L型

Q閥頭套接型

Q套接T型

Q漸縮管

M材質 聚丙烯

A

CH
M

2－
D

JBUL 螺牙部：C3604（黃銅）

M材質 聚丙烯
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A A
JTEL 螺牙部：C3604（黃銅）

M材質 聚丙烯

C

L

A

D
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D 2

JRDS 螺牙部：C3604（黃銅）

M材質 聚丙烯

H
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D

M
M

JCNL 螺牙部：C3604（黃銅）

公制螺牙型

M材質 聚丙烯

A

C

H

D

BB

MM

JELL 螺牙部：C3604（黃銅）

公制螺牙型

M材質　PBT（樹脂）

A
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C1 D

適用管外徑φ1.8

C2

H

M

節流式出口

JNL 螺牙部：C3604（黃銅）

型式 長度 
（m）

軟管 
顏色

內徑 
（mm）

最小彎曲半徑 
（mm）

外徑精密度 
（mm）

最高使用壓力 
（MPa）

質量 
（kg/m）

NT$基準單價 NT$折扣單價
Type 外徑（mm） 1～4 pcs 5～10

MPUT 1.8
5 B（黑）

C（透明）
W（白）

1.2 4 ±0.1 0.8 0.0017
10

型式
No. A 二面寬度 

H
螺牙尺寸 
M×牙距

有效斷面積
（mm2）

質量 
（g）

NT$基準單價 NT$折扣單價
Type D 1～4 pcs 5～10

JCNL 1.8
M3 10.7 5.5 M3×0.5 0.92 3.9
M5 10.4 7 M5×0.8 0.92 4.6
1 14.4 10 R1/8 0.97 5.9

型式
No. A B C 二面寬度

H
螺牙尺寸 
M×牙距

有效斷面積
（mm2）

質量 
（g）

NT$基準單價 NT$折扣單價

Type D 1～4 pcs 5～10

JELL 1.8
M3 8.5 11 6 5.5 M3×0.5 0.83 4.0
M5 8.5 11.5 6 7 M5×0.8 0.83 4.8
1 8.5 15 6 10 R1/8 0.7 8.6

型式
A 二面寬度 

H
螺牙尺寸 
M×牙距

C 
（max） 有效斷面積（mm2） 質量 

（g）
NT$基準單價 NT$折扣單價

Type D 1～4 pcs 5～10

JBUL 1.8 17 10 M8×1 4 0.85 5.3

型式 A C E 有效斷面積（mm2） 質量 
（g）

NT$基準單價 NT$折扣單價
Type D 1～4 pcs 5～10

JTEL 1.8 8.7 7.3 3.2 0.9 3.9

型式 D2 A C L 有效斷面積（mm2） 質量 
（g）

NT$基準單價 NT$折扣單價
Type D1 1～4 pcs 5～10

JRDS 1.8 4 25.6 6 9.6 0.97 0.5

型式
No. A B C1 C2 E 二面寬度 

H
螺牙尺寸 
M×牙距

質量 
（g）

NT$基準單價 NT$折扣單價
Type D 1～4 pcs 5～10

JNL 1.8 M3 15.3 11.4 25.1 27.6 7.5 7 M3×0.5 6.1
M5 15.5 12.4 27.2 30.2 7.5 8 M5×0.8 9.4

Order
訂購範例

型式 － 長度 － 顏色

MPUT1.8 － 10 － B

Q流量特性（JNL）
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M3
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調速器
使用流體 空氣

使用溫度範圍 5～60℃（但不可結凍）
最高使用壓力 1.0 MPa
最低使用壓力 0.05 MPa

規格

Delivery
出貨日

-14232 -14242

ONE–TOUCH  FITTINGS

快速接頭
 CAD資料夾名稱：53_Fittings
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Order
訂購範例

型式

USCRS8

Q漸縮管 USRDS

A
D 1D 2 C

使用流體 空氣
使用溫度範圍＊ 0～60℃
最高使用壓力 0.9MPa
使用真空壓力 －100kPa

規格

＊不可結凍

Order
訂購範例

型式 － D2

DUNLW4 － 8

規格

使用流體 空氣
使用溫度範圍＊ －15～60℃
最高使用壓力 1MPa
使用真空壓力 －100kPa

＊不可結凍

快速接頭
使用流體 空氣

使用溫度範圍＊ －10～60℃
使用壓力範圍 －100kPa～0.8MPa

規格

＊不可結凍

型式
L C E N 質量 

（g）
NT$基準單價 NT$折扣單價

Type D 1～9 pcs 10～50

USCRS
8 23.6 13.6 3.2 17 14.5

10 25 16.3 4.2 20 20.5

12 32.2 19.7 4.2 24 38

E�超過表中最大數量時請至WOS確認。

型式
A B 有效斷面積（mm2） 質量 

（g）
NT$基準單價 NT$折扣單價

Type D 1～9 pcs 10～50

MSPJ

4 37.5 16 3.2 2

6 39.5 17 12.6 3

8 43.2 18.5 19.6 4

10 47 21 31.2 6

12 52.8 22.5 50.2 8

E�超過表中最大數量時請至WOS確認。

型式
D2 A B1 B2

有效斷面積
（mm2）

質量 
（g）

NT$基準單價 NT$折扣單價

Type D1 1～9 pcs 10～50

BSLDS

4 6 38.3 16 17 3.2 3

6 8 41.2 17 18.5 12.6 3

8 10 45 18.5 21 18.8 5

10 12 49.8 21 22.5 31.2 8

E�超過表中最大數量時請至WOS確認。

型式
D2 A B C1 C2 P

NT$基準單價 NT$折扣單價
Type D1 1～9 pcs 10～30

DSNYL
4 6 18.2 32.5 9 11.2 9.2

6 8 22.6 36.6 11.2 13.6 11.4

E�超過表中最大數量時請至WOS確認。

型式
徑No. A B C

二面寬度 
H

P
螺牙尺寸 
R（PT）

NT$基準單價 NT$折扣單價
Type D1 1～9 pcs 10～30

DSLYL 4
1 18.2 41.5 9 11 9.2 R1/8
2 18.2 44.5 9 14 9.2 R1/4

6 1 22.6 45 11.2 13 11.4 R1/8
E�超過表中最大數量時請至WOS確認。

型式
D2 A B C1 C2 P F X Y

NT$基準單價 NT$折扣單價

Type D1 1～9 pcs 10～30

DUNL

4
6 18.5 64 10 12.5 10.5 13.5 39 10.5

8 19.5 66 10 14.5 10.5 15.5 39 11.5

6
8 21 73 12.5 14.5 13 15.5 46.5 11.5

10 22 78.5 12.5 17.5 13 18.5 46.5 13

8 10 23.5 84.5 14.5 17.5 15 18.5 52.5 13

E�超過表中最大數量時請至WOS確認。

型式
D2 A B B1 B2 C1 C2 P F1 F2 X Y

NT$基準單價 NT$折扣單價

Type D1 1～9 pcs 10～30

DUNLW
4 8 19.5 66 19.5 29.5 10 14.5 10.5 10 17.5 38 10.5
6 10 22 78.5 22 32 12.5 17.5 13 10 19.5 45 12
8 12 24.5 87 24.5 36 14.5 20 15 11.5 22 51 13

E�超過表中最大數量時請至WOS確認。

Delivery
出貨日

E�超過表中最大數量時請至WOS確認。

型式 D2 A C 有效斷面積
（mm2）

質量 
（g）

NT$基準單價 NT$折扣單價
Type D1 1～9 pcs 10～50

USRDS

4 6 36.1 9
3.2

2
8 36.9 9 2

6 8 39.5 11.2
11.0

3
10 40.3 11.2 3.5

8 10 45.6 13.6
25.2

4.5
12 46.6 13.6 5.5

10 12 46.6 16.3 38.7 6.5

Delivery
出貨日

COMPACT  AIR  FITTINGS	

精巧型氣壓配件
−軟管・快速接頭・調速器− 




