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  CAD資料夾名稱：53_Fittings

Q公連接型
Q穿透式連接型

Q公L型

Q套接型

Q套接T型

FENL（公連接型）
FECT（穿透式連接型＊貫穿接頭）
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氟素樹脂接頭/氟素樹脂閥

Q套接L型

Q異徑套接型

Q氟素樹脂接頭
－軟管插入器－

FETBS

T

A

B E

Q 氟素樹脂閥
－二方閥－

Q 氟素樹脂閥
－針閥－

Q 特長
 ・耐藥性・耐腐蝕性佳。
・體積小，可節省安裝空間。
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E FECT本體的內徑已貫穿，軟管可通過本體設置於任意位置。
E 尺寸8－1僅限FENL。　　　　　　　　　

型式

No. T 
R（PT） A B C D E F W

FENL FECT

Type 適用軟管 
外徑（mm）

NT$基準單價 NT$折扣單價 NT$基準單價 NT$折扣單價
1～4 pcs 5～20 1～4 pcs 5～20

FENL
FECT

4
1 1/8 26 9

11 7 3 10
10

2 1/4 30 13 14

6
1 1/8 29 9

14 10 4 12
10

2 1/4 33
13

14
3 3/8 33 17

8
1 1/8 33 9

18 12
4

17
14 － －

2 1/4 36
13

6 14
3 3/8 37 6 17

10
2 1/4 40

13
21 16

6
22

17
3 3/8 40 8 17
4 1/2 43 17 8 22

型式

No. T 
R（PT） B C D E F G W

NT$基準單價 NT$折扣單價
Type 適用軟管 

外徑（mm） 1～4 pcs 5～20

FEMLT

4
1 1/8 17

11 7 3 10
16 11

2 1/4 18 20 14

6
1 1/8 20

14 10 4 12
17 11

2 1/4 21 21 14
3 3/8 23 22 17

8
1 1/8 25

18 12
4

17
20 14

2 1/4 25 6 24 14
3 3/8 27 6 25 17

10
2 1/4 30

21 16
6

22
26 17

3 3/8 30 8 27 17
4 1/2 32 8 31 22

型式
A C D E F W

NT$基準單價 NT$折扣單價
Type 適用軟管 

外徑（mm） 1～4 pcs 5～20

FETP

4 27 11 7 3 10 8
6 33 14 10 4 12 10
8 42 18 12 6 17 14
10 48 21 16 8 22 17

型式
A B C D E F W

NT$基準單價 NT$折扣單價
Type 適用軟管 

外徑（mm） 1～4 pcs 5～20

FEUT

4 30 15 11 7 3 10 8
6 38 19 14 10 4 12 10
8 50 25 18 12 6 17 14

10 60 30 21 16 8 22 17

FEUE
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型式
B C D E F W

NT$基準單價 NT$折扣單價
Type 適用軟管 

外徑（mm） 1～4 pcs 5～20

FEUE

4 15 11 7 3 10 8
6 19 14 10 4 12 10
8 25 18 12 6 17 14
10 30 21 16 8 22 17

型式
適用軟管 
外徑（mm）T2

A C1 C2 D1 D2 W F1 F2
NT$基準單價 NT$折扣單價

Type 適用軟管 
外徑（mm）T1 1～4 pcs 5～20

FEUR

6 4 31 14 11 10 7 10 12 10
8 6 37 18 14 12 10 14 17 12

10 8 45 21 18 16 12 17 22 17
12 10 53 25 21 18 16 19 26 22

■ 規格
使用流體 超純水・酸・鹼・有機溶劑

使用溫度範圍 常溫
最高使用壓力 0.2MPa
使用材質 PTFE・ECTFE・氟素橡膠

Q 特長
 ・耐藥性・耐腐蝕性佳。
・ 運用旋轉旋鈕的方式可微調流量。

■ 規格
使用流體 超純水・酸・鹼・有機溶劑

使用溫度範圍 0～100℃
最高使用壓力 0.5MPa
使用材質 PTFE・PCTFE・ECTFE・PP

型式
A C D E NT$基準單價 NT$折扣單價

Type 適用軟管
外徑（mm） 1 pcs 2～5

FBT

4 47 11 7 4
6 53 14 10 4
8 61 18 12 4
10 67 21 16 4

型式 A
B1 B2 C D E F G H1 H2

NT$基準單價 NT$折扣單價
Type 適用軟管

外徑（mm）Max. Min.
1 pcs 2～5

FBNB

4 76 67 23 22.5 11 7 3 30 23 12 11.5
6 76 67 26 25.5 14 10 4 30 23 12 11.5
8 76 67 30 29.5 18 12 6 30 23 12 11.5
10 87 77 38 36 21 16 8 35 30 17 15

Q特長
 耐藥性極佳。
不需任何特殊工具，用扳手即可緊固螺帽。

Q螺帽的緊固扭矩（參考值）

（註）1.使用PFA軟管進行測試的結果。
  2. 軟管的一般公差若使用表中的扭矩值緊固即可被吸收。
  3.  緊固旋轉次數為用手輕輕鎖緊時，從突然變緊時開始算起的旋轉

次數。

軟管尺寸 
mm

緊固扭矩
緊固旋轉次數N・m kgf・cm

4×3 － 0.12 1.2 1
6×4 6.35～4.3 0.23 2.3 1－1/4
8×6 － 0.45 4.6 1－1/4

10×8 9.53～6.3 0.8 8.2 1－1/2

E軟管請參照DP.1416的氟素樹脂軟管單元及DP.1417的氟素橡膠軟管單元。

Q規格

使用流體 超純水・酸・
鹼・有機溶劑

使用溫度範圍 0～100℃

最高使用壓力 徑No.4～8：0.8MPa
徑No.10　 ：0.6MPa

錐形收縮密封方式
本體（PTFE）螺帽（ECTFE）

螺帽緊固後
Q構造圖
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溫度壓力曲線圖

Order
訂購範例

型式 － No.

FENL4 － 1

Order
訂購範例

型式

FBT8

型式
T A B E NT$基準單價 NT$折扣單價

Type 適用軟管 
外徑（mm） 1～4 pcs 5～20

FETBS

4 4 10 3 2
6 6 12 4 2.5
8 8 16 6 4.3
10 10 20 8 6.8

EPTFE・PFA型無須使用。

Q 流向

流向

Delivery
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Price
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Delivery
出貨日
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