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HOLDERS –ABSORPTION  PADS–

吸附固定器（附吸盤）
－柔軟型/柔軟風箱型－

ABSORPTION  PADS

吸盤單體
－柔軟型/柔軟風箱型－

Q 固定式 
上：快速型 
（K形）

Q 彈簧式 
上：快速型 
（T形）

Q 彈簧式 
橫：快速型 
（L形）

Q 直接安裝彈簧式 
螺牙型 
（S形）

Q 真空氣壓缸型 
（M形）

Q吸盤單體

Order
訂購範例

型式

MVCKN4
VPDT10

Order
訂購範例

型式

MVCKN4

◦ 柔軟型的柔軟性極佳，較能在不損傷工件的情況下吸附。
◦ 柔軟風箱型的柔軟性極佳，最適合用於吸附紙類。

Example
使用範例

柔軟型 柔軟風箱型

取出成型品時
易受損的工件

取出成型品時
易受損的工件

取出成型品時
易受損的工件

取出成型品時
易受損的工件

取出成型品時
易受損的工件

取出成型品時
易受損的工件

柔軟風箱型
M金屬零件材質 黃銅 S表面處理 鍍無電解鎳 

No.4～15
柔軟型

No.6～15
柔軟風箱型
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Type A附屬品 吸盤形狀 M吸盤材質
MVCKN

吸盤
VPCT

柔軟型
NBR合成橡膠

MVCKE VPCE 導電性矽膠
MVDKN VPDT 柔軟風箱 NBR合成橡膠

M金屬零件材質 黃銅 S表面處理 鍍無電解鎳 

No.4～15
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No.6～15
柔軟風箱型
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Type A附屬品 吸盤形狀 M吸盤材質
MVCTN

吸盤
VPCT

柔軟型
NBR合成橡膠

MVCTE VPCE 導電性矽膠
MVDTN VPDT 柔軟風箱 NBR合成橡膠

M金屬零件材質 黃銅 S表面處理 鍍無電解鎳 

No.4～15
柔軟型

No.6～15
柔軟風箱型

二面寛度17

d

L
1

L
2

2
0

B

1
8

.5
D

4

M14×1.0

φ16

11.7
20.1

二面寛度12 「S（行程）：6」

S
6

d

L
1

L
2

2
0

B

4

二面寛度12

11.7
20.1

φ16

D

M14×1.0

二面寛度17

「S（行程）：6」

1
8

.5

S
6

Type A附屬品 吸盤形狀 M吸盤材質
MVCLN

吸盤
VPCT

柔軟型
NBR合成橡膠

MVCLE VPCE 導電性矽膠
MVDLN VPDT 柔軟風箱 NBR合成橡膠

M金屬零件材質 黃銅 S表面處理 鍍無電解鎳 

No.4～15
柔軟型

No.6～15
柔軟風箱型
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Type A附屬品 吸盤形狀 M吸盤材質
MVCSN

吸盤
VPCT

柔軟
NBR合成橡膠

MVCSE VPCE 導電性矽膠
MVDSN VPDT 柔軟風箱 NBR合成橡膠

M金屬零件材質 黃銅 S表面處理 鍍無電解鎳 
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No.4～15
柔軟型

Type A附屬品 吸盤形狀 M吸盤材質
MVCMN

吸盤
VPCT

柔軟型
NBR合成橡膠

MVCME VPCE 導電性矽膠

柔軟型

柔軟型

柔軟風箱型
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No. 4 No. 6 No. 8 No. 10 No. 15

No. 6 No. 8 No. 10 No. 15

Type M材質 吸盤形狀 H硬度 顏色
VPCT NBR合成橡膠

柔軟型
蕭氏硬度A55 黑

VPCE 導電性矽膠 蕭氏硬度A60 黑
VPDT NBR合成橡膠 柔軟風箱 蕭氏硬度A55 黑

安裝吸附固定器時請注意
彈簧式固定器在安裝時，請勿在導桿(軸)部以扳手等輔助安裝。
若因此使導桿的鍵槽部變形，會造成機械動作不良。

型式 適用吸附金屬零件 
MVC□ 安裝方式

VPCT VPCE
NT$基準單價 NT$折扣單價 NT$基準單價 NT$折扣單價

Type No. 1～9 pcs 10～30 1～9 pcs 10～30

VPCT
VPCE

4 4

配件式
6 6
8 8

10 10
15 15

型式 適用吸附金屬零件 
MVD□ 安裝方式

NT$基準單價 NT$折扣單價
Type No. 1～9 pcs 10～30

VPDT

6 6

配件式
8 8
10 10
15 15

型式 D d L1

K形 NT$基準單價

B L2 質量
g

1～30 pcs
Type 吸盤材質 No. MVCKN MVCKE

MVCK
（柔軟型）

N
E

4 6 4 12.2 40.4 18.3 9.5
6 6 6 12.2 40.4 18.3 16
8 6 8 12.2 40.4 18.3 16
10 6 10 14 42.2 20.1 24.5
15 6 15 14 42.2 20.1 24.5

型式 D d L1

K形 NT$基準單價
B L2 質量

gType 吸盤材質 No. 1～30 pcs

MVDK
（柔軟風箱） N

6 6 6 15 43.2 21.1 16
8 6 8 15 43.2 21.1 16

10 6 10 15.5 43.7 21.6 24.5
15 6 15 17.5 45.7 23.6 25

型式 D d L1

T形 NT$基準單價

B L2 質量g
彈簧 

最大荷重（N）
1～30 pcs

Type 吸盤材質 No. MVCTN MVCTE

MVCT
（柔軟型）

N
E

4 6 4 12.2 66.4 32.3 20.5

4.0～7.1
6 6 6 12.2 66.4 32.3 22
8 6 8 12.2 66.4 32.3 22
10 6 10 14 68.2 34.1 39
15 6 15 14 68.2 34.1 39

型式 D d L1

T形 NT$基準單價
B L2 質量g

彈簧 
最大荷重（N）Type 吸盤材質 No. 1～30 pcs

MVDT
（柔軟風箱） N

6 6 6 15 69.2 35.1 22

4.0～7.1
8 6 8 15 69.2 35.1 22

10 6 10 15.5 69.7 35.6 39
15 6 15 17.5 71.7 37.6 39.5

型式 D d L1

L形 NT$基準單價

B L2 質量g
彈簧 

最大荷重（N）
1～30 pcs

Type 吸盤材質 No. MVCLN MVCLE

MVCL
（柔軟型）

N
E

4 6 4 12.2 64.4 41.3 17

4.0～7.1
6 6 6 12.2 64.4 41.3 19
8 6 8 12.2 64.4 41.3 19
10 6 10 14 66.2 43.1 51
15 6 15 14 66.2 43.1 51

型式 D d L1

L形 NT$基準單價
B L2 質量g

彈簧 
最大荷重（N）Type 吸盤材質 No. 1～30 pcs

MVDL
（柔軟風箱） N

6 6 6 15 67.2 44.1 19

4.0～7.1
8 6 8 15 67.2 44.1 19
10 6 10 15.5 67.7 44.6 51
15 6 15 17.5 69.7 46.6 51.5

型式 d L1

S形 NT$基準單價

B L2 質量
g

彈簧
最大荷重（N）

1～30 pcs
Type 吸盤材質 No. MVCSN MVCSE

MVCS
（柔軟型）

N
E

4 4 12.2 57.3 45.6 18

7.9～15.0
6 6 12.2 57.3 45.6 18
8 8 12.2 57.3 45.6 18

10 10 14 59.1 47.4 59
15 15 14 59.1 47.4 59

型式 d L1

S形 NT$基準單價
B L2 質量

g
彈簧 

最大荷重（N）Type 吸盤材質 No. 1～30 pcs

MVDS
（柔軟風箱） N

6 6 15 60.1 48.4 18

7.9～15.0
8 8 15 60.1 48.4 18

10 10 15.5 60.6 48.9 59
15 15 17.5 62.6 50.9 59.5

柔軟型

轉接器

吸盤

轉接器

吸盤

柔軟風箱型

構造圖

Type VPCT・VPDT VPCE

高溫使用溫度極限 110˚ 180˚
低溫使用溫度極限 －30° －40°
耐候性 R P
耐臭氧性 R P
耐酸性 R G
耐鹼性 G P

耐油性
（汽油‧柴油） P R
（苯‧甲苯） R R

表面電阻率 － 104～106Ω/sq

Q規格

●柔軟型 ●柔軟風箱型
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Q特性資料型式
D d L1

M形 NT$基準單價

B 質量 
g

1～20 pcs
Type 吸盤材質 No. MVCMN MVCME

MVCM
（柔軟型）

N
E

4 6 4 12 64 34
6 6 6 12 64 34
8 6 8 12 64 34
10 6 10 14 66 34.5
15 6 15 14 66 34.5

Delivery
出貨日

Price
價格

Delivery
出貨日

Price
價格


