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AIR BLOW NOZZLES WITH BITE TYPE FITTING / FLOW CONTROL AIR BLOW NOZZLES

卡套配件噴嘴/流量調整噴嘴
 CAD資料夾名稱：54_Nozzles CAD資料夾名稱：54_Nozzles

Q 旋轉噴嘴
　－長型－

ROTARY AIR BLOW NOZZLES -LONG TYPE / SHORT TYPE-

旋轉噴嘴
－長型/短型－

Order
訂購範例

型式 － 前端形狀

SPNZL － A

Example
使用範例

SPNZ

AFTRW

（圓筒形狀工件的內外徑清潔）

Q卡套配件噴嘴 Q特長
能夠直接連接到圓管的卡套型空氣噴嘴。
需要精確送風時可輕鬆定位。

Type M材質 耐熱溫度
SKNS 套環:SUS304

其他：SUS304 200℃SKNF

SKNS SKNF
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E超過表中最大數量時請至WOS確認。EA型・B型其φ0.8的保持旋轉用孔有兩個。

Order
訂購範例

型式 － 前端形狀

SPNZ － A

Q 旋轉噴嘴
　－短型－

Type M材質 耐熱溫度

SPNZ
本體：SUS304
噴嘴：A2017
軸承：扣環

60℃

E超過表中最大數量時請至WOS確認。

型式
孔口 T 重量（g） NT$基準單價 NT$折扣單價

Type 前端形狀 1～4 pcs 5～9 10～19 20～30

SPNZ A（狹角）　B（廣角）　C（水平） 3－φ1.2
R1/8 28D（廣角＋水平） 6－φ1.2

Q特長
邊旋轉邊送風的短型旋轉噴嘴。
利用壓縮空氣流動產生力矩而使裡面的軸承旋轉的構造。
透過旋轉，可能會比一般的送風力道還強。

B（廣角）

Q特長
邊旋轉邊送風的長型旋轉噴嘴。
利用壓縮空氣流動產生力矩而使裡面的軸承旋轉的構造。
透過旋轉，可能會比一般的送風力道還強。

Type M材質 耐熱溫度

SPNZL
本體：SUS304
噴嘴：A2017
軸承：扣環

60℃
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QSPNZL  空氣流量特性表

QSPNZ  空氣流量特性表

QSPNZL  靜音特性表（噴射壓力0.3MPa）

QSPNZ  靜音特性表（噴射壓力0.3MPa）

E�圖表中的數值為實測參考值而非
保證值。

型式 － d
SKNS4 － 1.5
SKNF6 － 1

Order
訂購範例

Q 流量調整噴嘴 Type M材質 耐熱溫度

AFCS

本體：SUS304
噴嘴：SUS304
Ｏ環狀：NBR
螺帽：SUS304

60℃

Q特長
可調整流量的空氣噴嘴。
不使用調速器也能縮小流量。
另外,附有能固定在任意位置的固鎖裝置。

型式

AFCS1
Order
訂購範例

型式
T M d

L
W 重量

（g）
NT$基準單價 NT$折扣單價

Type No. （max）（min） 1～4 pcs 5～9 10～19 20～30

AFCS
1

R1/8
M6 2 38 35

13 17
2 M8 3 39 36

E超過表中最大數量時請至WOS確認。

型式
孔口

d選擇 （L） B A
對邊

重量
（g）

NT$基準單價

Type 適用管外徑 
D 本體 螺帽 1～4 pcs 5～20

SKNS
4 1.0 1.5 2.0 25.3 9 4 14 12 15
6 1.5 2.0 3.0 30.6 12 5.5 14 13 20
8 2.0 3.0 5.0 37 13 8 19 17 38

SKNF
4

0.8 1.0 1.2 
24.2 8 4 13 12 15

6 28.4 10 5.5 14 13 20
8 38 14 8 19 17 40

E超過表中最大數量時請至WOS確認。
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Example
使用範例

SKNS

（工件的清潔）

QAFCS 空氣流量特性表
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QSKNS 空氣流量特性表
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QSKNS 空氣衝擊力特性表
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E�圖表中的數值為實測參考值而非
保證值。

型式
孔口 T 重量（g） NT$基準單價 NT$折扣單價

Type 前端形狀 1～4 pcs 5～9 10～19 20～30

SPNZL
A（狹角）　B（廣角） 3－φ1.2・2－φ0.8

R1/8 31C（水平） 3－φ1.2
D（廣角＋水平） 6－φ1.2

Delivery
出貨日

Price
價格

Delivery
出貨日

Price
價格

Delivery
出貨日

Price
價格

Price
價格

Delivery
出貨日


