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TWO-FLUID NOZZLES/SPRAY  NOZZLES

雙流體噴嘴/噴霧用噴嘴

Example
使用範例

工件

軟管
PUT（P.1413）

鋼管
SGPP（P.1293）
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M材質　SUS303

型式 液體的最小通路
徑（mm）

重量 
（g）

NT$基準單價 NT$折扣單價
Type No. 1～4 pcs 5～10

WANR 0.5 0.5 35

Q特長
・ 藉著將液體與空氣同時混合的方式，可噴出細微噴霧的噴嘴。
（粒子徑較噴霧用噴嘴（P.1507～1509）來得更細微。）
・ 體積小、重量輕，可在狹窄的空間中使用。
・ 藉由調整壓力的方式，可以調節液體流量、空氣流量。空氣的比
例（氣水體積比）越高，粒子就越細。

氣壓 
（MPa）

下記水壓（MPa）中的水量（mL/min）/空氣量（l/min（ANR）） 下記水壓（MPa）中的噴霧寬度W（mm） 
［噴霧距離500mm］0.2 0.3 0.4 0.5

水量 空氣量 水量 空氣量 水量 空氣量 水量 空氣量 0.2 0.3 0.4
0.1 182 28 228 27 258 26 284 25 800 900 900
0.2 146 47 200 45 248 43 280 41 800 800 900
0.3 102 65 168 63 222 61 259 59 700 800 900
0.4 58 83 127 82 189 80 232 78 600 800 900
0.5 － － 92 97 158 96 207 95 － 800 900

E「－」是表示水的噴射量極小，或是僅噴射空氣時。E噴霧寬度W（mm）是指如下的尺寸。
Q噴霧照片 Q噴霧寬度W（mm）

W

 500

液體

空氣

噴嘴片

護蓋

混合本體 水管接頭

空氣管接頭

混合流體

構成零件

液體

空氣

Q動作原理
將液體與空氣在噴嘴內
部混合的方式。

Q雙流體噴嘴

SPRAY  NOZZLES

噴霧用噴嘴

M材質 SUS304

噴霧形狀：扇狀型

型式 ｄ
（孔徑） T L L1 L2 Ｈ B1 B2

重量
（g）

NT$基準單價 NT$折扣單價
Type No. 1～4 pcs 5～20

NZRVFS 1

2.0

R1/8 20 6 8 6 12 13.8 13
2.5
3.2
3.6

NZRVFS
NZRVFU 2

4.0

R1/4 22 6 10 6 14 16 20
5.0
6.4
7.0

QNZRVFS產品規格
尺寸 孔徑（mm） 2.0 2.5 3.2 3.6

1/8
水壓（MPa） 0.1 0.3 0.5 0.1 0.3 0.5 0.1 0.3 0.5 0.1 0.3 0.5
水量（l/min） 1.12 1.92 2.49 1.38 2.37 3.08 1.18 3.07 3.97 2.41 4.15 5.34
噴霧角度（°） 50 65 70 55 55 60 45 60 65 45 60 65

尺寸 孔徑（mm） 4.0 5.0 6.4 7.0

1/4
水壓（MPa） 0.1 0.3 0.5 0.1 0.3 0.5 0.1 0.3 0.5 0.1 0.3 0.5
水量（l/min） 3.37 5.79 7.43 4.89 8.44 10.88 7.57 13.07 16.9 8.82 15.3 19.78
噴霧角度（°） 50 60 70 60 70 75 65 70 75 60 65 70

QNZRVFU產品規格
尺寸 孔徑（mm） 4.0 5.0 6.4 7.0

1/4
水壓（MPa） 0.1 0.3 0.5 0.1 0.3 0.5 0.1 0.3 0.5 0.1 0.3 0.5
水量（l/min） 3.30 5.60 7.40 4.60 7.80 10.10 6.80 11.50 15.10 8.70 15.40 20.00
噴霧角度（°） 30 40 45 30 40 45 30 40 45 30 40 40

E 表格中的數字為參考值而非保證值。使用的流體是空氣時，不會如表中記載的數
值噴出。

噴霧形狀：扇狀型

NZRVFS（廣角型）
NZRVFU（狹角型）
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M材質 SUS304

噴霧形狀：圓環型
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M材質 SUS304

噴霧形狀：圓環型
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QNZRFS產品規格
尺寸 孔徑（mm） 1.0 1.2 1.6 2.0 2.5

1/8
水壓（MPa） 0.05 0.1 0.2 0.05 0.1 0.2 0.05 0.1 0.2 0.05 0.1 0.2 0.05 0.1 0.2
水量（l/min） 0.36 0.60 0.86 0.64 0.89 1.26 1.17 1.66 2.31 1.84 2.59 3.58 2.87 4.07 5.60
噴霧角度（°） 65 90 110 80 100 115 100 120 125 115 130 140 115 130 140

尺寸 孔徑（mm） 2.0 2.5 3.2 4.0

1/4
水壓（MPa） 0.05 0.1 0.2 0.05 0.1 0.2 0.05 0.1 0.2 0.05 0.1 0.2
水量（l/min） 1.77 2.50 3.49 2.81 3.95 5.40 4.60 6.30 8.85 7.25 10.1 14.2
噴霧角度（°） 110 120 130 115 125 135 115 130 135 115 130 140

E 表格中的數字為參考值而非保證值。使用的流體是空氣時，不會如表中記載的數
值噴出。

型式 d 
（孔徑） T L L1 L2 H1 H2 B1 B2

重量 
（g）

NT$基準單價 NT$折扣單價
Type No. 1～4 pcs 5～20

NZRFS

1

1.0

R1/8 25.0 8.0 8.0 6.0 3.0 12.0 13.8 14.0
1.2
1.6
2.0
2.5

2

2.0

R1/4 32.0 14.0 10.0 6.0 2.0 14.0 16.0 27.0
2.5
3.2
4.0

Q特長： 粒子非常細的液體噴嘴，水壓愈高，則使液體在空氣中飽
和的效率愈高。

Q用途：加濕・噴灑少量流體。
QNZRT產品規格
尺寸 孔徑（mm） 0.5 0.7 1.0

1/4
水壓（MPa） 0.2 0.3 0.4 0.5 0.2 0.3 0.4 0.5 0.2 0.3 0.4 0.5
水量（l/min） 0.11 0.13 0.15 0.17 0.14 0.17 0.19 0.21 0.20 0.24 0.27 0.30
噴霧角度（°） 60 60 65 70 65 65 70 75 65 70 75 80

E表格中的數字為參考值而非保證值。
E 未滿0.2MPa時無法正常噴霧。使用的流體是空氣時，不會如表中記載的數值噴出。

型式 d 
（孔徑） T 重量 

（g）
NT$基準單價 NT$折扣單價

Type No. 1～4 pcs 5～20

NZRT 2
0.5

R1/4 33.00.7
1.0

Q特長：內部為空洞，水壓愈高，粒子愈細。
Q用途：空氣清淨器、除塵、除霜等。
QNZRK產品規格
尺寸 孔徑（mm） 1.0 1.6 2.0

1/4
水壓（MPa） 0.1 0.2 0.3 0.4 0.1 0.2 0.3 0.4 0.1 0.2 0.3 0.4
水量（l/min） 0.38 0.50 0.60 0.68 0.51 0.69 0.82 0.93 0.92 1.22 1.48 1.67
噴霧角度（°） 70 75 80 80 70 80 80 80 70 80 80 80

尺寸 孔徑（mm） 2.4 3.2

1/4
水壓（MPa） 0.1 0.2 0.3 0.4 0.1 0.2 0.3 0.4
水量（l/min） 1.47 2.00 2.40 2.74 3.19 4.37 5.27 6.02
噴霧角度（°） 70 75 80 80 75 75 80 80

E 表格中的數字為參考值而非保證值。使用的流體是空氣時，不會如表中記載的數
值噴出。

型式 d
（孔徑） T 重量

（g）
NT$基準單價 NT$折扣單價

Type No. 1～4 pcs 5～20

NZRK 2

1.0

R1/4 44.0
1.6
2.0
2.4
3.2

  CAD資料夾名稱：54_Nozzles   CAD資料夾名稱：54_Nozzles

Order
訂購範例

型式

WANR0.5

Order
訂購範例

型式 － d

NZRT2 － 1.0 

Order
訂購範例

型式 － d

NZRFS1 － 1.0 

Q用途
加濕・冷卻、散佈藥水等
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※噴霧傾斜角度螺牙徑
1/8時為70°、1/4時為60°。

A視角圖

噴霧形狀：圓形全面型

M材質 SUS304
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QNZRCS產品規格
尺寸 孔徑（mm） 1.6 2.0

1/8
水壓（MPa） 0.05 0.10 0.20 0.30 0.50 0.05 0.10 0.20 0.30 0.50
水量（l/min） 1.08 1.51 2.09 2.55 3.26 1.29 1.79 2.48 3.05 3.91
噴霧角度（°） 50 55 60 60 60 50 55 60 65 65

尺寸 孔徑（mm） 2.0 2.4

1/4
水壓（MPa） 0.05 0.10 0.20 0.30 0.50 0.05 0.10 0.20 0.30 0.50
水量（l/min） 1.63 2.19 3.02 3.66 4.70 2.26 3.13 4.48 5.47 7.05
噴霧角度（°） 40 45 50 50 50 45 55 60 60 60

尺寸 孔徑（mm） 2.6 3.2

1/4
水壓（MPa） 0.05 0.10 0.20 0.30 0.50 0.05 0.10 0.20 0.30 0.50
水量（l/min） 2.72 3.72 5.24 6.41 8.35 3.76 5.11 7.22 8.73 11.23
噴霧角度（°） 55 55 60 65 65 55 60 65 65 65

型式 d 
（孔徑） T S L L1 L2 L3ＨH1 B B1 B2 B3

重量 
（g）

NT$基準單價 NT$折扣單價
Type No. 1～4 pcs 5～20

NZRCS

1
1.6

R1/8φ5 23.5 3 1 8 6.5 5 12 13.8 12 13.8 14.0
2.0

2

2.0

R1/4φ8 32 5.5 2 10 8 6.5 14 16 17 19.5 29.0
2.4
2.6
3.2


