
-15372 -15382

 CAD資料夾名稱：55_Cylinders

Q通用電磁閥

Q電磁閥2孔型
　－外引導式－

Order
訂購範例

型式 － G（Rc）－ 額定電壓（V）
MMRBC3 － 2 － B

Order
訂購範例

型式 － G（Rc）－ 額定電壓（V）
MDPN1 － 4 － B

SOLENOID  AIR  VALVES	 MULTILEX  VALVES  

電磁閥2孔型/通用電磁閥
－直動式/外引導式－
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Q電磁閥2孔型
　－直動式ー

No. G（Rc） A B D E F

4
2 36 28 11 68 80.5
3 40 28 12 71 83.5

型式 G（Rc）額定電壓 
（V）

流孔徑 
（mm）

最高動作壓力差（MPa） 最高
使用壓力 
（MPa）

流量特性 消耗功率（W） 視在功率
質量 
（kg） NT$基準單價

空氣 水・溫水・ 
煤油

油 
（50mm2/S） C＊ b Cv值 AC

50/60Hz
保持時 起動時

Type No. 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz

MMRBC
3

1（Rc1/8） B
（AC100V）

C
（AC200V）

3.0 1.0 0.7 0.5 
5

1.1 0.52 0.31 5.2/3.8 12 10 17 14 0.352（Rc1/4）

4 2（Rc1/4）
4.0 1.0 0.7 0.5 2.10 0.48 0.54 6.7/5.7 18 15 29 24

0.43
3（Rc3/8） 0.45

E＊C＝［dm3/（s・bar）］E常時關閉。

G（Rc） A B D E F W
Rc1/2 71 27 14.5 75.5 102 50
Rc3/4 80 32 17.5 79 108.5 60

型式
G（Rc）額定電壓（V）

流孔徑 
（mm）

最低動作 
壓力差 
（MPa）

最高動作壓力差（MPa） 流量特性 消耗功率（W） 視在功率
質量 
（kg）

NT$基準單價

Type No. 空氣 水・煤
油

油 
（50mm2/S） C＊ b Cv值 S 

（mm3）
AC 

50/60Hz
保持時 起動時 額定電壓（V）

50Hz 60Hz 50Hz 60Hz B C

MDPN 1

2（Rc1/4） B
（AC100V）

C
（AC200V）

12 

0 1 1 
0.7 

9.2 0.36 2.0 －
10.8 24 19 61 54

0.65 
3（Rc3/8） 12 11 0.46 2.4 － 0.65 
4（Rc1/2） 16 

0.6 
20 0.31 4.5 － 10/8.5 25 21 84 75

0.90 
6（Rc3/4） 23 － － 8.6 162 1.00 

E＊C＝［dm3/（s・bar）］E常時關閉。

Q電磁閥基本規格

方向 2方向
位置數 2

使用流體 空氣・水・煤油・ 
油（50mm2/S）

使用壓力範圍 0～1.5MPa
使用溫度範圍 5～40℃
電壓容許範圍 ± 10%

閥形式 直動提動構造 
常閉（通電開）

型式 額定電壓 
（V）

額定電流（mA） 
50/60Hz

管連接 
口徑 

流孔徑 
（mm） 

有效斷面積 
（mm2） Cv值 質量 

（kg） NT$基準單價

MDSN
B（AC100V） 88/73

Rc1/8 φ1.6 1.54 0.09 0.31
C（AC200V） 43/37

流量特性（空気）

流量 L/min（AIR）
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流量特性（空氣）

流量　l/min（ANR）
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Q特長
・ 可以用於空氣、水、油 的精巧式2孔電磁閥。
・ 由於是直動式，低壓也可使用。

Q使用上的注意事項
○關於使用環境
・  請於5～40℃的室內使用，並避免存放・使用於腐蝕性環境。
・ 請勿使電磁閥承受強烈撞擊或震動。可能會讓閥由開變關，由關變開。
○流體品質
・ 流體為壓縮空氣時，請安裝空氣過濾器去除水氣或雜質。
・ 流體為水時也請安裝過濾器，去除砂石及配管上的鏽，切勿供給水質不良
的水。

○安裝
・安裝時，請保持水平且線圈部朝上安裝。
・ M4螺牙部鎖太緊時，會導致本體損壞，請務必注意。
○配管
・ 配管前請充分清潔配管內部，不要留下切屑或雜質・切削油等物。
・配管時，請勿在IN側引起激烈的亂流。
○保養
・ 請勿拆解電磁閥。  

Order
訂購範例

型式 － 額定電壓（V）
MDSN － B
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Q組成零件Q組成零件表
品號 名稱 M材質 S表面處理
1 本體 C3604B －
2 固定核心 磁性不鏽鋼 －
3 線圈外殼 SPC 黑色樹脂塗裝
4 螺帽 S15C 鍍鎳

Q特長：可廣泛利用於空氣・水・油等，各式各樣流體的通用電磁閥。

Q規格
型式 MMRBC MDPN

使用流體 空氣・低真空〔（1.33X103Pa（abs）〕・水・煤油・油（50mm2/S以下）
動作壓力差範圍（MPa） 0～5（隨尺寸變化） 0～1.0（隨尺寸變化）
最高使用壓力（MPa） － 2
耐壓（MPa） 25（於水壓） 4（於水壓）
流體溫度（℃） －10～60（不可結凍）
環境溫度（℃） －20～60 －10～60
耐熱等級 B
環境 無腐蝕性氣體・爆發性氣體的場所
閥構造 直動提動構造 控制式提動構造　隔膜驅動
閥座洩漏（cm3/min）（ANR） 0.2以下（於空氣） 1以下（於空氣）
安裝方向 不限制
本體・密封材質 黃銅・NBR合成橡膠

Q組成零件表

品號 名稱 M材質 品號 名稱 M材質
1 線圈 － 5 柱塞彈簧 SUS304
2 核心組合 相當於SUS405 6 O形環 NBR
3 蔽極線圈 Cu 7 密封件 NBR
4 柱塞 相當於SUS405 8 本體 C3771

Q組成零件表

品號 名稱 M材質 品號 名稱 M材質
1 核心組合 相當於SUS405・SUS316L・403 7 填料函 C3771
2 蔽極線圈 Cu 8 密封件 NBR
3 線圈 － 9 隔膜組裝 SUS303・304・NBR
4 柱塞組裝 相當於SUS405・SUS304※・NBR 0 本體 CAC407
5 柱塞彈簧 SUS304 q O形環 NBR
6 反衝彈簧 SUS304 ※連接口徑Rc1/2・3/4時，不使用SUS304。
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使用範例

MDSN

送風噴嘴
ABTA（P.1499）

工件

軟管
PUT（P.1413）


