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SPEED CONTROLLERS　　NEEDLE VALVE WITH ADJUSTING DIAL

調速器/刻度盤調整閥
－附快速接頭 流量調整閥－

Q迷你型 Q低高度型節流式出口
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M材質 PBT樹脂
螺牙部：黃銅（鍍鎳）

M材質 本體 SUS303
螺牙部：黃銅（鍍鎳）

＊僅M3 本體・螺牙部SUS303

節流式出口
SPCNLH
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 CAD資料夾名稱：55_Cylinders

Q迷你水平型

M材質 PBT樹脂
螺牙部：黃銅（鍍鎳）
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Q水平型 SPJNSC

平齒壓紋
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M材質 PBT樹脂
螺牙部：黃銅（鍍鎳）

Q迷你直柱型

M材質 PBT樹脂
螺牙部：黃銅（鍍鎳）

節流式出口
MNSPJS
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Q直柱型

M材質 PBT樹脂
螺牙部：黃銅（鍍鎳）
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Example
使用範例

• 歧管範例

• 底面安裝範例

Q構造圖
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No. 零件名稱 M材質
1 針閥 黃銅
2 旋轉軸 黃銅
3 刻度盤 鋁合金、聚醯胺等
4 平行銷 不鏽鋼
5 O形環 氟素橡膠
6 導引襯套 黃銅
7 逆止零件 黃銅
8 本體 PBT樹脂
9 停止環 不鏽鋼
0 O形環 HNBR合成橡膠
Q O形環 HNBR合成橡膠
W 墊圈 HNBR合成橡膠
E 支撐架 黃銅
R 夾頭 不鏽鋼
T 外環 黃銅
Y 襯套環 PBT樹脂
U 接合外殼 PBT樹脂
E黃銅部分全部都為鍍無電解鎳。

型式
No. A B C E 二面寬度

H L 螺牙尺寸
M

質量 
（g）

NT$基準單價 NT$折扣單價
Type D 1～9 pcs 10～30

SPCNLH
4

M3 22.0
16.4 8 11.5

8
13.5 M3×0.5 17.8

M5 21.5 12.5 M5×0.8 17.9
1 23.5

10
13.5

R1/8 21.7

6
M5 22.5

16.5 10 12.6
M5×0.8 21.2

1 26.0 16.0 R1/8 24.2

型式
本體顏色

A
B 質量 

（g）
NT$基準單價 NT$折扣單價

Type D Min Max 1～9 pcs 10～30

SPJNSC
4 B(黑)

W（白）

48.8 52.3 10 13.9
6 52 57 12 18.8
8 63 68 15 31

型式
本體顏色

A
B C E 二面寬度

H
螺牙尺寸 

M
質量 
（g）

NT$基準單價 NT$折扣單價
Type D Min Max 1～9 pcs 10～30

SPJNSK
4 B(黑)

W（白）
39.8 43.3 4 10 10 9 M5×0.8 12.5

6 42.8 46.3 4 12 10 9 M5×0.8 13.4

型式
No. 本體顏色 A B C1 C2 E 二面寬度

H T 螺牙尺寸
M

質量 
（g）

控制
類型

NT$基準單價 NT$折扣單價
Type D 1～9 pcs 10～30

MNSPJS

3.2 M5 W（白） 28 12.4 27.2 30.2 7.8 8 11.2 M5×0.8 13.2

節流式
出口

4
M3

B（黑）
W（白）

28.3 11.4 25.1 27.6 7.9 7 9.3 M3×0.5 7.7
M5 29 12.4 27.2 30.2 8.8 8 11.2 M5×0.8 14

6 M5 30.6 12.4 27.2 30.2 10.8 8 11.2 M5×0.8 15

E SPSNS的軟管連接口無法移動。

型式
No. A B C2 E 二面寬度

H T 螺牙尺寸
M

質量 
（g）

控制 
類型

NT$基準單價 NT$折扣單價
Type D 1～9 pcs 10～30

SPSNS

4 1 41.4 14.85 34.1 9.8 10 18.1 R1/8 34.1

節流式
出口

6
M5 35.2 11.4 29.12 11.9 8 15.9 M5×0.8 29.2
1 38.65 14.85 34.05 11.9 10 18.1 R1/8 34.1
2 42.2 18.4 42.4 11.9 14 20.1 R1/4 42.4

8
1 40.15 14.85 33.87 13.9 10 18.1 R1/8 33.9
2 49.2 18.4 42.32 13.9 14 20.18 R1/4 42.4
3 45.9 20.6 47.6 13.9 19 22.5 R3/8 47.7

10
2 46.4 18.4 42.32 16.9 14 20.1 R1/4 42.4
3 48.6 20.6 47.6 16.9 19 22.5 R3/8 47.7

型式
No. A B C2 E 二面寬度 

H
螺牙尺寸 

M
質量 
（g）

極限緊固
扭矩（Kg・cm）

NT$基準單價 NT$折扣單價
Type D 1～9 pcs 10～30

MNSPS
4

M3 15.7 9.9 30.5 8.0 8 M3×0.5 8 3
M5 15.7 9.9 30.5 8.0 8 M5×0.8 8 12

6 M5 16.7 9.9 30.5 10.4 8 M5×0.8 10.4 12

型式
A B E F Ｈ d J K L

NT$基準單價 NT$折扣單價
Type D 1～4 pcs 5～10

NBDY

4 45.5 17 8.1 11.6 55

4.3

12 16.2 30.8
6 45.5 17 8.1 11.6 49.5 12 16.2 30.8
8 50 22.5 9.5 13.1 66.5 15 19 41
10 58 29 11.5 15.1 75 20 23 47
12 58 29 11.5 15.1 79 20 23 47

Order
訂購範例

型式 － No. － 本體顏色

SPSNS6
MNSPJS6

－
－

M5
M5 － W

Order
訂購範例

型式 － No.

SPCNLH4
NBDY8

－ M5

Delivery
出貨日

Delivery
出貨日

Price
價格

Price
價格

使用流體 空氣/氮氣/低真空
使用溫度範圍 5～60℃（不可結凍）
最高使用壓力 0.7MPa
負壓 －100ｋPa

保證耐壓力 1.5MPa

q規格
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Q流量特性
＜NBDY＞
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Q特長
・線性流量特性和針閥轉數成正比。
・由於是以刻度盤顯示，易於管理流量的數值。
・安裝部分可360度旋轉，可隨意變更安裝方向。
・滑軌式固鎖把手，容易鎖定。
Q注意事項
・ 本產品為從左右兩側都可調整流量的節流閥。
・無法作為完全防漏的停止閥來使用。
・ 調整流量後請用滑軌式固鎖把手固定刻度盤。
・將螺栓鎖在安裝孔上時，施力請勿超過0.8N･m。

使用流體 空氣
使用溫度範圍 0～60℃
使用壓力範圍 0.05～0.7MPa

規格

•水平型•節流式出口型 •節流式入口型

JIS表示記號

自由流
控制流

JIS表示記號

JIS表示記號

使用流體 空氣
使用溫度範圍 －5～60℃
使用壓力範圍 0.05～0.7MPa

＊ 使用壓力範圍為常溫 
（20℃）時的範圍。

q規格


