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FLOATING  JOINTS −EXTRA  SHORT  MALE  SCREW  MOUNT  TYPE−

浮動接頭　一體型
－超短   外螺牙安裝型－ 

 CAD資料夾名稱：55_Cylinders

FLOATING  JOINTS −EXTRA  SHORT  FOOT  MOUNT  TYPE−

浮動接頭　一體型
－超短 梯形（縱）安裝型－ 

 CAD資料夾名稱：55_Cylinders

Q新增可偏心及可偏角的類型。

Order
訂購範例

型式

FJX8－1.25
FJMXS10－1.5

Order
訂購範例

型式

FJXL5－0.8
FJMXL6－1.0

E  偏心・偏角型的材質為（　）內

Type
本體・護蓋 接頭 彈簧 墊圈

偏心型 偏心・偏角型
內螺牙 外螺牙 內螺牙 外螺牙 M材質 S表面處理 M材質 S表面處理 H硬度 M材質 M材質 S表面處理 H硬度

FJXL FJMXL FJCXL FJCMXL 相當於S45C 染黑處理 相當於S45C 染黑處理
35～45HRC SUS304－WPB SUS304 氮化處理 500HV～FJXLS FJMXLS FJCXLS － SUS304 － SUS420J2（SUS440C） －
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出貨日
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出貨日
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偏心・偏角外螺牙型
FJCMX
FJCMXS

偏心內螺牙型
FJX
FJXS

連接器

本體 組合用孔

墊圈

彈簧

護蓋

連接器

組合用孔

螺絲
本體

彈簧

偏心型
構造圖

偏心・偏角型
構造圖

※外螺牙型也為相同構造。

偏心・偏角內螺牙型
FJCX
FJCXS

偏心外螺牙型
FJMX
FJMXS

Type
本體・護蓋 接頭 彈簧 墊圈

偏心型 偏心・偏角型
內螺牙 外螺牙 內螺牙 外螺牙 M材質 S表面處理 M材質 S表面處理 H硬度 M材質 M材質 S表面處理 H硬度

FJX FJMX FJCX FJCMX 相當於S45C 染黑處理 相當於S45C 染黑處理
35～45HRC SUS304－WPB SUS304 氮化處理 500HV～FJXS FJMXS FJCXS FJCMXS SUS304 － SUS420J2（SUS440C） －

E偏心・偏角型的材質為（　）內

Price
價格

Price
價格

55
長

30

短

浮動接頭（FLCT14－1.5）

浮動接頭（FJX14－1.5）

被
驅
動
體

q與既有商品的比較圖

q特長
1.氣壓缸和被驅動體之間的距離更短。
2.容許偏心量大，所以可吸收中心偏移。
3.外螺牙（內螺牙氣壓缸用）時，為使強
度穩定，被驅動體側的螺牙較氣壓缸
側的螺牙大。（M1部）

Example
使用範例
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偏心外螺牙型
FJMXL
FJMXLS

偏心・偏角外螺牙型
FJCMXL

偏心內螺牙型
FJXL
FJXLS
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偏心型
構造圖

偏心・偏角型
構造圖

連接器

本體
組合用孔

墊圈 彈簧

護蓋

本體

連接器

組合用孔

螺絲

彈簧

偏心・偏角內螺牙型
FJCXL
FJCXLS

Q浮動接頭 －超短　外螺牙安裝型－內螺牙（外螺牙氣壓缸用）
型式

L L1 L2 L3 L4 A B D 容許偏心量 
U

軸向背隙
（參考值）

最大使用 
拉伸壓縮力（N）

質量 
（g）

NT$基準單價
Type M－Pitch FJX FJXS

內螺牙型
FJX
FJXS

5－0.8
9 6 16.5 5 4.1 7 17 18.5

0.5
0.2

150 20
6－1.0
8－1.25 11 8.5 21 6 5.2 10 22 24 1100 40

10－1.25 13.5 10 24.5 7 6 12 27 29.5 2500 85
14－1.5 18 11 30 8 7 17 36 39 0.75 6000 190
18－1.5 20 13 37 9.5 8.5 22 46 50 1 11000 390

E氣壓缸專用的浮動接頭。  

E氣壓缸專用的浮動接頭。

型式
L L1 L2 L3 L4 A B D 容許偏心量 

U
容許偏角度 

A°
軸向背隙
（參考值）

最大使用 
拉伸壓縮力（N）

質量 
（g）

NT$基準單價
Type M－Pitch FJCX FJCXS

內螺牙型
FJCX
FJCXS

5－0.8
14.9 6 18.5 4.5 4 7 24 26

0.5 4
0.65 150 46

6－1.0
8－1.25 17.1 8.5 21 5.5 5 10 27 29 0.95 1100 66

10－1.25 21.9 10 26 6.5 6 12 30 32 1.1 2500 99
14－1.5 23.6 11 29 7 7 17 38 40 1 5 1.4 6000 174 －

Q浮動接頭 －超短 附偏角機能外螺牙安裝型－內螺牙（外螺牙氣壓缸用）

Q浮動接頭 －超短　外螺牙安裝型－外螺牙（內螺牙氣壓缸用）
型式

M1 L1 L2 L3 L4 A B D 容許偏心量 
U

軸向背隙
（參考值）

最大使用力（N） 質量 
（g）

NT$基準單價
Type M－Pitch 拉伸 壓縮 FJMX FJMXS

外螺牙型
FJMX
FJMXS

5－0.8
M8－1.25 6 16.5 5 4.1 7 17 18.5

0.5 0.2

300 1100
25

6－1.0 500 2500
8－1.25 M10－1.5 8.5 21 6 5.2 10 22 24 1300 6000 50

10－1.5 M14－2.0 10 24.5 7 6 12 27 29.5 3100 11000 105
E氣壓缸專用的浮動接頭。
Q浮動接頭　－超短　附偏角機能外螺牙安裝型－外螺牙（內螺牙氣壓缸用）

型式
M1 L1 L2 L3 L4 L5 A B D 容許偏心量 

U
容許偏角度 

A°
軸向背隙
（參考值）

最大使用力（N）質量 
（g）

NT$基準單價
Type M－Pitch 拉伸 壓縮 FJCMX FJCMXS

外螺牙型

FJCMX
FJCMXS

5－0.8
M8－1.25 8.5 18.5 4.5 4 6 7 24 26

0.5 4
0.65

300 1100
50

6－1.0 500 2500
8－1.25 M10－1.5 10 21 5.5 5 8.5 10 27 29 0.95 1300 6000 76

10－1.5 M14－2.0 11 26 6.5 6 10 12 30 32 1.1 3100 11000 121 ー
E氣壓缸專用的浮動接頭。 Example

使用範例

q與既有商品的比較圖

q特長
1.可以縮短氣壓缸和被驅動體之間的距離。
2.容許偏心量大，所以可吸收中心偏移。

被驅動體

被驅動體

108
長

40
短

浮動接頭（FLCL14－1.5）

浮動接頭（FJXL14－1.5）

＜既有商品＞

E氣壓缸專用的浮動接頭。

Q浮動接頭  －超短 梯形（縱）安裝型－ 內螺牙（外螺牙氣壓缸用）
型式

L1 L2 L3 L4 A B C P E d 容許偏心量 
U

軸向背隙 
（參考值）

最大使用 
拉伸壓縮力（N）

質量 
（g）

NT$基準單價
Type M－Pitch FJXL FJXLS

內螺牙型
FJXL
FJXLS

5－0.8
9 22 5 4.1 7 17（19） 17 9 4 4.5

0.5
0.2

150 30（40）6－1.0
8－1.25 11 28 6 5.2 10 22 22 11 5.5 5.5 1100 65

10－1.25 13.5 32 7 6 12 26 25 14 6 6.6 2500 115
14－1.5 18 40 8 7 17 35（36） 32 20 8 9 0.75 6000 260（280）
18－1.5 20 50 9.5 8.5 22 44（45） 40.5 26 10 11 1 11000 520（555）

E SUS時，為（ ）的值。E氣壓缸專用的浮動接頭。

Q浮動接頭 －超短 梯形（縱）安裝型－ 外螺牙（內螺牙氣壓缸用）
型式

L1 L2 L3 L4 A B C P E d 容許偏心量 
U

軸向背隙 
（參考值）

最大使用力（N） 質量 
（g）

NT$基準單價
Type M－Pitch 拉伸 壓縮 FJMXL FJMXLS

外螺牙型
FJMXL
FJMXLS

5－0.8
6 22 5 4.1 7 17（19） 17 9 4 4.5

0.5 0.2

300 1100
35（45）6－1.0 500 2500

8－1.25 8.5 28 6 5.2 10 22 22 11 5.5 5.5 1300 6000 70
10－1.5 10 32 7 6 12 26 25 14 6 6.6 3100 11000 130

E SUS時，為（ ）的值。E氣壓缸專用的浮動接頭。

Q浮動接頭　－超短　附偏心・偏角機能　梯形（縱）安裝型－　外螺牙（內螺牙氣壓缸用）
型式

L1 L2 L3 L4 A B C P E d 容許偏心量 
U

容許偏角度
A°

軸向背隙
（參考值）

最大使用力（N） 質量 
（g） NT$基準單價

Type M－Pitch 拉伸 壓縮

外螺牙型
FJCMXL

5－0.8
6 22.5 4.5 4 7 25 18 9 4 4.5

0.5 4
0.65

300 1100
76

6－1.0 500 2500
8－1.25 8.5 27.5 5.5 5 10 28 22 11 5 5.5 0.95 1300 600 120

E氣壓缸專用的浮動接頭。

Q浮動接頭　－超短　附偏心・偏角機能　梯形（縱）安裝型－　內螺牙（外螺牙氣壓缸用）
型式

L1 L2 L3 L4 A B C P E d 容許偏心量 
U

容許偏角度 
A°

軸向背隙 
（參考值）

最大使用 
拉伸壓縮力（N）

質量 
（g）

NT$基準單價
Type M－Pitch FJCXL FJCXLS

內螺牙型
FJCXL
FJCXLS

5－0.8
14.9 22.5 4.5 4 7 25 18 9 4 4.5

0.5 4
0.65 150 73

6－1.0
8－1.25 17.1 27.5 5.5 5 10 28 22 11 5 5.5 0.95 1100 112 －

10－1.25 21.9 33.5 6.5 6 12 32 27 14 6 6.6 1.1 2500 176


