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Q開口型 Type M材質 S表面處理
LNCB 相當於

S45C
染黑處理

LNCM 鍍無電解鎳
LNCS SUS304 ̶

LINK BARS  −MALE  TYPE / FEMALE  TYPE−

連接桿
－外螺牙型/內螺牙型－

Order
訂購範例

型式 － L － F － E － P － T

LKTMB10－1.5
LKTFB8－1.25

－
－

55
55
－ F15 －

－
E6
E6
－
－

P6
P6
－
－

T5
T5

E非型錄規格商品請參照 DP.131
 CAD資料夾名稱：56_Connecting_Parts

LINKS  −ONE−SIDE  NOTCHED TYPE / SLOTTED  HOLE TYPE−

連接板
－開口型/長圓孔型－

Q長圓孔型

Order
訂購範例

型式 － D2 － L

LNCB10 － 6 － 150

Type M材質 S表面處理
LNDLB 相當於

S45C
染黑處理

LNDLM 鍍無電解鎳
LNDLS SUS304 ̶

Order
訂購範例

型式 － L － d － Ｚ － T

LNDLM8 － 120 － 6 － 40 － 5

E非型錄規格商品請參照 DP.131
 CAD資料夾名稱：56_Connecting_Parts

外螺牙型 內螺牙型
M 材質 S 表面處理

雙臂 單臂 雙臂 單臂

LKTMB LKSMB LKTFB LKSFB
相當於S45C

染黑處理

LKTMM － － LKSFM 鍍無電解鎳

LKTMS LKSMS LKTFS － SUS304 －

Q特長：可自由設計連接板的安裝位置。Q特長：可作為簡易治具等使用的單側開口連接板。

型式 D2 
選擇

L 
指定單位1mm W T F X C NT$基準單價

Type D1H7 LNCB LNCM LNCS

LNCB
LNCM
LNCS

5 3 4 5 15～150 16 5 6

（D2/2）＋C＋3

3
6 4 5 6 15～150 16 5 6 3
8 5 6 8 22～150 22 6 8 3

10 6 8 10 25～200 22 6 9 5
12 6 8 10 12 28～200 25 6 10 5
15 8 10 12 15 35～200 32 9 12 5
20 10 12 15 20 45～300 38 12 15 8

Price
價格

Delivery
出貨日

Price
價格

Delivery
出貨日

Delivery
出貨日

M－Pitch

NT$基準單價
外螺牙型 內螺牙型

LKTMB
LKSMB

LKTMM
LKTMS
LKSMS

LKTFB
LKSFB

LKSFM LKTFS

4－0.7 － － －
5－0.8
6－1.0

8－1.25
10－1.25 － － －
10－1.5
16－2.0 － － －

Price
價格

外螺牙 內螺牙

單臂

雙臂

25 6.36.3

6.3
6.3

6.3

6.3

1.6 1.6

1.6 1.6

6.3

6.3

6.3

6.3
6.3

1.6

二面寛度W1

M－Pitch

L F

L 5PH7

PH7

E E

D
T
－0

.05
－0

.15

二面寛度W1

M－Pitch

M×2
2－C1

L 5

D
T
－0

.05
－0

.15

L

PH7

PH7

E E

二面寛度W1

M－Pitch

2－C1

L F

L 5

E E
W2

D

H
T＋

0.1
5

＋0
.05

L
E E

W2

D

H
T＋

0.1
5

＋0
.05

二面寛度W1 L 5

M×2

M－Pitch

2－C1

D2

D1H7

W

X L F
4－C

R4以下C1

15°

T
0 

  
ー

0.
3

25 1.6

1.6

D2

D1H7

W

X L F
4－C

R4以下C1

15°

T
0 

  
ー

0.
3

25 1.6

1.6

D1

W

F

L

L
Z

F
4－C

25 6.3

T 0   
ー0.3

＋0.2
0   

6.3

d＋
0.

2
0 

  

E L≧（D1/2）＋（d/2）＋5　E1≦Z≦L－（（D1/2）＋（d/2）＋5）　Ed＝3時T≦6，d＝4時T≦9

型式 L 
指定單位1mm

d 
指定單位1mm

Z 
指定單位1mm

T 
選擇 W l F C NT$基準單價

Type D1 LNDLB LNDLM LNDLS

LNDLB
LNDLM
LNDLS

5 10～150

3～12
ED1≧d

1～30
5 6 9 13 L＋13

W/2

3

31～50

6 11～150
1～30

5 6 9 16 L＋16
31～50

8 12～150
1～30

5 6 9 16 L＋16
31～50

10 13～200
1～30

5 6 9 19 L＋19
5

31～50

12 14～200 1～30 5 6 9 12 25 L＋25
31～50

LNBB（P.1627）

LKTMB

薄型氣壓缸（P.1517）

Example
使用範例

E雙臂外螺牙型的P尺寸為10mm以上時，為H8公差。Q外螺牙型
型式 L 

指定單位1mm
F 

指定單位1mm
E 

指定單位1mm
EP 

指定單位1mm
T 
選擇

D l W1 Ｈ W2Type M－Pitch

雙臂外螺牙

LKTMB
LKTMM
LKTMS

單臂外螺牙

LKSMB

LKSMS

4－0.7
20～50

L≧E＋l＋6
10～15 3～12

E≧P/2＋1
3～6 5 10 8 8 0.5 65－0.8

6－1.0 10～20 3～8 5 6 12

10

10 1 7

8－1.25
20～90

L≧E＋l＋6

10～25
5～20

E≧P/2＋1

3～8
＊3～10

5 6 9 ＊10＊12 16 13

1.5 9
10－1.5 10～30

3～8
＊3～12

5 6 9 10 ＊12 20 17
＊符號僅限於單臂型。

16－2.0 10～50 3～16 5 6 9 10 12＊16 25 22

Q內螺牙型

型式 L 
指定單位1mm

E 
指定單位1mm

P 
指定單位1mm

T 
選擇

D l W1 Ｈ W2Type M－Pitch

雙臂內螺牙

LKTFB

LKTFS

 單臂內螺牙

LKSFB
LKSFM

5－0.8
30～60

L≧M×2＋9＋E
3～12

E≧P/2＋1

3～5 5 ＊6 10 8 8 0.5 6＊3～6

6－1.0 3～6 5 6 12

10

10 1 7＊3～8

8－1.25 30～100
L≧M×2＋9＋E

5～20
E≧P/2＋1

3～8 5 6 9 ＊10 ＊12 16 13
1.5 9

＊3～10

＊符號僅限於單臂型。 10－1.25 3～8 5 6 9 10 ＊12 18 14
10－1.5 ＊3～12


