
型式 端子對應 
螺牙尺寸 D d F（m） NT$基準單價Type No.

MFMT

4－1
M4 8 4.3

1
4 2

4－5 5
5－1

M5 8 5.3
1

5 2
5－5 5

TEMPERATURE SENSORS −CONNECTOR TYPE / DOUBLE ELEMENT TYPE / CHEMICAL RESISTANCE TYPE−

感溫器
－連接器型/雙加熱元件型/耐藥品型－ 

TEMPERATURE SENSORS −ROUND TERMINAL TIP TYPE / Y TERMINAL TIP TYPE−

感溫器
－圓端子型/圓端子可動部用型/Y端子型－ 

CAD資料夾名稱：57_Heaters CAD資料夾名稱：57_Heaters

Q圓端子型

型式
端子對應螺牙尺寸 D d NT$基準單價Type No.

MSNDS 4 M4 8 4.3
5 M5 8 5.3

Q圓端子可動部用型

Q 雙加熱元件型

Q連接器型

Q護套端（K熱電偶）
型式 L 

選擇
NT$基準單價

Type D L300 L500

MCNF 1.6 300
5003.2

型式 L 
選擇

NT$基準單價
Type D L100 L200 L300

MSWK
3.2 100

200
3004.8

MCNF・MCNM
熱電偶種類 K熱電偶
精密度 JIS 等級2
測溫接點 非接地型

測溫
範圍

φ1.6 0～650℃
φ3.2 0～750℃

M材質
護套 SUS316
連接器 PPS

連接器耐熱溫度 220℃
引線 

（使用溫度範圍） 
玻璃棉被覆
（0～150℃）

MSWK
熱電偶種類 K熱電偶
精密度 JIS 等級2
測溫接點 非接地型

測溫
範圍

φ3.2 0～750℃
φ4.8 0～800℃

M材質
護套 SUS316
套筒 SUS304

套筒耐熱溫度 80℃
引線 

（使用溫度範圍） 
塑膠被覆

（－20～70℃）

MSNDS
熱電偶種類 K熱電偶
精密度 JIS 等級2
測溫接點 接地型
測溫範圍 0～150℃
矽膠軟管
耐熱溫度 150℃

引線
（使用溫度範圍）

玻璃棉被覆＋
外密封

（0～250℃）

MFMT
熱電偶種類 K熱電偶
精密度 JIS 等級2
測溫接點 接地型
測溫範圍 0～150℃
矽膠軟管
耐熱溫度 150℃

引線
（使用溫度範圍）

矽膠被覆
（0～150℃）

引線最小彎曲R 20

Q耐藥品型

型式 L 
選擇

NT$基準單價
Type D L200 L400

MFLS 5.3 200
400

MFLS
熱電偶種類 K熱電偶
精密度 JIS 等級2
測溫接點 非接地型
測溫範圍 0～180℃

M材質
保護管 護套SUS316＋

氟素樹脂（FEP）軟管
套筒 SUS304

套筒耐熱溫度 80℃
引線

（使用溫度範圍）
塑膠被覆

（－20～70℃）

MSNDS（K熱電偶）

2000
6015.8

dD

引線
熱收縮套管

M4  Y型壓接端子

矽膠熱收縮管
圓型壓接端子

紅（＋）

白（－）

MCNF（護套端  K熱電偶） MCNM（引線端）

　L
D
±

50. 0

連接器
白（－）

紅（＋）

引線

M4 Y型壓接端子

　F

護套

26（5）
2113

6.61

（厚度：8）

MSWK（K熱電偶）

引線

D
±

0.
05

M4 Y型壓接端子

2000

80

白（－）

紅（＋）

45

白（－）

紅（＋）
護套 套筒φ10

L

MFLS（K熱電偶）

白（－）

紅（＋）
護套

M4 Y型壓接端子

　 2000L

熱收縮套管（聚烯烴）

50

硬銲

氟素樹脂（FEP）管被覆

套筒

引線

D

MFMT（K熱電偶）

矽膠軟管

M4 Y型壓接端子
軸環管

圓型壓接端子

F

80

白（－）

紅（＋）

引線

3015

dD

Q引線端

型式 F 
選擇（單位：m）

NT$基準單價
F2 F4

MCNM 2
4

Q特長：斷線時只要交換引線一端即可，特別適合不方便拔除護套的環境使用。

Q特長： 溫度測定器可接於指示計或控制器等兩種。由於溫度會同步顯示，故一邊可用於調節溫度，而
另一邊可用於檢測異常高溫。

Q特長： 護套以氟素樹脂（FEP）管包覆，具備耐藥品・耐腐蝕性。

Order
訂購範例

型式 － L

MSWK3.2
MFLS5.3

－
－

100
200

型式 － F

MCNM － F2

Q特長：只需在被加熱物上加工內螺牙，即可輕鬆安裝。

Q特長： 採用柔軟性佳的矽膠被覆引線，故更加耐彎曲。（請避免過度彎曲）

Q Y端子型

Order
訂購範例

型式

MSNDS5
MFMT4
MSNY4

安裝小螺絲
Example
使用範例

型式
端子對應螺牙尺寸 NT$基準單價Type No.

MSNY 4 M4
5 M5

MSNY
熱電偶種類 K熱電偶
精密度 JIS 等級2
測溫接點 接地型
測溫範圍 0～150℃
矽膠軟管
耐熱溫度 150℃

引線
（使用溫度範圍）

玻璃棉被覆
（0～150℃）

MSNY（K熱電偶）

矽膠軟管 M4 Y型壓接端子

熱收縮套管
引線

Y型壓接端子

2000
80

白（－）

紅（＋）

Q特長： 不必完全鬆開安裝螺絲也可以安裝‧替換。

E請務必參照記載於P.1685感溫器概要頁面中的使用注意事項。 E請務必參照記載於P.1685感溫器概要頁面中的使用注意事項。

Q氟素樹脂（FEP）軟管被覆耐藥品性（參考）一覽表
本表僅為參考用，不保證製品性能。
礦物油 水 鹽酸（10％、RT） 氨水 汽油 有機溶劑
G P P P P G

P＝優。幾乎無影響。
G＝良。有若干變化、膨脹現象，但仍可視條件負荷。
（RT為常溫＝20℃、％表示溶液濃度。）

E 測定上限溫度為測溫點（護套前端部）的值。請注意在實際檢測溫度時，套筒溫度不要超
過耐熱溫度（80℃）。 
套筒內部的熱膨脹可能會引發斷線情形。   
尤其是被加熱物的溫度超過100℃時，請儘量選擇護套長度L較長的型式，套筒部份請盡
量遠離被加熱物，或者是選用感溫器耐熱型（P.1688）。

Delivery
出貨日

Price
價格

Delivery
出貨日

Price
價格

-16912 -16922

E部分規格為RoHS對應，具體請登錄Web查詢。 


