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THERMOSTAT BOX FOR THERMOSTAT PIPINGS

恆溫器/恆溫器用盒/保護管
ELECTROMAGNETIC SWITCH

電磁開關器

Q恆溫器

M材質 毛細管・感熱部 ： SUS316
襯套・接頭：BS＋鍍鎳

本體周圍最高溫度：120℃

Q特長
  藉由封入感熱部的高熱膨脹係數液體來ON・OFF接點，進行溫度
控制。
Q規格

 ・ 顯示溫度：OFF值（端子1－2間）
 ・ 開關容量：1－2 電阻負荷 16A 1－4 電阻負荷 8A

感應負荷 2.6A 感應負荷 0.6A
電壓 250V  電壓 250V

Order
訂購範例
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請參照※輸入‧輸出端子的配線方式
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絕緣環

電路保護器

※輸入・輸出端子配線方法

安全回路訊號輸入：接點輸入3系統
（請使用「常開」與「常關」的無電壓接點。）
各端子間將施加電壓，接線時請多注意。
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Q 特長
 內藏斷路器，可用於避免過量電流與短路等情況。
 防過熱等訊號輸入後,加熱器的供電將維持在切
斷狀態。
 待確認過熱原因後，再按重置鍵以回到原狀態。

Q 回路圖
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CP CP：電路保護器
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RL2 警示燈（紅）
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電源燈

運轉燈（綠）

電磁開關器基板運轉/停止

VU
MAX20A
E

附屬使用說明書可至下列網址下載。
http://fa.misumi.jp/ht/（僅提供英日文版）

電磁開關器
THRME

溫度調節控制器
MTCS P.1706

雙金屬片恆溫器
MBMS P.1696

感溫器
MSND P.1686

Example
使用範例

恆溫器用盒
 THRMB P.1697

電磁開關器
THRME

防止過熱用恆溫器
THRM P.1697

溫度調節控制器
MTCS P.1706

浮標開關
FLOST P.1673

感溫器
MSND P.1686

線狀加熱器

恆溫器保護管
THRMP P.1697

Q特長：本品與溫度調節控制器（MTCS P.1706・浮標開關（FLOST P.1673）・恆溫器（THRM P.1697）等併用時 ，可防止過熱、空燒等意外。
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毛細管
長度870±50

黃銅墊片

感熱部

襯套
R1/4

接頭
Ｍ8×1

Ｍ4

L

L1

刻度盤

旗形端子接點6.3－0.8

擋板（裝飾板）

THRM Q 配線圖

2 4 1

E比設定溫度低時1－2導通為ON， 
比設定溫度高時1－4導通則為OFF。

Delivery
出貨日

Price
價格

E毛細管最小彎曲半徑為5mm。  E超過表中最大數量時請至WOS確認。
E恆溫器非做溫度控制用，請以防止過熱為目的使用。

型式 d L L1 測定溫度範圍
開關 
溫度差

感溫器 
最低溫度

感溫器 
最高溫度

NT$基準單價
Type No. 1～4 pcs

THRM L 6 78 113 30～110℃ ±4.5℃ －10℃ 120℃
Ｈ 4 57 91 50～320℃ ±10℃ 330℃

Order
訂購範例

型式

THRML
THRMB1
THRMPH

Example
使用範例

插入
感熱
部

防止過熱用恆溫器
THRM

毛細管

恆溫器保護管
THRMP

Q恆溫器用盒

Q保護管

M材質　SPC
S表面處理 鍍鋅（三價鉻酸鹽）

THRMB
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蓋

58 38 30

底座
1721

葫蘆孔詳細尺寸

底座固定孔尺寸上下皆有
φ12預留孔

R2.25

恆溫器
安裝用
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信號引線

恆溫器：THRM（本體）

2ーM4螺絲

恆溫器用盒：
THRMB（底座）

毛細管

恆溫器用盒：
THRMB（蓋）恆溫器：

THRM（刻度盤）

M 材質 SUS304

THRMP
R 3/8

Rc 1/4

21
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Q 恆溫器用盒
型式 NT$基準單價

Type No. 1～4 pcs

THRMB 1

E請注意恆溫器・保護管的No.L/H的組合。

Q 保護管
型式 D d L 適用 

恆溫器
NT$基準單價

Type No. 1～4 pcs

THRMP Ｈ 9.5 7.5 150 THRML
L 8 6 120 THRMH

E超過表中最大數量時請至WOS確認。

型式 NT$基準單價
Type No. 1～2台

THRME 1

Delivery
出貨日

Price
價格

安裝板
盒

恆溫器本體
刻度盤

保護管

感熱部

毛細管

導桿
安裝螺絲
擋板

 安裝範例




