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 CAD資料夾名稱：33_Washers

CERAMIC  WASHERS / SHEET / COLLARS

陶瓷 墊圈/墊片/軸環

E非型錄規格商品請參照 DP.131

Order
訂購範例

型式

CERAW10
Order
訂購範例

型式 － L

CERAB6 － 10
Order
訂購範例

型式 － L

CERAC16 － 55

Order
訂購範例

型式 － V

SCERAW10 － 5

HIGH  TEMPERATURE  INSULATOR  WASHERS / COLLARS

斷熱材墊圈/軸環

E非型錄規格商品請參照 DP.131
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軸環墊圈 附頭緣軸環

6.3

Order
訂購範例

型式 － V － T

DJW10 － 3 － 5

型式 － D － L

DJB4 － 8 － 15

型式 － V － L

DJC8 － 3 － 10

E此材質不僅具有斷熱效果，絕緣性亦佳。 CAD資料夾名稱：33_Washers
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Delivery
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Price
價格

Type M材質

墊圈
SCERAW

陶瓷

氧化鋁96

CERAW
氧化鋁92附頭緣軸環 CERAB

軸環 CERAC
墊片 SWSCE 陶瓷纖維

Q氧化鋁92・96・陶瓷纖維的特性（參考：表內為材料的數據值。）

E為極易碎材質，處理上請注意。

特性 物質名稱 氧化鋁92 氧化鋁96 陶瓷纖維
貫層破壞電壓 kV/mm ～10 10 －
體積電阻率 Ω－cm ～1014 ～1014 －
彎曲強度 kN/cm2 24～34 33 －
壓縮強度 kN/cm2 147～245 210
拉伸強度 MPa 1000～1200 1500 0.6
膨脹率 1/℃ 8×10－6 7.6×10－6 －
熱傳導率 cal/cm・sec・℃ 3.6～5.0×10－2 5.0×10-2 1.7×10-4

耐熱性 ℃ 1000～1200 1500 1300
吸水率 % 0 0 －
比重 － 3.7 3.8 0.25
主材料 － Al2O3（92%） Al2O3（96%） －

Q附頭緣軸環（氧化鋁92）
型式 L H D NT$ 基準 

單價Type V 選擇

CERAB

3

8 10 15

10 6
4 12 8
5 15 10
6 20 10
8 10 15 20 25 12

10 30 14
12

15 20 25
35 20

16 40 20
20 45 25

Q軸環（氧化鋁92）
型式 L D NT$基準單價

Type V 指定單位1mm L5～29 L30～54 L55～79 L80～100

CERAC

3

5～50
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Q墊圈（氧化鋁92）
型式 V T NT$ 基準 

單價Type D

CERAW

10 3

3

12 4
15 5
20 6
25 8
30 10
35 12

540 16
45 20

Q墊圈（氧化鋁96）
型式 V

T NT$ 基準 
單價Type D 選擇

SCERAW 

10 3 4 5

3
12 4 5 6
15 5 6 8
20 6 8

Q墊片（陶瓷纖維）
型式 V

選擇 T NT$ 基準 
單價Type D

SWSCE

8 3 4

1

10 4 5 6
12 4 5 6 8
15 5 6 8 10
20 6 8 10 12
25 8 10 12 15
30 8 10 12 15 20

Order
訂購範例

型式 － V － T

SWSCE10 － 4 － 1

Q軸環（斷熱材）
型式 V 

選擇 L
NT$基準單價

Type D L10 L30

DJC

8 3 4 5

10

30

10 4 5 6

12 4 5 6 8

16 5 6 8
20 5 6 8 10

Q墊圈（斷熱材）
型式 V 

選擇
T 
選擇

NT$ 基準 
單價Type D

DJW

10 3 4 5 3 5
12 4 5 6 3 5

16 5 6 8 3 5

20 5 6 8 3 5

25
5  5

6 8 10 3 5

Q附頭緣軸環（斷熱材）
型式 D 

選擇
L 
選擇 H

NT$基準單價
Type V L10 L15 L20

DJB

3 8 10 12 － －
4 8 10 10 15 14 －
5 10 12 10 15 20 15

6 10 12 10 15 20 20

8 12 10 15 20 25

10 20 10 15 20 30

Q關於層壓方向
  墊圈和軸環的層壓方向不同（如下圖）。
  因此機械強度會隨層壓方向的不同而改變。

●墊圈是朝高度方向層壓。

上圖為示意圖。與實際物品會有些許出入。

● 軸環與附頭緣軸環是朝直徑方向
層壓。請注意機械強度會比墊圈來
得小。

Q斷熱材的特性（數值為參考值而非保證值。）
機械性質等 熱性質・電氣性質等

拉伸強度 MPa 108 荷重變形溫度（1.82MPa） ℃ 400～

伸展度 % 0.7 線膨脹率 1/℃ 2.6～3.5×10－5 ＊2

彎曲強度 與層垂直

MPa

145～130 ＊1
熱傳導率

W/m・K
（cal/cm・sec・℃）

0.24
（5.7×10－4）

介電常數（1M Hz） － 3.8

彎曲彈性率 17900 介電損耗角正切（1M Hz） － 0.005

壓縮強度
與層垂直 439～410 ＊1 體積電阻率 Ω・cm 1.0×1014

與層平行 98 ～ 90 ＊1 絕緣破壞強度（貫層破壞電壓） kV/mm 15

艾氏衝擊強度（附缺口） J/cm 2.9 耐電弧性 sec 345

洛氏硬度 R R113 吸水率（23℃水中×24h） % 0.05

含玻璃纖維 － 有 使用環境溫度 ℃ ～400

比重 － 2.0 

E ＊1 在400℃環境中的溫度下也能保持Min值。
E ＊2 為2.6（常溫～200℃） 3.5（常溫～400℃）的值。

Type M材質

墊圈 DJW 斷熱材
主基材：玻璃纖維
主材料：矽酸系黏接劑

軸環 DJC
附頭緣軸環 DJB

E材質與P.1711的HIPLA相同。

墊圈・墊片
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＊ 陶瓷（CERAB）的D尺寸
有相對應的V尺寸。

E也提供定位銷用襯套陶瓷型（ -17361 ）、陶瓷棒（P.350）、陶瓷圓形板（P.1019）。
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