
-18072 -18082

EXTRA  SUPER  DURALUMIN  FREE  PLATES  –A7075P–

超超杜拉鋁尺寸自由指定板
－A7075P－（AL－Zn－Mg系鋁合金） 6面銑面＋上下面表面研磨6面銑面

Order
訂購範例

型式
－ A － B － T

Type 上下面加工 板厚公差 A・B尺寸公差

PP F Q M －255－220－ 18

（銑面加工） （表面研磨）
PPF□□

L－PPF□□
PPS□□

T

6.3 6.3

T

3.2
G

3.2
G

A

B1.6

1.6基準面

6.3

6.3

 PP□□□
 L－PPF□□

M 材質 A7075P－T651

Delivery
出貨日

型式 指定單位0.5mm

Type 上下面加工
1板厚公差 2A・B尺寸公差 A B T

ES（表面研磨）之
　   T=5～7為單位1mm選擇 選擇 A≧B

標準尺寸 PP F（銑面加工）
S（表面研磨）

P
Q
N
M

P
Q
N
M

 25～ 500  10～ 300  5～ 50

大尺寸 L－PP F（銑面加工）  250～ 2400  20～ 800  3～ 50

Alteration
追加工

型式 － A － B － T －（CSC・CBC・CCA…etc.）
PPFNM － 300 － 280 － 20 －  CSC

Alterations

外圍倒角變更 切角變更

Code CSC （參照下記） CCA・CCB・CCC・CCD

Spec.

縮小倒角值。
規格C0.3以下 C C0.1以下
E僅適用於標準尺寸

放大倒角值。 可切除任意一角。
1≦切角≦50 指定單位1mm

C≦ A
2 ,

B
2

指定方法  

（範例） 以C5切除A與D角時CCCA5－CCD5

尺寸 規格 變更值 Code

標準尺寸 C0.3以下 C0.5～C1.0 CBC

大尺寸
做C0.1左右
輕倒角

C0.2～C0.5 CBB
C0.5～C1.0 CBC
C1.0～C1.5 CBD
C1.5～C2.0 CBE

CCDCCA

CCB CCC

基準面
25

25

25

25

Q精密度基準 （最大值）

項目
上下面加工

F（銑面加工） S（表面研磨）

板厚平行度 
（每100mm）

  T3～  6.5
0.05

0.025
  T7～12.5 0.03

 T13～15.5 0.05
 T16～20.5 0.07 0.07
 T21～   50 0.1 0.1

平面度 
（每100mm）

  T3～  8.5 0.15 0.12
  T9～12.5 0.13

0.06 T13～20.5 0.12
 T21～  50 0.1

基準面直角度 每100mm為0.015

外圍倒角
標準尺寸 C0.3以下
大尺寸 做C0.1左右的輕倒角

2A・B尺寸公差
上下面加工 A・B尺寸 P Q N M

F（銑面加工） 
S（表面研磨）

250mm以下 ＋0.1～＋0.3 0～＋0.2 ±0.1 －0.2～0

250.5mm以上 ＋0.1～＋0.6 0～＋0.5 ±0.25 －0.5～0

1板厚公差

上下面加工 A・B尺寸 P Q N M

F（銑面加工）
550ｍｍ以下 ＋0.1～＋0.3 0～＋0.2 ±0.1 －0.2～0

550.5ｍｍ以上 ＋0.1～＋0.4 0～＋0.3 ±0.15 －0.3～0

S（表面研磨） ＋0.1～＋0.2 0～＋0.1 ±0.05 －0.1～0

型式 A TB 5・6 7～10 10.5～15 15.5～20 20.5～25 25.5～30 30.5～35 35.5～40 40.5～45 45.5～50

PPS□□

25   ～ 50

10～19.5
 50.5～ 75
 75.5～ 100
 100.5～ 250

25   ～ 50

20～50
 50.5～ 75
 75.5～ 100
 100.5～ 250
 50.5～ 75

50.5～75
 75.5～ 100
 100.5～ 200
 200.5～ 500
 75.5～ 100

75.5～100
 100.5～ 200
 200.5～ 300
 300.5～ 500
 100.5～ 250

100.5～125
 250.5～ 500
 125.5～ 300

125.5～150
 300.5～ 500
 150.5～ 300

150.5～160
 300.5～ 500
 160.5～ 300

160.5～200
 300.5～ 500
 200.5～ 350

200.5～250
 350.5～ 500
 250.5～ 500 250.5～300

型式 A T
B 5 5.5～6.5 7～10 10.5～15 15.5～20 20.5～25 25.5～30 30.5～35 35.5～40 40.5～45 45.5～50

PPF□□

25   ～ 50

10～19.5
 50.5～ 75
 75.5～ 100
 100.5～ 250

25   ～ 50

20～50
 50.5～ 75
 75.5～ 100
 100.5～ 250
 50.5～ 75

50.5～75
 75.5～ 100
 100.5～ 200
 200.5～ 500
 75.5～ 100

75.5～100
 100.5～ 200
 200.5～ 300
 300.5～ 500
 100.5～ 250

100.5～125
 250.5～ 500
 125.5～ 300

125.5～150
 300.5～ 500
 150.5～ 300

150.5～160
 300.5～ 500
 160.5～ 300

160.5～200
 300.5～ 500
 200.5～ 350

200.5～250
 350.5～ 500
 250.5～ 500 250.5～300

L－PP
大尺寸刊載於

P.1809。

E部分尺寸無法加工。詳情請見價格表。

Price
價格




