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CAP  SCREWS  WITH  THROUGH  HOLE

附貫穿孔螺栓
內六角孔螺栓

LOW  HEAD  CAP  SCREWS  WITH  THROUGH  HOLE

附貫穿孔螺栓
－極低頭螺栓・低頭螺栓・六角螺栓・全螺牙－

Q�附貫穿孔極低頭螺栓

M 材質   相當於SUS304

Q�附貫穿孔低頭螺栓

M 材質   相當於SUS304

Q�附貫穿孔六角螺栓 Q�附貫穿孔全螺牙

M 材質   相當於SUS304 M 材質   相當於SUS304
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Order
訂購範例 型式

RCBAS4－ 6
MCBAS8－30

Example
使用範例

排氣孔

參考 拉伸斷裂荷重（N）
極低頭・低頭

M3 1440
M5 4630

※ 上述為參考值，並非保
證值。
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Order
訂購範例

型式

CBAS5－ 10

Delivery
出貨日

E超過表中最大數量時請至WOS確認。

型式 M
×
P

B t d
NT$基準單價 NT$折扣單價

Type M－L 1～49 pcs 50～100 pcs
MCBAS 3－ 8 3

×
0.5

1.5 0.7 1.210
15

MCBAS 4－ 12
4
×
0.7

2.0 2.2 1.5
15
20
25

MCBAS 5－ 15
5
×
0.8

2.5 2.8 1.5
20
25
30

MCBAS 6－ 15
6
×
1.0

3.0 3.0 2
20
25
30

MCBAS 8－ 20
8
×

1.25
4.0 4.0 2

25
30
35

E超過表中最大數量時請至WOS確認。

E超過表中最大數量時請至WOS確認。

E超過表中最大數量時請至WOS確認。

E超過表中最大數量時請至WOS確認。

型式 M
×
P

A E B d
NT$基準單價 NT$折扣單價

Type M－L 1～49 pcs 50～100 pcs
CBAST 3－ 6

3
×
0.5

5.5 2 2 1.2
8

10
12
16

CBAST 4－ 6

4
×
0.7

7 2.8 2.5 1.5

8
10
12
16
20

CBAST 5－ 10

5
×
0.8

8.5 3.5 3 1.5
12
16
20
25

CBAST 6－ 10

6
×
1.0

10 4 4 2
12
16
20
30

型式 M
×
P

A E d
NT$基準單價 NT$折扣單價

Type M－L 1～49 pcs 50～100 pcs
RCBAS 3－ 6

3
×
0.5

5.5 2 1.2
8

10
12
16

RCBAS 4－ 6

4
×
0.7

7 2.8 1.5

8
10
12
15
20

RCBAS 5－ 8

5
×
0.8

8 3.5 2

10
12
16
20
25

RCBAS 6－ 8

6
×
1.0

10 4 2

10
12
16
20
25
30

RCBAS 8－ 15
8
×

1.25
13 5.5 2

20
25
30

Type M材質
CBAS 相當於SUS304
CBASTN 純鈦2級
SSCBA SUS316L

型式
M

A E B d L
CBAS CBASTN SSCBA

× NT$基準單價 NT$折扣單價 NT$基準單價 NT$折扣單價 NT$基準單價 NT$折扣單價
Type M－L P 1～49 pcs 50～100 pcs 1～49 pcs 50～100 pcs 1～9 pcs 10～49 pcs 50～99 pcs 100 pcs

CBAS 3－ 6

3
×
0.5

5.5 3 2.5 1.2 －

－ －
CBASTN 8
SSCBA 10

12
15
20 － － － －

CBAS 4－ 6

4
×
0.7

7 4 3 1.5 －

－ － － － － －
CBASTN 8 － －
SSCBA 10

12
15
20
30 20 － － － －

CBAS 5－ 8

5
×
0.8

8.5 5 4 1.5
－

－ － － － － －
CBASTN 10 － － － － － －
SSCBA 12

15
20
25
30 22 － － － －
50 － － － －

CBAS 6－ 8

6
×
1.0

10 6 5 2

－

－ － － － － －
SSCBA 10 － － － － － －

12 － －
15 － －
20 － －
25 － － － － － －
30 － －
40

24

－ － － －
45 － － － －
50 － － － －
65 － － － －

CBAS 8－ 12

8
×

1.25
13 8 6 2

－

－ － － － － －
SSCBA 15 － － － － － －

20 － －
25 － － － － － －
30 － －
40

28
－ － － －

50 － － － －
60 － － － －

CBAS 10－ 15
10
×
1.5

16 10 8 2 2

－ － － － － －
20 － － － － － －
25 － － － － － －
30 － － － － － －

 CAD資料夾名稱：34_Screws  CAD資料夾名稱：34_Screws

E 請用於需排除攻牙孔下方空氣時。

Delivery
出貨日

型式 M
×
P

A E B d
NT$基準單價 NT$折扣單價

Type M－L 1～49 pcs 50～100 pcs
CBASG 3－ 6

3
×
0.5

6 1.3 1.5 1.2
8

10
12

CBASG 4－ 6

4
×
0.7

8 1.5 2 1.5
8

10
12
16

CBASG 5－ 10
5
×
0.8

9 1.5 3 1.5
12
16
20

CBASG 6－ 10

6
×
1.0

10 1.5 3 2
12
16
20
30

Price
價格 Price

價格


