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SCREWS  FOR  COVER

護蓋螺栓
－極低頭型/低頭型/紐扣頭螺栓型－

CAP  SCREWS  FOR  COVER

護蓋螺栓

 CAD資料夾名稱：34_Screws  CAD資料夾名稱：34_Screws

Q�單品販售

Q�盒裝販售

強度區分：相當於A2-70
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GUTB

B

L

E L

M

A

L

E L

M
AD

0.8

r 0.3

B

d
 0

   
－

0.
3

d
 0

   
－

0.
3

r 0.3

GUTBN （附尼龍墊圈）

護蓋
從框架上取下護蓋時，螺栓不會從
護蓋脫落。（但是必須在護蓋上做
攻牙加工）

Q�紐扣頭螺栓型

強度區分：相當於A2－50
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Order
訂購範例

型式 － l － L
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Order
訂購範例

型式 － L

CBBT5 － 20

Type M材質 強度區分
BOX－GUTB 相當於SUS304 相當於A2－70
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Q�極低頭型

M 材質   相當於SUS304

型式
l L A E B d t 

max.
NT$基準單價 NT$折扣單價

Type M 1～29 pcs 30～300 pcs

GUTBG

3
2 5 6 8 10

6 1.3 1.5 2.2 23.5 6 8 10
4 8 10

4 3 6 8 10 12 8

1.5

2 3 2.55 10 12

5 3 8 10 12 16 9 3 3.9 36 12 16

6 4 8 10 12 16 20 10 3 4.5 48 12 16 20 25

8 5 10 12 16 20 13 4 6.3 510 12 16 20 25

M3 1160
M5 2520

參考 拉伸斷裂荷重（N）

※ 上述為參考值，並非保
證值。
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Q低頭型

M 材質   相當於SUS304

型式
l L A E B d t 

max.
NT$基準單價 NT$折扣單價

Type M 1～29 pcs 30～300 pcs

GUTBT

3
2 6 8

5.5 2 2 2.2 1.53.5 6 8 10 12
4 8 10 12 16

4 3 6 8 10 12 16 7 2.8 2.5 3 2.35 10 12 16 20
5 6 12 16 20 25 8.5 3.5 3 3.9 2.7

6 4 12 16 10 4 4 4.5 38 12 20 25 30

8 5 10 12 16 13 5 5 6.3 3.810 20 30 40

M3 1390
M5 4300

參考 拉伸斷裂荷重（N）

※ 上述為參考值，並非保
證值。
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Order
訂購範例

型式 － l － L

GUTBG5
GUTBT8

－
－

3
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－
－
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E另有販售單品。（參照下記）

護蓋

從框架上取下護蓋時，螺栓不會從護蓋脫落。（但是必須
在護蓋上做攻牙加工）

※強度區分是指螺牙的拉伸強度。
（例）A2－70

表示拉伸強度的最小值為700N/m㎡。
鋼種區分為A2（沃斯田鐵系不鏽鋼）

E訂購時請以盒為單位。
 訂購數量1時為1盒。

型式

BOX－GUTB5－ 6－ 20
Order
訂購範例

M×P
（粗螺紋） A E B d

3×0.5  5.5 3 2.5 2.2
4×0.7 7 4 3 3
5×0.8  8.5 5 4 3.9
6×1.0 10 6 5 4.5
8×1.25 13 8 6 6.3

型式 NT$基準單價1～10盒

每盒數量
Type M L L

每1 pcs
價格

1盒

Q使用數量較多或是作為庫存時建議選用盒裝販售品。

E超過表中最大數量時請至WOS確認。

BOX－GUTB

（不鏽鋼）
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Delivery
出貨日

Price
價格

Alteration Code Spec.

MC

可以用1mm為單位來指定螺牙部長度以及 
變更L尺寸。
指定方法  MC3－LC10

M MC LC M MC LC
2 2～6 4～15 5 3～15 8～25

2.6 2～8 6～15 6 4～18 8～30
3 2～9 4～20 8 5～24 8～40
4 3～12 6～20

ELC－MC≧1　

Alteration
追加工

型式 － MC

GUTB5 －MC5－ LC10

E僅適用於GUTB

MC 

LC 

型式 L l A E 
（最大） B C 

（最小） ｄ NT$基準單價 NT$折扣單價
Type M 1～29 pcs 30～50 pcs

CBBT

3 8 10 12 15 20 4 5.5 1.6 2 1.04 2.2
4 10 12 15 20 5 7.5 2.2 2.5 1.3 3
5 12 15 20 25 6 9.5 2.7 3 1.56 3.9
6 12 15 20 25 8 10.5 3.3 4 2.08 4.5
8 12 15 20 25 10 14 4.4 5 2.6 6.3

型式
l L

GUTB
NT$ 基準

單價
NT$ 折扣

單價
Type M（粗螺紋） 1～29 pcs 30～500 pcs

GUTB

2 2.5 4 6 8 10 12 15
2.6 3 6 8 10 12 15

3
2 4 6 8 10 12 15

3.5 6 8 10 12 15
4 8 10 12 15 20

4
3 6 8 10 12 15
5 10 12 15 20

5
3 8 10 12 15 20
6 12 15 20 25

6
4 8 10 12 15 20
8 12 15 20 25 30

8 5 8 10 12 15 20
10 12 15 20 25 30 40

型式
l L

GUTBN
NT$ 基準

單價
NT$ 折扣
單價

Type M（粗螺紋） 1～29 pcs 30～500 pcs

GUTBN

3
2 4 8 12 15

3.5 6 8 10 12 15
4 8 10 12 15 20

4
3 6 8 10 12 15
5 10 12 15 20

5
3 8 10 12 15 20
6 12 15 20 25

6
4 8 10 12 15 20
8 12 15 20 30

8 5 8 10 12 20
10 15 20 30 40

M A E B d D
2 3.8 2 1.5 1.5 －

2.6 4.5 2.5 2 1.8 －
3 5.5 3 2.5 2.2 7
4 7 4 3 3 10
5 8.5 5 4 3.9 12
6 10 6 5 4.5 12
8 13 8 6 6.3 14

Delivery
出貨日

Delivery
出貨日

Delivery
出貨日

Price
價格

Price
價格

Price
價格




